
ス
ラ
イ
ダ

充実のタイプ別バリエーション LE□ Series
駆動方式

ねじ

ボール すべり
ボール
ねじ ベルト

シリーズ

LEF Series

ウォームギア

LEJ Series

LEL Series

LEM Series

ロ
ッ
ド

LEY Series

LEYG Series

高剛性

ガイドロッド

薄形

ガイド

ス
ラ
イ
ド
テ
ー
ブ
ル

LES/LESH
Series

ミ
ニ
チ
ュ
ア

LEP Series

ロ
ー
タ
リ
テ
ー
ブ
ル

LER Series

グ
リ
ッ
パ

LEH Series

86

ストローク
～1200mm

ストローク
～1000mm

ストローク
～3000mm

ストローク
～1500mm

ストローク
～2000mm

ストローク
～800mm

ストローク
～300mm

ストローク
～150mm

ストローク
～75mm

ストローク
～3000mm

LEFS LEFB

LEJS LEJB

LEPY LEPS

LES LESH

LEHZ

LER LER-1

LEHFLEHZJ LEHS

LEMB

LEMC

LEMH

LEMHT

電動アクチュエータ

ラインナップ
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（エアパージ）

（エアパージ）

（エアパージ）

…特注品対応になりますので、当社にご確認ください。

LEHZJ/IP50

サイズ

16 25 32 5010 20 30 40 63

対応モータ

ステップ
サーボ

DC
サーボ

AC
サーボ

耐環境

二次電池 クリーン 防塵防滴モータ
レス

ページ

P.31

P.115

P.147

P.165

P.215

P.215

P.307

P.369

P.399

P.425

IP65相当
サイズ25,（32, 63のみ）

P.537 P.509 P.485

Best Pneumatics 5ラインナップ
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LEF

LAT3

LEJ

LEL

LEM

LEY

LES
LEPY
LEPS

LER

LEH

LEC

LEY
-X5

LEC
S
LEC
SS-T

LEC
Y
モータ
レス

11-
LEFS

11-
LEJS

25A-

LZ

LC3F2



コントローラ&ドライバ  LEC□／JXC□ Series

用途・機能制御方式対応モータ 対応オプション

同期 アブソ
リュート

ネットワーク
直接入力パルス列ポジショ

ニング
ティーチング
ボックス

ネットワーク
ゲートウェイ
ユニット

サーボ
DC24V

ステップ
DC24V

AC
サーボ

64点

64点

64点

14点

14点
端点2点（中間12点）

64点

コントローラ
ドライバ
シリーズ

P.547P.570

ページ

P.547

P.547

P.547

P.547

P.547

P.547

P.547

ゲートウェイユニット  LEC-G Series

コントローラ
（DC24V）
LECP6 Series

コントローラ
（DC24V）
LECA6 Series

プログラムレス
コントローラ
（DC24V）
LECP1 Series

（ストローク学習機能付）
プログラムレス
コントローラ
（DC24V）
LECP2 Series

パルス入力
ステップドライバ
（DC24V）
LECPA Series

CC-Link
直接入力タイプ
ステップモータ
コントローラ
（DC24V）
LECPMJ Series

EtherCAT®  EtherNet/IP™
PROFINET  DeviceNet™
直接入力タイプ
ステップモータコントローラ（DC24V）
JXC□ Series

JXCE1 Series JXC91 Series

JXCP1 Series JXCD1 Series

ティーチングボックス

LEC-T1 Series

電動アクチュエータ

ラインナップ
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4軸コントローラ  JXC□3 Series

電動アクチュエータ用ACサーボドライバ  LECS□／LECY□ Series

512点

512点

※

※

7点

（高速光通信）

（高速光通信）（高速光通信）

-

-

※2

※1

※1　LECSSのみ
※2　LECSC／LECSSのみ

※　位置を同期する制御ではありません

-

-

用途・機能制御方式対応モータ PC

速度同調 アブソ
リュート

・セッティング
・モニタ
・テスト

ネット
ワークパルス列ポジショ

ニング
サーボ
DC24V

ステップ
DC24V

AC
サーボ

4軸
コントローラ
シリーズ

用途・機能制御方式対応モータ PC

同期 アブソ
リュート

・セッティング
・グラフ
・モニタ

ネットワーク
直接入力パルス列ポジショ

ニング
サーボ
DC24V

ステップ
DC24V

AC
サーボ

ACサーボ
ドライバ
シリーズ

P.547

P.607

P.607

P.607

P.607

P.607

ページ

ページ

パラレルI/Oタイプ
4軸ステップモータ
コントローラ
（DC24V）
JXC73 Series
JXC83 Series

EtherNet/IP™タイプ
4軸ステップモータ
コントローラ
（DC24V）
JXC93 Series

パルス／ポジショニング
100/200/400W
（AC100/200V）
LECSA Series

パルス／CC-Link／SSCNETⅢ
100/200/400W
（AC100/200V）
LECSB Series
LECSC Series
LECSS-S Series

SSCNETⅢ/H
100/200/400W
（AC200V）
LECSS-T Series

MECHATROLINK-Ⅱ
100/200/400W
（AC200V）
LECYM Series

MECHATROLINK-Ⅲ
100/200/400W
（AC200V）
LECYU Series

Best Pneumatics 5ラインナップ
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LEF

LAT3

LEJ

LEL

LEM

LEY

LES
LEPY
LEPS

LER

LEH

LEC

LEY
-X5

LEC
S
LEC
SS-T

LEC
Y
モータ
レス

11-
LEFS

11-
LEJS

25A-

LZ

LC3F2
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カードモータ® LAT3 Series
ストローク

ページ

P.887

対応モータ 分解能シリーズ

LAT3□
ボール循環式
直動ガイド

10 20 30

可動磁石型
リニアモータ

対応モータ

1.25μm

30μm

ページ対応アクチュエータコントローラシリーズ 制御方式

可動磁石型
リニアモータ P.904

コントローラ
（DC24V）

LATCA

カードモータ
LAT3 Series

パルス入力
ポジショニング

15点

電動アクチュエータ

ラインナップ
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