
40mm ワンタッチ管継手
配管に対応可能ø2

7.5mm

 (SJ2000)

SJ3000

SJ2000

の混
載可
能

10mm

   (SJ3000)

コネク
タ接続

ø2
ø4

ø6

ノンプラグインタイプ
個別配線マニホールド

絞り弁付真空破壊弁
1台で吸着・破壊制御可能

プラグインタイププラグインタイプ
ケーブル接続ケーブル接続マニホールドを追加！マニホールドを追加！

●減圧弁、圧力スイッチ付
給排気ブロックAss'y

●スピードコントローラ付バルブ

オプション追加

●スライドロック式

マニュアル種類追加

SJ2000/3000 Series

4ポートソレノイドバルブカセットタイプマニホールド

弾性体シール

®

RoHS
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消費電力
0.15W※（SJ3000節電回路付）
0.23W※（SJ2000節電回路付）
※詳細はP.117をご参照ください。

マニホールドは
ノンハロゲンリード線を使用

コネクタ接続（カードエッジ式）
SJ2000/3000シリーズの混載が可能
・連数の増減、バルブの交換が容易
・34極コネクタを採用。ダブルソレ
ノイドで16連、シングルソレノイ
ドなら32連まで対応可能。

ロック解除時ロック時

マニュアル種類
ノンロック
プッシュ式

スライド形
ロック式

ランプ表示
プッシュターン
ロック式
ドライバ操作形

マニュアル
ボタンを押した
状態（ON）を保持。

配管バリエーション
ワンタッチ管継手付 ねじ込み

1（P）、3/5（E）ポート
にねじ込みタイプは
ありません

マニュアルロック
スイッチをスライドさせることでマニュアルが
押せない状態になり誤操作を防止します。

コネクタ取付方向
スイッチをスライドさせる
ことでコネクタの向きの変
更が可能です。

継手の交換可能
クリップを外すことで継手の種類およびサイズ
の変更が簡単に行えます。

バルブ連結機構
バルブロックスイッチに
よりバルブ同士の連結
を固定します。連結フッ
クが隣接するバルブの
連結溝に入り込むこと
で確実な接続が確認で
きます。

SOL.A

SOL.A：ON

SOL.B：ON

SOL.B

マニホールド側の
コネクタからの電
気信号があっても
バルブコイルを非
通電状態にし、マ
ニュアル操作を可
能にします。

スイッチ付（コネクタ接続にて対応）
・各バルブの信号を個別に遮断可能。
・バルブが通電状態でもOFFする事により
マニュアル操作が可能。

クリップ

連結解除時はFREEの
文字が見えます。

ON

OFF

ON

OFF スイッチ

連結フック

バルブロックスイッチ

ノンプラグイン個別配線
にも対応

プラグインタイプ
ケーブル接続マニホールド

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

詳細▶P.118

B側マニュアル

（黄）
A側マニュアル

（青）

FREE

LOCK

スイッチ

ケーブル

カードエッジ
コネクタ

緑

赤

14B



PLC
プログラマブル

ロジックコントローラ電源

SIユニット付
マニホールドバルブ

SIユニット付
マニホールドバルブ

 GW（ゲートウェイ）
シリアル伝送システム

EX510

入力ユニット 入力ユニット 出力ユニット

入力ユニット 入力ユニット

SIユニット付
マニホールドバルブ

A側 B側 JIS記号

N.C.弁 N.C.弁

N.O.弁 N.O.弁

N.C.弁 N.O.弁

Dサブコネクタ

EX180一体型（出力対応）シリアル伝送システム※
※コネクタ接続のみ。

■CC-Link（32点出力）、DeviceNet（32,16点出力）対応
■コネクタ接続によりSIユニットおよび配線の脱着が容易
・バルブ電源と通信電源を分離。メンテナンス時の安全性が向上。
・通信コネクタはT分岐型、ストレート型の選択可能。

EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム※
※コネクタ接続のみ。

■MAX.128点（入力64点／出力64点）
■全ての配線をコネクタ接続可能
■CC-Link, DeviceNet,
　PROFIBUS DPに対応

DeviceNet対応の場合、通信電源はT分岐型ま
たはストレート型の通信コネクタ側にあります。

システム構成

EX180一体型（出力対応）
シリアル伝送システム
※コネクタ接続のみ。

EX510ゲートウェイ方式
シリアル伝送システム
※コネクタ接続のみ。

フラットケーブル

SIユニット

通信コネクタ

通信電源（CC-Link対応の場合）

バルブ電源

ストレ
ート型

T分岐
型

®

4位置デュアル3ポート弁
・3ポート弁を1台のバルブに集約。
・4（A）、2（B）ポートを個別に制御可能。
・4ポート弁と同一マニホールドに混載可能。
・3種類の組合せを用意。
・マニュアルと同色にしたA側、B側の機能を表
示するシールが付いています。 A側コイル

B側コイル

JIS記号

SJ2000/3000 Series

1（P）5（EA）

4（A）

3（EB）

2（B）

1（P）5（EA）

4（A）

3（EB）

2（B）

1（P）5（EA）

4（A）

3（EB）

2（B）

B側マニュアル

A側マニュアル

B側流路記号

A側流路記号

RoHS
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0.2MPa
Pポート
0.5MPa

減圧弁
ブロック

U側 D側

FR
EE

LO
C
K

減圧弁ブロック

D側

U側

中間コネクタ
ブロックAss'y

FR
EE

LO
C
K

U側 D側

圧力調整ねじ手操作形の場合

SJ3000と同じ幅（10mm）の減圧弁ブロックです。
D側より供給された圧力をマニホールド内で減圧する場合に使用します。
減圧弁ブロックよりU側のバルブはすべて減圧されます。

減圧弁ブロック

マニホールドの中間に入れて使用できるコネ
クタブロックです。
同一マニホールド内でバルブの電気制御を
分けたい場合または制御点数が不足した場
合などにも使用できます。

中間コネクタブロックAss'y

SJ3000-01-P（-H）

圧力計側面取付

SJ3000-M1-P（-H）

圧力計なし

SJ3000-00-P（-H）

圧力計上面取付

●圧力計の取付位置、圧力調整ねじ操作方式の選択が可能

詳細▶P.92

詳細▶P.98

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

●中間コネクタブロックAss'y配線例

※中間コネクタブロックAss'yを搭載した位置よりU側のソレノイドバルブを制御できます。

注）マニホールドのD側からの供給圧力を減圧します。
U側からの供給圧力を減圧することはできません。

●空気圧回路（減圧弁ブロック取付例）

U側 D側コネクタブロック中間コネクタブロック

コ
モ
ン

SOL.aSOL.b SOL.b SOL.a

ダブルソレノイド
（2連目）

2019

8

6

4

7

5

3

2 1

1
連
目

2
連
目

ダブルソレノイド
（1連目）

S
O
L.b

S
O
L.a

S
O
L.a

S
O
L.b

コ
モ
ン

SOL.aSOL.b SOL.b SOL.a

ダブルソレノイド
（4連目）

2019

8

6

4

7

5

3

2 1

3
連
目

4
連
目

ダブルソレノイド
（3連目）

S
O
L.b

S
O
L.a

S
O
L.a

S
O
L.b

（SJ3000-00-P） （SJ3260）（SJ2260）（SJ3260）（SJ2260）
（パイロット通路） D側

Pポート
0.5MPa加圧0.5MPa0.2MPa

U側

4（A）（B）24（A）（B）2 （E）3/54（A）（B）2 4（A）（B）2 1（P）

減圧弁ブロック
0.2MPaに設定

中間コネクタブロックAss'y

D側

U側
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（SJ3000B-PCB）

（B）2 4（A）

（SJ3260-S0） （SJ3260）

4（A）（B）2

（SJ3260）

4（A）（B）2

（SJ3260-S1）（SJ3260）

（E）3/5

（パイロット通路）

4（A）（B）2 4（A）（B）2 1（P）  U側  D側 

詳細▶P.94

詳細▶P.94

マニホールドのSUP.圧力を調整する減圧弁です。
また、圧力スイッチおよび圧力計を取付けることが可能です。

減圧弁、圧力スイッチ付給排気ブロックAss'y

ハンドル横向き

ハンドル上向き
スピードコントローラ付バルブ

スピードコントローラ付バルブ

SJ2000/3000 Series

減圧弁、圧力スイッチ付給排気ブロックAss'y

空気圧回路（減圧弁、圧力スイッチ付給排気ブロックAss'y、スピードコントローラ付バルブ取付例）

スピードコントローラが内蔵されていますので、
バルブ側でシリンダスピードの調整が可能です。
メータイン／メータアウトの2種類設定。

メータイン：黒

スピードコントローラ付バルブ 減圧弁、圧力スイッチ付給排気ブロックAss'y

メータアウト：シルバー
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1（P）
破壊圧ポート

3/5（E）
真空圧ポート

ドライバ操作形手操作形

2（B）
真空パットポート

PSポート：圧力検出ポート
（M5×0.8）

プラグイン
コネクタ接続
ケーブル接続

・個別配線

ノンプラグイン

吸着搬送システム回路例

スプール弁を2本内蔵。
バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。

■消費電力0.15W※（節電回路付）
■幅10mm（SJ3000シリーズと同等サイズ）。
■破壊エアーの流量調整ができる絞り弁付。
■真空側、破壊側それぞれに交換可能な
　フィルタを内蔵。
■圧力スイッチなどを接続できる圧力検出ポート付。
■4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000
　との混載可能〈特注対応〉。
　（当社にご確認ください。）
■1（P）ポートと3/5（E）を異なる正圧にして
　2系統の圧力切換が可能。
　（この場合、Pポート側のみ流量調整が可能。）

・シリアル（EX180）
・シリアル（EX510）

〈コネクタ接続〉
・Dサブコネクタ
・フラットケーブル
〈ケーブル接続〉
・Dサブコネクタ
・フラットケーブル

配線バリエーション

フィルタ

絞り弁

絞り弁付真空破壊弁
®

SJ3A6 Series

・真空、破壊側の異物除去
・交換可能

・破壊エアーの流量調整
・ワーク吹き飛ばし防止

※詳細はP.117をご参照ください。

RoHS

2（B）
真空パットポート

X
1（P）
破壊圧ポート

3/5（E）
真空圧ポート

真空圧切換弁

フィルタ
真空側

フィルタ
破壊側

SJ3A6

破壊圧切換弁
（絞り弁内蔵）

18C



共通仕様 P.22
構造図 P.25

Dサブコネクタ／フラットケーブル対応
型式表示方法／コネクタ接続 P.34
型式表示方法／ケーブル接続 P.36
マニホールドの電気配線／コネクタ接続、ケーブル接続 P.38
外形寸法図／コネクタ接続、ケーブル接続 P.40
EX180一体型（出力対応）シリアル伝送システム対応
型式表示方法／コネクタ接続 P.60
外形寸法図／コネクタ接続 P.62
EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応
型式表示方法／コネクタ接続 P.68
外形寸法図／コネクタ接続 P.70

マニホールド分解図／コネクタ接続、ケーブル接続 P.75,76
マニホールド増連方法／コネクタ接続、ケーブル接続 P.77,78

個別配線
型式表示方法 P.80
外形寸法図 P.82

マニホールド分解図／個別配線 P.87

製品個別注意事項 P.115

共通仕様 P.102
構造図 P.103

Dサブコネクタ／フラットケーブル／
シリアル配線対応（EX180/EX510）
型式表示方法／コネクタ接続 P.104
型式表示方法／ケーブル接続 P.106
外形寸法図／コネクタ接続、ケーブル接続 P.108

マニホールド分解図／コネクタ接続、ケーブル接続 P.75,76

個別配線
型式表示方法 P.110
外形寸法図 P.112

マニホールド分解図／個別配線 P.113

マニホールドオプション P.88
オーダーメイド仕様 P.99

マニーホルドバリエーション P.20
I N D E X
4ポートソレノイドバルブ　SJ2000/3000 Series

プラグイン　コネクタ接続マニホールド
ケーブル接続マニホールド

絞り弁付真空破壊弁　SJ3A6 Series

プラグイン　コネクタ接続マニホールド
ケーブル接続マニホールド

ノンプラグイン　個別配線マニホールド

ノンプラグイン　個別配線マニホールド

P.33

P.79

P.101
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個
別
配
線

（
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
方
式
）

E
X
5
1
0

（
出
力
対
応
）

E
X
1
8
0

フ
ラ
ッ
ト
ケ
ー
ブ
ル
コ
ネ
ク
タ

D
サ
ブ
コ
ネ
ク
タ

接続方法

パラレル配線 シリアル伝送

SS5J2/3-60□

SS5J2/3-60L□

SS5J2/3-60-□

SS3J3-60□

SS3J3-60L□

SS3J3-60-□

4
ポ
ー
ト
ソ
レ
ノ
イ
ド
バ
ル
ブ

絞
り
弁
付
真
空
破
壊
弁

プラグイン
タイプ

ノンプラグイン

コネクタ接続

ケーブル接続

プラグイン
タイプ

ノンプラグイン

コネクタ接続

ケーブル接続

注1）プラグインタイプに混載できるように個別配線のバルブ
　    内に連結基板が内蔵されています。
注2）マニホールド仕様書にてご指示ください。
注3）オールシングルまたはオールダブル配線になります。

注4）真空破壊弁はダブル配線のみとなります。
注5）SJ3000サイズのみになります。
注6）1連の増連が可能です。ただし、最大連数までとなります。

P.35
P.53
P.61
P.69

P.34 P.34 P.60 P.68

P.36 P.36

P.81

P.105P.104 P.104 P.104 P.104

P.106 P.106

P.111

注1）

注1）

―

――

――――

―

――

――――

マニホールドバリエーション

4ポートソレノイドバルブ
SJ2000/3000 Series

絞り弁付真空破壊弁
SJ3A6 Series

マニホールド種類

項
目

20A



マニホールドオプション ソレノイドバルブ仕様

混
合
配
線

シ
ン
グ
ル
／
ダ
ブ
ル

混
載 

M
6
0
型

S
J
2
0
0
0
／
3
0
0
0

マ
ニ
ホ
ー
ル
ド
増
連

電圧保護回路

無
極
性

＋
／
－
コ
モ
ン

有
極
性

節
電
回
路
付

個
別
ス
イ
ッ
チ
付

主
弁
フ
ッ
素
ゴ
ム
仕
様

ブ
ラ
ン
キ
ン
グ
ブ
ロ
ッ
ク
A
s
s
'y

ブ
ロ
ッ
キ
ン
グ
デ
ィ
ス
ク
A
s
s
'y
／

異
種
圧
力
空
気
圧
回
路
図

―

―

―

― ―

―

―

―

減
圧
弁
、
圧
力
ス
イ
ッ
チ
付

給
排
気
ブ
ロ
ッ
ク
A
s
s
'y

―

―

減
圧
弁
ブ
ロ
ッ
ク

―

―

ス
ピ
ー
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
付
バ
ル
ブ

2
連
マ
ッ
チ
ン
グ
継
手

P.91

P.91

P.91

P.92

P.92

P.94

P.94

P.94

P.94 P.78

P.94 P.77

P.98 P.77

P.98 P.77

P.78

P.77

P.99

P.99

P.99

P.99

P.99

P.99

P.89P.88P.34

P.89P.88

P.89P.88P.80

P.89P.88

P.89P.88

P.89P.88

― ― ―

―

― ― ―

―

―

― ―

―

中
間
コ
ネ
ク
タ
ブ
ロ
ッ
ク
A
s
s
'y

―

―

―

― ― ――

―

―

SJ2000/3000 Series

SJ3A6 Series

―

―

―

注2） 注5）

注5）

注5）

注5）

注6）

注6）

注5）

注5）

注3）

注4）

注4）

注4）

21

SY

SJ

SY

S0700

S0700

SJ



マニホールド仕様

流量特性表

流量特性

SJ2000シリーズ

4/2→3/5（A/B→E）

管接続口径

1→2/4（P→A/B）

C［dm3/（s・bar）］

0.13

0.33

0.18

b

0.55

0.16

0.52

Cv

0.04

0.08

0.06

C［dm3/（s・bar）］

0.13

0.36

0.20

b

0.50

0.13

0.29

Cv

0.04

0.08

0.06

C8

C2

C4

M3

1（P）
3/5（E）

4, 2
（A, B）

流量特性

SJ3000シリーズ

4/2→3/5（A/B→E）

管接続口径

1→2/4（P→A/B）

C［dm3/（s・bar）］

0.13

0.42

0.55

0.40

b

0.56

0.17

0.10

0.28

Cv

0.04

0.11

0.12

0.11

C［dm3/（s・bar）］

0.14

0.45

0.56

0.45

b

0.51

0.16

0.11

0.15

Cv

0.04

0.11

0.12

0.11

C8

C2

C4

C6

M5

1（P）
3/5（E）

4, 2
（A, B）

注）マニホールドベース（5連）取付時の値。2位置タイプ単独作動の場合。
4位置デュアル3ポート弁の場合は当社にご確認ください。

®
4ポートソレノイドバルブ

SJ2000/3000 Series

共通仕様q

注1）同時作動するバルブが多い場合などは［Bタイプ（給排気両側）］を使用して、両側の1（P）ポートに加圧し、両側3/5（E）ポートより排気してください。
注2）質量Wは、内部パイロット、給排気ブロック管継手ストレート仕様のDサブコネクタのマニホールドのみの値です。ソレノイドバルブを搭載した質量はP.24の

ソレノイドバルブの質量を連数分加算してください。DINレール質量は、P.90をご参照ください。（外部パイロット仕様、エルボ管継手の質量は当社にご確認
ください。）

型式

Dサブコネクタ

共通SUP, EXH

プラグイン　コネクタ接続タイププラグイン　コネクタ接続／ケーブル接続タイプ ノンプラグイン

コネクタ接続：無極性、プラスコモン、マイナスコモン　ケーブル接続：プラスコモン、マイナスコモン

バルブ

横、上、下（上、下はエルボ管継手を使用）

C6, C8, N7, N9（エルボ管継手のインチサイズは設定ありません）

C2, C4, N1, N3, M3

C2, C4, C6, N1, N3, N7, M5

W＝51n＋m＋133

コネクタ接続：1～24連
ケーブル接続：2～20連

Dサブコネクタ
MIL-C-24308
JIS-X-5101
準拠品

フラットケーブルコネクタ
ソケット：26極MILタイプ
ストレインリリーフ付
MIL-C-83503準拠品

フラットケーブルコネクタ
ソケット：20極MILタイプ
ストレインリリーフ付
MIL-C-83503準拠品

フラットケーブルコネクタ
ソケット：10極MILタイプ
ストレインリリーフ付
MIL-C-83503準拠品

― ― ―

1～18連（PG型） 1～8連 1～32連 1～16連 1～20連

60P型60F型 60PG型 60PH型 60S□型 60S6B型
60型

フラットケーブル シリアル配線 個別配線

適用コネクタ

バルブ連数

内部配線

管接続口径

質量W（g）注2）

4（A）, 2（B）ポート配管仕様
場所

方向

SJ2000

SJ3000

1（P）, 3/5（E）ポート

4（A）, 2（B）ポート

マニホールド型式

1（P：SUP）, 3/5（E：EXH）方式

n：給排気ブロック個数
m：DINレール質量

コネクタ接続／
ケーブル接続（ ）コネクタ接続／ケーブル接続（ ） コネクタ接続／

ケーブル接続（ ） EX180／
コネクタ接続（ ） EX510／

コネクタ接続（ ）コネクタ接続／
ケーブル接続（ ）

RoHS

22B



Dサブコネクタ対応

フラットケーブル対応

ソレノイドバルブ仕様

注）耐衝撃：落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および、直角方向、通電および非通電に各条
件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。（初期における値）

耐振動：45～2000Hz　1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および、直角方向、通電および非通電に
各条件で試験したとき誤作動なし。（初期における値）

使用流体

周囲温度および使用流体温度　℃

最大作動頻度　Hz

マニュアル（手動操作）

パイロット方式

給油

取付姿勢

耐衝撃／耐振動　m/s2

保護構造

内部パイロット
使用圧力範囲　MPa

外部パイロット
使用圧力範囲　MPa

空気

0.15～0.7

0.1～0.7

0.2～0.7

－100kPa～0.7

0.25～0.7

－10～50（ただし凍結なきこと）

10

3

ノンロックプッシュ式

プッシュ・ターンロック式ドライバ操作形

主弁、パイロット弁集合排気形

パイロット弁個別排気形

不要

自由

150／ 30

防塵

2位置シングル

4位置デュアル3ポート弁

2位置ダブル

3位置

使用圧力範囲

2位置シングル

2位置ダブル

3位置

2位置シングル、ダブル

4位置デュアル3ポート弁

3位置

内部パイロット

外部パイロット

注）JIS B8419：2010　動的性能試験による（コイル温度20℃、定格電圧の場合）

応答時間

切換方式
応答時間 ms（0.5MPa時）

SJ2000 SJ3000

2位置シングル

2位置ダブル

3位置

4位置デュアル　3ポート弁

16以下

10以下

34以下

30以下

16以下

10以下

22以下

30以下

コイル定格電圧　

許容電圧変動

消費電力　W

サージ電圧保護回路

インジケータタイプ

標準

節電回路付
（長期連続通電タイプ）

DC24V, DC12V

定格電圧の±10％※

SJ2000

SJ3000

SJ2000

SJ3000

ダイオード

LED

0.55

0.4

0.23※

［起動0.55、保持0.23］

0.15※

［起動0.4、保持0.15］

ソレノイド仕様

パイロット
圧力範囲

※ZおよびＴタイプ（節電回路付）につきましては内部回路により電圧降下がありますので、許容電圧変
動は下記範囲でご使用ください。
　Zタイプ  DC24V：－7％～＋10％　

DC12V：－4％～＋10％
　Tタイプ  DC24V：－5％～＋10％　

DC12V：－6％～＋10％
※詳細はP.117をご参照ください。

一体型（出力対応）
シリアル伝送システム対応／EX180

ゲートウェイ方式
シリアル伝送システム対応／EX510

個別配線
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コネクタ接続マニホールド配線図
シリアル配線、パラレル配線共、バルブを追加するだけでコネクタ側のバルブ信号を順番に割り当てます。
このため、コネクタ部の分解などは一切必要ありません。

■個別配線のバルブが搭載されている場合

■シングルソレノイドのダブル配線仕様が搭載されている場合

■シングルソレノイドとダブルソレノイドの場合

質量表

注）エルボ管継手の質量は当社にご確認ください。

シングル
ダブル
クローズドセンタ
エキゾーストセンタ
プレッシャセンタ
デュアル3ポート弁
シングル
ダブル
クローズドセンタ
エキゾーストセンタ
プレッシャセンタ
デュアル3ポート弁
シングル
ダブル
クローズドセンタ
エキゾーストセンタ
プレッシャセンタ
デュアル3ポート弁
シングル
ダブル
クローズドセンタ
エキゾーストセンタ
プレッシャセンタ
デュアル3ポート弁

2位置

3位置

4位置

2位置

3位置

4位置

2位置

3位置

4位置

2位置

3位置

4位置

63
71

75

71
65
73

77

73
61
69

73

69
57
65

69

65

SJ3□60-C2

SJ3□60-C4

SJ3□60-C6

SJ3□60-M5

管接続口径
  4（A），2（B）切換方式バルブ型式 質量 ｇ

C2
ø2ワンタ
ッチ管継手（　　　　　）

（　　　　　）
C4

ø4ワンタ
ッチ管継手

C6
ø6ワンタ
ッチ管継手（　　　　　）

M5×0.8

型式／SJ3000シリーズ

注）エルボ管継手の質量は当社にご確認ください。

シングル
ダブル
クローズドセンタ
エキゾーストセンタ
プレッシャセンタ
デュアル3ポート弁
シングル
ダブル
クローズドセンタ
エキゾーストセンタ
プレッシャセンタ
デュアル3ポート弁
シングル
ダブル
クローズドセンタ
エキゾーストセンタ
プレッシャセンタ
デュアル3ポート弁

43
46

50

46
41
44

48

44
39
42

46

42

2位置

3位置

4位置

2位置

3位置

4位置

2位置

3位置

4位置

SJ2□60-C2

SJ2□60-C4

SJ2□60-M3

管接続口径
  4（A），2（B）切換方式バルブ型式 質量 ｇ

C2
ø2ワンタ
ッチ管継手（　　　　　）

（　　　　　）
C4

ø4ワンタ
ッチ管継手

M3×0.5

型式／SJ2000シリーズ

4ポートソレノイドバルブ

SJ2000/3000 Series

共通仕様w

3連目

SOL.a
SOL.b
SOL.a
SOL.b
SOL.a 4連目

1連目

・・
・

BAコモン（＋）

個別配線（M形）
2連目

シングルソレノイド
4連目

ダブルソレノイド
3連目

ダブルソレノイド
1連目

コネクタ側
（Dサブコネクタなど）

コモン（＋，－）

SOL.b
SOL.a 3連目

SOL.a
未使用端子 2連目

SOL.a
SOL.b 1連目

3連目
2連目
1連目

ダブルソレノイド
3連目

・・
・

・・
・

ダブルソレノイド
3連目

シングルソレノイド
2連目

コモン（＋，－）

ダブルソレノイド
1連目

コネクタ側
（Dサブコネクタなど）

SOL.b
SOL.a
SOL.a
SOL.b
SOL.a
コモン（＋，－）

シングルソレノイド
（ダブル配線仕様）

2連目

ダブルソレノイド
1連目

コネクタ側
（Dサブコネクタなど）

ソレノイド

ソレノイド

ソレノイド
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SJ2000：コネクタ接続
JIS記号

2位置シングル 2位置シングル背圧防止弁付

2位置ダブル背圧防止弁付

2位置シングル

2位置ダブル 2位置ダブル

3位置クローズドセンタ 3位置クローズドセンタ／エキゾーストセンタ／プレッシャセンタ

SJ2260K・背圧防止弁付

10

11

部品名番号 品番
交換部品

ワンタッチ管継手

クリップ

ワンタッチ管継手品番表示方法は、
P.118をご参照ください。

2
3
4
5
6
7
8
9

部品名番号 材質 備考
構成部品

ボディ
アダプタプレート
パイロットアダプタ
パイロット弁Ass'y
ボディカバー
ポートブロック
ボトムカバー
ランプカバー

亜鉛ダイカスト
樹脂
樹脂
―
樹脂
樹脂
樹脂
樹脂

―
ホワイト
ホワイト
―

ホワイト
ホワイト
ホワイト

ライトブルー

1 スプール弁Ass'y
樹脂／HNBR

―

SJ2000-CL-1（10個入り）

3位置エキゾーストセンタ

3位置ソレノイドバルブの場合
アルミ／HNBR

1（P）5（EA）/3（EB）

1（P）

1（P）5（EA）/3（EB）

2（B）

4（A）

4（A）

2（B）

4（A）

2（B）

5（EA）/3（EB）

1（P）5（EA）/3（EB）

2（B）

4（A）

!0u!1qywerto

i

!0u!1qywerto

i

!0u!1qywerto

i

!0u!1qywerto

i

SJ2000/3000 Series

構造図q

3位置プレッシャセンタ

（EA）51
（P）
3（EB）

2（B）（A）4

（EA）51
（P）
3（EB）

2（B）（A）4

（EA）51
（P）
3（EB）

2（B）（A）4

（EA）51
（P）
3（EB）

2（B）（A）4

（EA）51
（P）
3（EB）

2（B）（A）4

（EA）51
（P）
3（EB）

2（B）（A）4

（EA）51
（P）
3（EB）

2（B）（A）4
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SJ2B60［N.O.弁×2台］ SJ2B60K・背圧防止弁付

SJ2C60［N.C.弁、N.O.弁各1台］ SJ2C60K・背圧防止弁付

デュアル4位置3ポート弁
SJ2A60［N.C.弁×2台］

JIS記号

SJ2A60K・背圧防止弁付

11

12

部品名番号 品番
交換部品

ワンタッチ管継手

クリップ

ワンタッチ管継手品番表示方法は、
P.118をご参照ください。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

部品名番号 材質 備考
構成部品

スプール弁Ass'y
スプール弁Ass'y
ボディ
アダプタプレート
パイロットアダプタ
パイロット弁Ass'y
ボディカバー
ポートブロック
ボトムカバー
ランプカバー

樹脂／HNBR
樹脂／HNBR
亜鉛ダイカスト

樹脂
樹脂
―
樹脂
樹脂
樹脂
樹脂

N.C.（ノーマルクローズ）用
N.O.（ノーマルオープン）用

―
ホワイト
ホワイト
―

ホワイト
ホワイト
ホワイト

ライトブルー

SJ2000-CL-1（10個入り）

SJ2000：コネクタ接続

SJ2A60［N.C.弁×2台］

SJ2B60［N.O.弁×2台］

SJ2C60［N.C.弁、N.O.弁各1台］

1（P）5（EA）/3（EB）

1（P）5（EA）/3（EB）

1（P）5（EA）/3（EB）

SJ2A60K・背圧防止弁付

1（P）5（EA）/3（EB）

2（B）

4（A）

2（B）

4（A）

2（B）

4（A）

2（B）

4（A）

!1i!2querty!0

o

q

!1i!2wuerty!0

o

w

!1i!2wuerty!0

o

q

!1i!2querty!0

o

q

SJ2000/3000 Series

構造図w

1（P）5（EA）

4（A）

3（EB）

2（B）

1（P）5（EA）

4（A）

3（EB）

2（B）

1（P）5（EA）

4（A）

3（EB）

2（B）

1（P）5（EA）

4（A）

3（EB）

2（B）

1（P）5（EA）

4（A）

3（EB）

2（B）

1（P）5（EA）

4（A）

3（EB）

2（B）
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SJ3000：コネクタ接続
JIS記号

10

11

部品名番号 品番
交換部品

ワンタッチ管継手

クリップ

ワンタッチ管継手品番表示方法は、
P.118をご参照ください。

SJ3000-CL-1（10個入り）

2
3
4
5
6
7
8
9

部品名番号 材質 備考
構成部品

ボディ
アダプタプレート
パイロットアダプタ
パイロット弁Ass'y
ボディカバー
ポートブロック
ボトムカバー
ランプカバー

亜鉛ダイカスト
樹脂
樹脂
―
樹脂
樹脂
樹脂
樹脂

―
ホワイト
ホワイト
―

ホワイト
ホワイト
ホワイト

ライトブルー

1 スプール弁Ass'y
樹脂／HNBR

―3位置ソレノイドバルブの場合
アルミ／HNBR

2位置シングル

2位置ダブル

3位置クローズドセンタ／エキゾーストセンタ／プレッシャセンタ

1（P）5（EA）/3（EB）

1（P）5（EA）/3（EB）

1（P）5（EA）/3（EB）

4（A）

2（B）

4（A）

2（B）

4（A）

2（B）

SJ3260K・背圧防止弁付

1（P）5（EA）/3（EB）

4（A）

2（B）

!0u!1qywerto

i

!0u!1qywerto

i

!0u!1qywerto

i

!0u!1qywerto

i

2位置シングル 2位置シングル背圧防止弁付

2位置ダブル背圧防止弁付2位置ダブル

3位置クローズドセンタ 3位置エキゾーストセンタ

3位置プレッシャセンタ

（EA）51
（P）
3（EB）

2（B）（A）4

（EA）51
（P）
3（EB）

2（B）（A）4

（EA）51
（P）
3（EB）

2（B）（A）4

（EA）51
（P）
3（EB）

2（B）（A）4

（EA）51
（P）
3（EB）

2（B）（A）4

（EA）51
（P）
3（EB）

2（B）（A）4

（EA）51
（P）
3（EB）

2（B）（A）4
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SJ3A60［N.C.弁×2台］

SJ3B60［N.O.弁×2台］ SJ3B60K・背圧防止弁付

SJ3A60K・背圧防止弁付

SJ3B60［N.O.弁×2台］

SJ3C60［N.C.弁、N.O.弁各1台］ SJ3C60K・背圧防止弁付

SJ3C60［N.C.弁、N.O.弁各1台］

SJ3A60K・背圧防止弁付

デュアル4位置3ポート弁
SJ3A60［N.C.弁×2台］

11

12

部品名番号 品番
交換部品

ワンタッチ管継手

クリップ

ワンタッチ管継手品番表示方法は、
P.118をご参照ください。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

部品名番号 材質 備考
構成部品

スプール弁Ass'y
スプール弁Ass'y
ボディ
アダプタプレート
パイロットアダプタ
パイロット弁Ass'y
ボディカバー
ポートブロック
ボトムカバー
ランプカバー

樹脂／HNBR
樹脂／HNBR
亜鉛ダイカスト

樹脂
樹脂
―
樹脂
樹脂
樹脂
樹脂

N.C.（ノーマルクローズ）用
N.O.（ノーマルオープン）用

―
ホワイト
ホワイト
―

ホワイト
ホワイト
ホワイト

ライトブルー

SJ3000-CL-1（10個入り）

JIS記号

SJ3000：コネクタ接続

1（P）5（EA）/3（EB）

1（P）5（EA）/3（EB）

1（P）5（EA）/3（EB）

4（A）

2（B）

4（A）

2（B）

4（A）

2（B）

1（P）5（EA）/3（EB）

4（A）

2（B）

!1i!2querty!0

o

q

!1i!2wuerty!0

o

w

!1i!2wuerty!0

o

q

!1i!2querty!0

o

q

SJ2000/3000 Series

構造図e

1（P）5（EA）

4（A）

3（EB）

2（B）

1（P）5（EA）

4（A）

3（EB）

2（B）

1（P）5（EA）

4（A）

3（EB）

2（B）

1（P）5（EA）

4（A）

3（EB）

2（B）

1（P）5（EA）

4（A）

3（EB）

2（B）

1（P）5（EA）

4（A）

3（EB）

2（B）
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5（EA）/3（EB）

2（B）

4（A）

1（P）

4（A）

2（B）

5（EA）/3（EB） 1（P）

SJ2260K・背圧防止弁付

2（B）

4（A）

4（A）

2（B）

5（EA）/3（EB） 1（P）

o t r e w y q !1 u

i

i

i

i

!0

o t r e w y q !1 u !0

o t r e w y q !1 u !0

o t r e w y q !1 u !0

5（EA）/3（EB） 1（P）

3位置クローズドセンタ／エキゾーストセンタ／プレッシャセンタ

2位置ダブル

2位置シングル

（EA）51
（P）
3（EB）

2（B）（A）4

（EA）51
（P）
3（EB）

2（B）（A）4

（EA）51
（P）
3（EB）

2（B）（A）4

（EA）51
（P）
3（EB）

2（B）（A）4

（EA）51
（P）
3（EB）

2（B）（A）4

（EA）51
（P）
3（EB）

2（B）（A）4

（EA）51
（P）
3（EB）

2（B）（A）4

JIS記号

10

11

部品名番号 品番
交換部品

ワンタッチ管継手

クリップ

ワンタッチ管継手品番表示方法、
注意P.118をご参照ください。

SJ2000-CL-1（10個入り）

2
3
4
5
6
7
8
9

部品名番号 材質 備考
構成部品

ボディ
アダプタプレート
パイロットアダプタ
パイロット弁Ass'y
ボディカバー
ポートブロック
ボトムカバーAss'y
ランプカバー

亜鉛ダイカスト
樹脂
樹脂
―
樹脂
樹脂
樹脂
樹脂

―
ホワイト
ホワイト
―

ホワイト
ホワイト
ホワイト

ライトブルー

1 スプール弁Ass'y
樹脂／HNBR

―3位置ソレノイドバルブの場合
アルミ／HNBR

SJ2000：ケーブル接続

2位置シングル 2位置シングル背圧防止弁付

2位置ダブル背圧防止弁付2位置ダブル

3位置クローズドセンタ 3位置エキゾーストセンタ

3位置プレッシャセンタ

29

構造図 SJ2000/3000 Series
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SJ

SY
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4（A）

2（B）

4（A）

2（B）

4（A）

2（B）

4（A）

2（B）

5（EA）/3（EB） 1（P）

SJ2A60K・背圧防止弁付

5（EA）/3（EB） 1（P）

5（EA）/3（EB） 1（P）

5（EA）/3（EB） 1（P）

SJ2C60［N.C.弁、N.O.弁各1台］

SJ2B60［N.O.弁×2台］

SJ2A60［N.C.弁×2台］

!0 y t r q e u q !2 i

o

o

o

!1

!0 y t r w e u w !2 i !1

!0 y t r q e u w !2 i !1

!0 y t r q e u q

o

!2 i !1

1（P）5（EA）

4（A）

3（EB）

2（B）

1（P）5（EA）

4（A）

3（EB）

2（B）

1（P）5（EA）

4（A）

3（EB）

2（B）

1（P）5（EA）

4（A）

3（EB）

2（B）

1（P）5（EA）

4（A）

3（EB）

2（B）

1（P）5（EA）

4（A）

3（EB）

2（B）

JIS記号

SJ2000：ケーブル接続

11

12

部品名番号 品番
交換部品

ワンタッチ管継手

クリップ

ワンタッチ管継手品番表示方法、
注意P.118をご参照ください。

SJ2000-CL-1（10個入り）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

部品名番号 材質 備考
構成部品

N.C.（ノーマルクローズ）用
N.O.（ノーマルオープン）用

―
ホワイト
ホワイト
―

ホワイト
ホワイト
ホワイト

ライトブルー

スプール弁Ass'y
スプール弁Ass'y
ボディ
アダプタプレート
パイロットアダプタ
パイロット弁Ass'y
ボディカバー
ポートブロック
ボトムカバーAss'y
ランプカバー

樹脂／HNBR
樹脂／HNBR
亜鉛ダイカスト

樹脂
樹脂
―
樹脂
樹脂
樹脂
樹脂

SJ2000/3000 Series

構造図r

SJ2C60K・背圧防止弁付

SJ2B60K・背圧防止弁付

SJ2A60K・背圧防止弁付

SJ2C60［N.C.弁、N.O.弁各1台］

SJ2B60［N.O.弁×2］

デュアル4位置3ポート弁
SJ2A60［N.C.弁×2］
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2（B）

4（A）

5（EA）/3（EB） 1（P）

SJ3260K・背圧防止弁付

2（B）

4（A）

2（B）

4（A）

2（B）

4（A）

5（EA）/3（EB） 1（P）

5（EA）/3（EB） 1（P）

5（EA）/3（EB） 1（P）

3位置クローズドセンタ／エキゾーストセンタ／プレッシャセンタ

2位置ダブル

o t r e w y q u

i

!1 !0

o t r e w y q u

i

!1 !0

o t r e w y q u!1

i

!0

o t r e w y q u

i

!1 !0

（EA）51
（P）
3（EB）

2（B）（A）4

（EA）51
（P）
3（EB）

2（B）（A）4

（EA）51
（P）
3（EB）

2（B）（A）4

（EA）51
（P）
3（EB）

2（B）（A）4

（EA）51
（P）
3（EB）

2（B）（A）4

（EA）51
（P）
3（EB）

2（B）（A）4

（EA）51
（P）
3（EB）

2（B）（A）4

SJ3000：ケーブル接続
JIS記号

2位置シングル

10

11

部品名番号 品番
交換部品

ワンタッチ管継手

クリップ

ワンタッチ管継手品番表示方法、
注意P.118をご参照ください。

SJ3000-CL-1（10個入り）

2
3
4
5
6
7
8
9

部品名番号 材質 備考
構成部品

ボディ
アダプタプレート
パイロットアダプタ
パイロット弁Ass'y
ボディカバー
ポートブロック
ボトムカバーAss'y
ランプカバー

亜鉛ダイカスト
樹脂
樹脂
―
樹脂
樹脂
樹脂
樹脂

―
ホワイト
ホワイト
―

ホワイト
ホワイト
ホワイト

ライトブルー

1 スプール弁Ass'y
樹脂／HNBR

―3位置ソレノイドバルブの場合
アルミ／HNBR

2位置シングル 2位置シングル背圧防止弁付

2位置ダブル背圧防止弁付2位置ダブル

3位置クローズドセンタ 3位置エキゾーストセンタ

3位置プレッシャセンタ

構造図 SJ2000/3000 Series
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!0 y t r q e u q i

o

o

o

o

!2 !1

!0 y t r w e u w i!2 !1

!0 y t r q e u w i!2 !1

!0 y t r q e u q i!2 !1

2（B）

4（A）

5（EA）/3（EB） 1（P）

SJ3A60K・背圧防止弁付

2（B）

4（A）

2（B）

4（A）

2（B）

4（A）

SJ3C60［N.C.弁、N.O.弁各1台］

5（EA）/3（EB） 1（P）

5（EA）/3（EB） 1（P）

5（EA）/3（EB） 1（P）

SJ3B60［N.O.弁×2］

SJ3A60［N.C.弁×2］

1（P）5（EA）

4（A）

3（EB）

2（B）

1（P）5（EA）

4（A）

3（EB）

2（B）

1（P）5（EA）

4（A）

3（EB）

2（B）

1（P）5（EA）

4（A）

3（EB）

2（B）

1（P）5（EA）

4（A）

3（EB）

2（B）

1（P）5（EA）

4（A）

3（EB）

2（B）

JIS記号

SJ3000：ケーブル接続

11

12

部品名番号 品番
交換部品

ワンタッチ管継手

クリップ

ワンタッチ管継手品番表示方法、
注意P.118をご参照ください。

SJ3000-CL-1（10個入り）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

部品名番号 材質 備考
構成部品

N.C.（ノーマルクローズ）用
N.O.（ノーマルオープン）用

―
ホワイト
ホワイト
―

ホワイト
ホワイト
ホワイト

ライトブルー

スプール弁Ass'y
スプール弁Ass'y
ボディ
アダプタプレート
パイロットアダプタ
パイロット弁Ass'y
ボディカバー
ポートブロック
ボトムカバーAss'y
ランプカバー

樹脂／HNBR
樹脂／HNBR
亜鉛ダイカスト

樹脂
樹脂
―
樹脂
樹脂
樹脂
樹脂

SJ2000/3000 Series

構造図t

SJ3C60K・背圧防止弁付SJ3C60［N.C.弁、N.O.弁各1台］

SJ3B60K・背圧防止弁付SJ3B60［N.O.弁×2］

SJ3A60K・背圧防止弁付
デュアル4位置3ポ-ト弁
SJ3A60［N.C.弁×2］

32A



プラグイン
コネクタ接続マニホールド
ケーブル接続マニホールド

コネクタ接続マニホールド
Dサブコネクタ／フラットケーブルP.34

ケーブル接続マニホールド
Dサブコネクタ／フラットケーブルP.36

P.68P.60
コネクタ接続マニホールド
一体型（出力対応）
シリアル伝送システム対応／EX180

コネクタ接続マニホールド
ゲートウェイ方式
シリアル伝送システム対応／EX510

SJ2000/3000 Series

33
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記号
D

取付位置
D側

コネクタ取付位置

コネクタ取出方向
1：コネクタ上向き 2：コネクタ横向き

60 DF 1 U

SJ2000/3000 Series

給排気ブロック管継手仕様

無記号

ストレート管継手

L

エルボ管継手
（上向き）

B

エルボ管継手
（下向き）

内部パイロット仕様
内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
外部パイロット仕様
外部パイロット仕様・サイレンサ内蔵

パイロット仕様
無記号

S
R

RS

型式表示方法

SS5J 3
●コネクタ接続マニホールド

シリーズ
SJ2000
SJ3000（SJ2000/3000混合）

2
3

05

混合取付けタイプ
無記号

M
注1）SJ2000シリーズのみ、ま

たはSJ3000シリーズのみ
使用される場合は無記号
でご指示ください。

注2）SJ2000/3000シリーズ
を同一マニホールドに混
合して取付ける場合は“M”
をご記入ください。

標準注1）

混合取付けタイプ注2）

外部パイロット
仕様の場合
X, PEポート

外部パイロット
仕様の場合
X, PEポート

外部パイロット
仕様の場合
X, PEポート

F：Dサブコネクタ
バルブ連数

備考

ソレノイドの数
24まで対応可

…1連

24連

記号 連数
01

24

…

PG：フラットケーブルコネクタ（20極）
備考

ソレノイドの数
18まで対応可

…1連

18連

記号 連数
01

18

…

P：フラットケーブルコネクタ（26極）
備考

ソレノイドの数
24まで対応可

…1連

24連

記号 連数
01

24

…

PH：フラットケーブルコネクタ（10極）
備考

ソレノイドの数
8まで対応可

…1連

8連

記号 連数
01

08

…

※ブランキングブロックAss'yの数も含みます。ブランキングブロックAss'yはシ
ングル配線、ダブル配線仕様があるため変更する予定のバルブ配線仕様と合わ
せてください。（P.89参照）

※特殊仕様の場合（管接続口径
ø8以外の指示も含む）はマニ
ホールド仕様書で別途ご指
示ください。

給排気ブロック取付位置
U
D
B

  M※

U側（1～10連）
D側（1～10連）
両側（1～24連）
特殊仕様

※給排気ブロック取付位置Mの場合、無記号となります。
※サイレンサ内蔵の場合3/5（E）ポートはプラグされます。

マニホールドアセンブリの表示方法（手配例）

・バルブ連数はD側から1連目となります。
・マニホールド品番の下に、搭載するバルブを図に示す1連目より順番に
併記してください。
なお、配列が複雑になる場合はマニホールド仕様書にてご指示ください。

注）発注の際は搭載するバルブ等の品番と併記のうえご発注ください。
（マニホールド品番のみの手配はできません。）

＊印は組み込み記号です。
＊印を搭載するソレノイドバルブ等の品番の初めに付けてください。

表示例（SS5J3-60PD2-□の場合）

　SS5J3-60PD2-06D・・・・・ 1set（マニホールド品番）
＊SJ3160-5CU-C6・・・・・・・・ 2set（シングルソレノイド品番）
＊SJ3260-5CU-C6・・・・・・・・ 2set（ダブルソレノイド品番）
＊SJ3260-5CZJ-C6・・・・・・・ 1set（ダブル・スイッチ付品番）
＊SJ3260-5MZ-C6・・・・・・・・ 1set（ダブル・個別配線、リード線長さ300mm付品番）

SJ3260-5MZ-C6（1set）

SJ3260-5CZJ-C6（1set）
ダブルソレノイド、スイッチ付（DC24V）

ダブルソレノイド、個別配線・リード線長さ300mm（DC24V）

SJ3260-5CU-C6（2set）
ダブルソレノイド（DC24V）

SJ3160-5CU-C6（2set）
シングルソレノイド（DC24V）

給排気ブロック（D側取付）

Dサブコネクタ／フラットケーブル
プラグイン コネクタ接続

F：Dサブコネクタ
（25極）

P：フラットケーブル
（26極）

PG：フラットケーブル
（20極）

PH：フラットケーブル
（10極）

コネクタ種類

DINレール長さ指定

標準長さより長
いレールを指定
してください。

標準長さ

…2連用

24連用

無記号
2

24

…

※バルブ連数の最大連数を超えないよ
うご選定ください。

※給排気ブロック取付位置Mの場合、無記号
となります。

マニホールド品番のみの手配はできません。
手配例に従い必ずソレノイドバルブの手配
を同時に行ってください。

D側

U側

1
3
2

連数

®

RoHS
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ソレノイドバルブ型式表示方法

SJ 3 1 U60 C6

SJ 3

SJ 3 1 Z60 C6

1

5

5 M

5

C

C Z J60 C6

シリーズ
SJ2000
SJ3000

2
3

内部パイロット
外部パイロット

パイロット仕様
無記号

R
※4位置デュアル3ポート弁には外
部パイロット仕様はありません。

なし
内蔵

背圧防止弁
無記号

K
※3位置のソレノイド
バルブには背圧防止
弁付はありません。

2位置シングルソレノイド
2位置ダブルソレノイド
3位置クローズドセンタ
3位置エキゾーストセンタ
3位置プレッシャセンタ
デュアル3ポート弁：N.C./N.C.
デュアル3ポート弁：N.O./N.O.
デュアル3ポート弁：N.C./N.O.

切換方式
1
2
3
4
5
A
B
C

※JIS記号はP.25～32をご参照ください。
A, Bポート管接続口径
ストレート
（ミリサイズ）
　C2：ø2ワンタッチ管継手
　C4：ø4ワンタッチ管継手
　C6：ø6ワンタッチ管継手

（SJ3000のみ）
（インチサイズ）
　N1：ø1/8"ワンタッチ管継手
　N3：ø5/32"ワンタッチ管継手
　N7：ø1/4"ワンタッチ管継手

（SJ3000のみ）

M3：M3×0.5（SJ2000のみ）
M5：M5×0.8（SJ3000のみ）

エルボ管継手Ass'y（上取出し）
（ミリサイズ）
　L2：ø2エルボ管継手Ass'y
　L4：ø4エルボ管継手Ass'y
　L6：ø6エルボ管継手Ass'y

（SJ3000のみ）
（インチサイズ）
　LN1：ø1/8"エルボ管継手Ass'y
　LN3：ø5/32"エルボ管継手Ass'y
　LN7：ø1/4"エルボ管継手Ass'y

（SJ3000のみ）

エルボ管継手Ass'y（下取出し）
（ミリサイズ）
　B2：ø2エルボ管継手Ass'y
　B4：ø4エルボ管継手Ass'y
　B6：ø6エルボ管継手Ass'y

（SJ3000のみ）
（インチサイズ）
　BN1：ø1/8"エルボ管継手Ass'y
　BN3：ø5/32"エルボ管継手Ass'y
　BN7：ø1/4"エルボ管継手Ass'y

（SJ3000のみ）

シングル配線
ダブル配線

シングルソレノイド
配線仕様
無記号

D
※2位置ダブル、3位置、
4位置ソレノイドバルブ
の場合は無記号になり
ます。
配線に空番を設定する
時に選択してください。
詳しくはP.24をご参照
ください。

マニュアル
無記号：ノンロックプッシュ式

D：プッシュタ－ンロック式
ドライバ操作形

F：スライド形ロック式

スイッチ付

※コネクタ取出方法“M□”はマ
ニホールドの集中配線からの
切換信号は使用できません。
詳しくはP.24のコネクタマ
ニホールド配線図をご参照く
ださい。
※コネクタAss'yを別途手配さ
れる場合は、P.120、121を
ご参照ください。

コネクタ取出方法
C：集中配線専用

M：個別配線・リード線付
長さ300mm

MN：個別配線・リード線なし
（コネクタ、ソケット付）

MO：個別配線・コネクタなし

連結基板あり

連結基板あり

連結基板あり

ランプ・サージ電圧保護回路付
（無極性タイプ）
ランプ・サージ電圧保護回路付
（極性有タイプ）

ランプ・サージ電圧保護回路

U

Z

※節電回路付、スイッチ付および個別配
線の場合、無極性タイプは選択できま
せん。

標準
コイル仕様

無記号

T

※バルブを長期連続通電で使用される場合
は、必ず節電回路付を選択してください。

節電回路付
（長期連続通電タイプ）

コモン仕様
プラスコモン
マイナスコモン

無記号
N

標準タイプ

スイッチ付

注）ノンプラグイン専用の個別配線
はP.80、81をご参照ください。

個別配線
[プラグイン混合取付用]注）

定格電圧
DC24V
DC12V

5
6

※無極性タイプの場合、
無記号にしてください。

Protective class
class #  (Mark:      )
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ケーブル接続

60 DL F 1 U

給排気ブロック管継手仕様

無記号

ストレート管継手

L

エルボ管継手
（上向き）

B

エルボ管継手
（下向き）

内部パイロット仕様

外部パイロット仕様・
サイレンサ内蔵

内部パイロット仕様・
サイレンサ内蔵

パイロット仕様
無記号

S

R

RS

外部パイロット仕様

型式表示方法

SS5J 3
●ケーブル接続マニホールド

シリーズ
SJ2000
SJ3000

2
3

05

外部パイロット
仕様の場合
X, PEポート：
エルボ管継手

外部パイロット
仕様の場合
X, PEポート：
ストレート管継手

外部パイロット
仕様の場合
X, PEポート：
エルボ管継手

バルブ連数

※ブランキングプレートAss'yの数も含みます。
※ケーブル接続は2連からの対応になります。

※特殊仕様の場合（管接続口径ø8
以外の指示も含む）はマニホール
ド仕様書で別途ご指示ください。

給排気ブロック取付位置
U
D
B

  M※

U側（2～10連）
D側（2～10連）
両側（2～20連）
特殊仕様

マニホールドアセンブリの表示方法（手配例）

・バルブ連数はD側から1連目となります。
・マニホールド品番の下に、搭載するバルブを図に示す1連目より順
番に併記してください。
なお、配列が複雑になる場合はマニホールド仕様書にてご指示ください。
注）発注の際は搭載するバルブ等の品番と併記のうえご発注ください。
（マニホールド品番のみの手配はできません。）

＊印は組み込み記号です。
＊印を搭載するソレノイドバルブ等の品番の初めに付けてください。

表示例（SS5J3-60LPD2の場合）

　SS5J3-60LPD2-06D・・・・・1set（マニホールド品番）
＊SJ3160-5FZ-C6・・・・・・・・・2set（シングルソレノイド品番）
＊SJ3260-5FZ-C6・・・・・・・・・4set（ダブルソレノイド品番）

D側

U側

1
3
2

連数

コネクタ種類

PH：フラットケーブル
（10極）

PG：フラットケーブル
（20極）

DINレール長さ指定

標準長さより長
いレールを指定
してください。

標準長さ

…3連用

20連用

無記号
3

20

…

※バルブ連数の最大連数を超えないよ
う選定願います。

F：Dサブコネクタ
（25極）

P：フラットケーブル
（26極）

記号
D

取付位置
D側

コネクタ取付位置

無記号
S

オールダブル配線注1）

オールシングル配線注2）

マニホールド配線仕様

コネクタ取出方向
1：コネクタ上向き 2：コネクタ横向き

Dサブコネクタ／フラットケーブル

SJ2000/3000 Series

プラグイン ケーブル接続

※給排気ブロック取付位置Mの場合、無記号
となります。

®

マニホールド品番のみの手配はできません。
手配例に従い必ずソレノイドバルブの手配
を同時に行ってください。

ダブルソレノイド（DC24V）
SJ3260-5FZ-C6（4set） シングルソレノイド（DC24V）

SJ3160-5FZ-C6（2set）

注1）オールダブル配線仕様：マニホールド全て
の連数で2位置シングル・ダブル・3位置・4
位置バルブが使用できます。

注2）オールシングル配線仕様：マニホールド全
ての連数で2位置シングルの場合のみ選択
可能です。
2位置ダブル・3位置・4位置バルブは使用で
きませんのでご注意ください。

注3）シングル配線、ダブル配線の混合配線が必
要な場合は特注対応となります。

給排気ブロック（D側取付）

※給排気ブロック取付位置Mの場
合、無記号となります。

記号
02

10
02

20

連数 備考
2連

10連
2連

20連

F：Dサブコネクタ（25極）

オール
ダブル
配線

オール
シングル
配線

… …

… …

記号
02

09
02

18

連数 備考
2連

9連
2連

18連

PG：フラットケーブル（20極）

オール
ダブル
配線

… …

オール
シングル
配線

… …

記号
02

04
02

08

連数 備考
2連

4連
2連

8連

PH：フラットケーブル（10極）

オール
ダブル
配線

… …

オール
シングル
配線

… …

記号
02

10
02

20

連数 備考
2連

10連
2連

20連

P：フラットケーブル（26極）

オール
ダブル
配線

… …

オール
シングル
配線

… …

RoHS

36B



ソレノイドバルブ型式表示方法

SJ 1 Z60 C65 F3
シリーズ
SJ2000
SJ3000

2
3

2位置シングルソレノイド
2位置ダブルソレノイド
3位置クローズドセンタ
3位置エキゾーストセンタ
3位置プレッシャセンタ
デュアル3ポート弁：N.C./N.C.
デュアル3ポート弁：N.O./N.O.
デュアル3ポート弁：N.C./N.O.

切換方式
1
2
3
4
5
A
B
C

内部パイロット
外部パイロット

パイロット仕様
無記号

R
※4位置デュアル3ポート
弁には外部パイロット仕
様はありません。

背圧防止弁

※JIS記号はP.25～32をご参照ください。

定格電圧
DC24V
DC12V

5
6

ランプ・サージ電圧保護回路付
ランプ・サージ電圧保護回路

Z

A, Bポート管接続口径

マニュアル
無記号：ノンロックプッシュ式 D：プッシュターンロック式

ドライバ操作形
F：スライド形ロック式

ストレート
（ミリサイズ）
　C2：ø2ワンタッチ管継手
　C4：ø4ワンタッチ管継手
　C6：ø6ワンタッチ管継手

（SJ3000のみ）
（インチサイズ）
　N1：ø1/8"ワンタッチ管継手
　N3：ø5/32"ワンタッチ管継手
　N7：ø1/4"ワンタッチ管継手

（SJ3000のみ）

M3：M3×0.5（SJ2000のみ）
M5：M5×0.8（SJ3000のみ）

エルボ管継手（上取出し）
（ミリサイズ）
　L2：ø2エルボ管継手
　L4：ø4エルボ管継手
　L6：ø6エルボ管継手

（SJ3000のみ）
（インチサイズ）
　LN1：ø1/8"エルボ管継手
　LN3：ø5/32"エルボ管継手
　LN7：ø1/4"エルボ管継手

（SJ3000のみ）

エルボ管継手（下取出し）
（ミリサイズ）
　B2：ø2エルボ管継手
　B4：ø4エルボ管継手
　B6：ø6エルボ管継手

（SJ3000のみ）
（インチサイズ）
　BN1：ø1/8"エルボ管継手
　BN3：ø5/32"エルボ管継手
　BN7：ø1/4"エルボ管継手

（SJ3000のみ）

コネクタ取出方法
F：集中配線専用
ケーブル接続タイプ

なし
内蔵

無記号
K

※3位置のソレノイド
バルブには背圧防止
弁付はありません。

コモン仕様
プラスコモン
マイナスコモン

無記号
N

コイル仕様
標準
節電回路付（長期連続通電タイプ）

無記号
T

※バルブを長期連続通電で使用される場合は
必ず節電回路付を選択してください。

Protective class
class #  (Mark:      )
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 SJ2000/3000 SeriesDサブコネクタ／フラットケーブル
プラグイン ケーブル接続
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マニホ－ルドの電気配線／コネクタ接続（無極性タイプの場合）

60F形Dサブコネクタタイプ（25極）

注）この回路は12連までの2位置ダブル、3位
置、4位置デュアル3ポート弁の仕様の場
合です。1→14→2→15の順番で端子を
余らさずに詰めて接続されます。

60P形フラットケ－ブルタイプ（26極）

注）この回路は12連までの2位置ダブル、3位
置、4位置デュアル3ポート弁の仕様の場
合です。1→2→3→4の順番で端子を余ら
さずに詰めて接続されます。

60PG形フラットケ－ブルタイプ（20極）

注）この回路は9連までの2位置ダブル、3位
置、4位置デュアル3ポート弁の仕様の場
合です。1→2→3→4の順番で端子を余ら
さずに詰めて接続されます。

60PH形フラットケ－ブルタイプ（10極）

注）この回路は4連までの2位置ダブル、3位
置、4位置デュアル3ポート弁の仕様の場
合です。1→2→3→4の順番で端子を余ら
さずに詰めて接続されます。

電気結線は無極性タイプ（U）のバルブの場合、プラスコモン、マイナスコモンどちらにも使用できますが（Z）タイプの場合、配線仕様に合わせてプラスコ
モン、マイナスコモンをご選定ください。

注意

1連目
SOL.b

SOL.a

2連目
SOL.b

SOL.a

11連目
SOL.b

SOL.a

12連目

11

SOL.b

SOL.a
2512

24

15

2

14

1

13
コモン

12連目
SOL.b

SOL.a

11連目
SOL.b

SOL.a

2連目
SOL.b

SOL.a

1連目
SOL.b

SOL.a

21

三角マーク

コモン

25

26

23

24

22

3

4

1

2

9連目
SOL.b

SOL.a

8連目
SOL.b

SOL.a

2連目
SOL.b

SOL.a

1連目
SOL.b

SOL.a

15

三角マーク

コモン

19

20

17

18

16

3

4

1

2

4連目
SOL.b

SOL.a

2連目
SOL.b

SOL.a

1連目
SOL.b

SOL.a

7

三角マーク

コモン

9

10

8

3

4

1

2
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マニホールドの電気配線／ケーブル接続

 60LF形Dサブコネクタタイプ（25極） 

注）この回路は10連までのオールダブル配線
仕様の場合です。

 60LP形フラットケーブルタイプ（26極） 

注）この回路は10連までのオールダブル配線
仕様の場合です。

60LPG形フラットケーブルタイプ（20極）

注）この回路は9連までのオールダブル配線仕
様の場合です。

60LPH形フラットケーブルタイプ（10極）

注）この回路は4連までのオールダブル配線仕
様の場合です。

電気結線は無極性タイプ（U）のバルブの場合、プラスコモン、マイナスコモンどちらにも使用できますが（Z）タイプの場合、配線仕様に合わせてプラスコ
モン、マイナスコモンをご選定ください。

注意

9連目
SOL.b

SOL.a

8連目
SOL.b

SOL.a

2連目
SOL.b

SOL.a

1連目
SOL.b

SOL.a

15

三角マーク

コモン

19

20

17

18

16

3

4

1

2

4連目
SOL.b

SOL.a

2連目
SOL.b

SOL.a

1連目
SOL.b

SOL.a

7

三角マーク

コモン

9

10

8

3

4

1

2

10連目
SOL.b

SOL.a
19

20

9連目
SOL.b

SOL.a

2連目
SOL.b

SOL.a

1連目
SOL.b

SOL.a

17

三角マーク

コモン

25

26

18

3

4

1

2

11

2512

24

1連目
SOL.b

SOL.a

2連目
SOL.b

SOL.a

9連目
SOL.b

SOL.a

10連目

9

SOL.b

SOL.a
2310

22

15

2

14

1

13
コモン
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外形寸法図／SJ2000シリーズ  Dサブコネクタ対応

L1
L2
L3
L4

2nL

L：寸法表 n：連数
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160.5
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  20.5
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3 4 5 6 7 8 9 10
注）エルボ管継手付のマニホールド寸法図はP.50をご参照ください。
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3
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L3

（8）

（
個
別
配
線
の
場
合
）

（コネクタ取出し方向上向）

（
ス
イ
ッ
チ
付
の
場
合
）

2

4

ワンタッチ管継手
（PE：パイロットEXHポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

ワンタッチ管継手
（X：外部パイロットポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

［外部パイロット仕様の場合］

（サイレンサ内蔵仕様の場合）
サイレンサ（エア吹出口）

4（Ａ）ポート側：ブルー
2（Ｂ）ポート側：イエロー

ロック式の場合、押して
から回してください。（　　　  　　　　　  ）

マニュアル

コネクタ固定用スイッチ

1番端子

2×M2.6
2×No.4-40UNC

［4（A）, 2（B）ポートがインチの場合］

DINレール固定ねじ

（DINレール取付穴ピッチ：12.5）

2

4

D

2

4

D

2

4 4

22

4

3/5

1

（ピッチ）
P=7.511.5

3
2
.5

1
5

1
5
.6

23.6

3
0
.6

ワンタッチ管継手
［4（A）, 2（B）ポート］

適用チューブ外径：ø2, ø1/8"
ø4, ø5/32"

M3×0.5
［4（A）, 2（B）ポート］

ワンタッチ管継手
［1（P）, 3/5（E）ポート］
適用チューブ外径：ø8, ø5/16"

OFF
ON

OFF
ON

5.9

4
0
※

（
4
5
.9
）

3
2
.1

7
.5

5
.8

（スイッチ付の場合）
スイッチ

SOL.a：赤
SOL.b：緑

ランプ・サージ電圧保護回路

適用コネクタ：D-SUB｛JIS-X-5101　MIL-C-24308｝相当品
（
リ
ー
ド
線
長
さ
）

 U側  D側 

（n連目） （1連目）

（ 
   　

　　
 ）

ス
ラ
イ
ド
形
ロッ
ク
式

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
場
合

バルブロックスイッチ

マニュアルスイッチ

SS5J2-60FD  -      U(S, R, RS)1
2 連数

FR
EE

LO
C
K

3
.8

22※マニュアルまでの高さ
　プッシュ式マニュアルの場合：40.3
　ロック式マニュアルの場合：40.5

SS5J2-60LFD -□ ケーブル接続の場合1
2
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外形寸法図／SJ2000シリーズ  Dサブコネクタ対応
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ワンタッチ管継手
［4（A）, 2（B）ポート］

適用チューブ外径：ø2, ø1/8"
ø4, ø5/32"

M3×0.5
［4（A）, 2（B）ポート］

ワンタッチ管継手
［1（P）, 3/5（E）ポート］

適用チューブ外径：ø8, ø5/16"

 U側  D側 

［外部パイロット仕様の場合］
（両側にX，PEポートの配管があります。）

（
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付
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（
4
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）

3
2
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7
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2
0
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5
6
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1
7
.5

ワンタッチ管継手
（PE：パイロットEXHポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

ワンタッチ管継手
（X：外部パイロットポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

（コネクタ取出し方向上向）

4（Ａ）ポート側：ブルー
2（Ｂ）ポート側：イエロー

（　　　  　　　　　  ）ロック式の場合、押して
から回してください。

マニュアル

（スイッチ付の場合）
スイッチ

2

4

1番端子

（サイレンサ内蔵仕様の場合）
サイレンサ（エア吹出口）

DINレール固定ねじ

DINレール

SOL.a：赤
SOL.b：緑

ランプ・サ－ジ電圧保護回路

（DINレール取付穴ピッチ：12.5）

適用コネクタ：D-SUB｛JIS-X-5101    MIL-C-24308｝相当品

（
リ
ー
ド
線
長
さ
）9
.9

（n連目） （1連目）

コネクタ固定用スイッチ

バルブロックスイッチ

マニュアルスイッチ

連数

注）エルボ管継手付のマニホールド寸法図はP.50をご参照ください。
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［4（A）, 2（B）ポートがインチの場合］

5
.8

（ 
   　
　　
 ）

スラ
イド
形ロ
ック
式

マニ
ュア
ルの
場合

※マニュアルまでの高さ
　プッシュ式マニュアルの場合：40.3
　ロック式マニュアルの場合：40.5
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外形寸法図／SJ3000シリーズ  Dサブコネクタ対応

SS5J3-60FD  -      U(S, R, RS)1
2

L1
L2
L3
L4

2nL

L：寸法表 n：連数
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注）エルボ管継手付のマニホールド寸法図はP.51をご参照ください。
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（ピッチ）
P=10

ワンタッチ管継手
［4（A）, 2（B）ポート］

適用チューブ外径：ø2, ø1/8"
ø4, ø5/32"
ø6, ø1/4"

M5×0.8
［4（A）, 2（B）ポート］ワンタッチ管継手

［1（P）, 3/5（E）ポート］
適用チューブ外径：ø8, ø5/16"

PE

X

3/5

1

BA

OFF
ON

OFF
ON

２

4

D

FR
EE

LO
C
K

5
4
.5

5
8
.2 4
6
.2

1
9
.3
（
1
6
.3
）

1
0
（
7
）

30.69
.9

5
.3

1
7
.5

（
9
.1
）

（
1
.8
）

20.5 6.2

5

L1

L2

（L4）

8

3
5

5
.5

L3

1
7
.2

2
0
.8

5
6
.2

（8）

5.9

4
0
※

（
4
5
.9
）

3
2
.1

7
.5

ワンタッチ管継手
（PE：パイロットEXHポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

ワンタッチ管継手
（X：外部パイロットポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

（コネクタ取出し方向上向）
（
個
別
配
線
の
場
合
）

4（Ａ）ポート側：ブルー
2（Ｂ）ポート側：イエロー

ロック式の場合、押して
から回してください。

マニュアル

（
ス
イ
ッ
チ
付
の
場
合
）

（スイッチ付の場合）

スイッチ

２

4

（サイレンサ内蔵仕様の場合）
サイレンサ（エア吹出口）

DINレール固定ねじ

DINレール

SOL.a:赤
SOL.b:緑

ランプ・サ－ジ電圧保護回路

（DINレール取付穴ピッチ：12.5）

［外部パイロット仕様の場合］

適用コネクタ：D-SUB｛JIS-X-5101　MIL-C-24308｝相当品
 U側  D側 

（
リ
ー
ド
線
長
さ
）

約
3
0
0

1番端子

（1連目）（n連目）

コネクタ固定用スイッチ

バルブロックスイッチ

マニュアルスイッチ
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SS5J3-60LFD -□ ケーブル接続の場合1
2

2×M2.6
2×No.4-40UNC

［4（A）, 2（B）ポートがインチの場合］

5
.8

（ 
  　
　　

 ）
スラ
イド
形ロ
ック
式

マニ
ュア
ルの
場合

※マニュアルまでの高さ
　プッシュ式マニュアルの場合：40.3
　ロック式マニュアルの場合：40.5
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外形寸法図／SJ3000シリーズ  Dサブコネクタ対応

SS5J3-60FD  -      B(S, R, RS)1
2

L1
L2
L3
L4

2nL

L：寸法表 n：連数
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注）エルボ管継手付のマニホールド寸法図はP.51をご参照ください。
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ワンタッチ管継手
［4（A）, 2（B）ポート］

適用チューブ外径：ø2, ø1/8"
ø4, ø5/32"
ø6, ø1/4"

M5×0.8
［4（A）, 2（B）ポーﾄ］

ワンタッチ管継手
［1（P）, 3/5（E）ポート］

適用チューブ外径：ø8, ø5/16"
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ワンタッチ管継手
（PE：パイロットEXHポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

ワンタッチ管継手
（X：外部パイロットポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

4（Ａ）ポート側：ブルー
2（Ｂ）ポート側：イエロー

ロック式の場合、押して
から回してください。

（
個
別
配
線
の
場
合
）

（
リ
ー
ド
線
長
さ
）

（コネクタ取出し方向上向）

（スイッチ付の場合）
スイッチ

（
ス
イ
ッ
チ
付
の
場
合
）

２

4

［外部パイロット仕様の場合］
（両側にX，PEポートの配管があります。）

（サイレンサ内蔵仕様の場合）
サイレンサ（エア吹出口）

DINレール

SOL.a：赤
SOL.b：緑

ランプ・サ－ジ電圧保護回路

（DINレール取付穴ピッチ：12.5）

適用コネクタ：D-SUB｛JIS-X-5101    MIL-C-24308｝相当品

1番端子

マニュアル

（1連目）（n連目）

コネクタ固定用スイッチ

バルブロックスイッチ

マニュアルスイッチ
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SS5J3-60LFD -□ ケーブル接続の場合1
2

2×M2.6
2×No.4-40UNC

［4（A）, 2（B）ポートがインチの場合］

5
.8

（ 
  　
　　

 ）
スラ
イド
形ロ
ック
式

マニ
ュア
ルの
場合

※マニュアルまでの高さ
　プッシュ式マニュアルの場合：40.3
　ロック式マニュアルの場合：40.5
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外形寸法図／SJ2000/3000混載マニホールド

SS5J3-M60FD  -       U(S, R, RS)1
2

SS5J3-M60FD  -       B(S, R, RS)連数1
2

n1：SJ2000の個数
n2：SJ3000の個数

L寸法：L1～L4の計算式
L3＝7.5×n1＋10×n2＋57.8
M＝（L3＋9.9）/12.5＋1小数点以下切捨
L1＝M×12.5＋23
L2＝L1－10.5
L4＝（L1－L3）/2＋1

n1：SJ2000の個数
n2：SJ3000の個数

L寸法：L1～L4の計算式
L3＝7.5×n1＋10×n2＋73.3
M＝（L3＋9.9）/12.5＋1小数点以下切捨
L1＝M×12.5＋23
L2＝L1－10.5
L4＝（L1－L3）/2＋1

連数
※SS5J3-M60FD1/2-       DのL1～L4寸法は
　SS5J3-M60FD1/2-       Uと同寸法です。

連数
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［4（A）, 2（B）ポート］
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ワンタッチ管継手
［4（A）, 2（B）ポート］

適用チューブ外径：ø2, ø1/8"
ø4, ø5/32"

ワンタッチ管継手
［4（A）, 2（B）ポート］

適用チューブ外径：ø2, ø1/8"
ø4, ø5/32"
ø6, ø1/4"

（コネクタ取出し方向上向）

1番端子

ワンタッチ管継手
［1（P）, 3/5（E）ポート］

適用チューブ外径：ø8, ø5/16"

DINレール固定ねじ

DINレール

（DINレール取付穴ピッチ：12.5）

コネクタ固定用スイッチ

ワンタッチ管継手
［1（P）, 3/5（E）ポート］

適用チューブ外径：ø8, ø5/16"

DINレール固定ねじ

DINレール

（DINレール取付穴ピッチ：12.5）

ワンタッチ管継手
［4（A）, 2（B）ポート］

適用チューブ外径：ø2, ø1/8"
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4（Ａ）ポート側：ブルー
2（Ｂ）ポート側：イエロー

マニュアル

（コネクタ取出し方向上向）

1番端子

適用コネクタ：D-SUB｛JIS-X-5101　MIL-C-24308｝相当品

適用コネクタ：D-SUB｛JIS-X-5101　MIL-C-24308｝相当品

U側 D側
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コネクタ固定用スイッチ

連数

2×M2.6
2×No.4-40UNC

［4（A）, 2（B）ポートがインチの場合］

2×M2.6
2×No.4-40UNC

［4（A）, 2（B）ポートがインチの場合］
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SS5J2-60PD  -       U(S, R, RS)

外形寸法図／SJ2000シリーズ  フラットケーブル
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L：寸法表 n：連数
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ワンタッチ管継手
［4（A）, 2（B）ポート］

適用チューブ外径：ø2, ø1/8"
ø4, ø5/32"

M3×0.5
［4（A）, 2（B）ポート］

ワンタッチ管継手
［1（P）, 3/5（E）ポート］
適用チューブ外径：ø8, ø5/16"

三角マーク位置 三角マーク位置

60PH（10極）の場合60PG（20極）の場合

適用コネクタ：20極  MILタイプ
 ストレインリリーフ付
 （MIL-C-83503準拠品）

適用コネクタ：10極  MILタイプ
 ストレインリリーフ付
 （MIL-C-83503準拠品）
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ワンタッチ管継手
（PE：パイロットEXHポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

ワンタッチ管継手
（X：外部パイロットポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"（コネクタ取出し方向上向）

（
ス
イ
ッ
チ
付
の
場
合
）

4（Ａ）ポート側：ブルー
2（Ｂ）ポート側：イエロー

ロック式の場合、押して
から回してください。

マニュアル

（スイッチ付の場合）
スイッチ

（
個
別
配
線
の
場
合
）

2

4

［外部パイロット仕様の場合］

（サイレンサ内蔵仕様の場合）
サイレンサ（エア吹出口）

三角マーク位置

DINレール固定ねじ

DINレール

SOL.a:赤
SOL.b:緑

ランプ・サ－ジ電圧保護回路

（DINレール取付穴ピッチ：12.5）

 U側  D側 

適用コネクタ：26極  MILタイプ
 ストレインリリーフ付
 （MIL-C-83503準拠品）

（
リ
ー
ド
線
長
さ
）（　　　  　　　　　  ）

（1連目）（n連目）

FR
EE

コネクタ固定用スイッチ

バルブロックスイッチ

マニュアルスイッチ

注1）60PG, 60PHタイプはコネクタのみの違いでL1～L4寸法は60Pタイプと同寸
法です。

注2）エルボ管継手付のマニホールド寸法図はP.50をご参照ください。

連数

SS5J2-60LPD -□ ケーブル接続の場合1
2

5
.8

（　
　　
 ）

スラ
イド

形ロ
ック
式

マニ
ュア

ルの
場合

※マニュアルまでの高さ
　プッシュ式マニュアルの場合：40.3
　ロック式マニュアルの場合：40.5
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外形寸法図／SJ2000シリーズ  フラットケーブル

SS5J2-60PD  -      B(S, R, RS)1
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L：寸法表 n：連数

123   

112.5

  88.3

  20.5

1
110.5

106   

  80.8

18 

135.5

125   

  95.8

23 

135.5

125   

103.3

  19.5

148   

137.5

110.8

22 

148   

137.5

118.3

18 

160.5

150   

125.8

  20.5

173   

162.5

133.3

23 

173   

162.5

140.8

  19.5

185.5

175   

148.3

22 

185.5

175   

155.8

18 

198   

187.5

163.3

  20.5

210.5

200   

170.8

23 

210.5

200   

178.3

  19.5

223   

212.5

185.8

22 

223   

212.5

193.3

18 

235.5

225   

200.8

  20.5

248   

237.5

208.3

23 

248   

237.5

215.8

  19.5

260.5

250   

223.3

22 

260.5

250   

230.8

18 

273   

262.5

238.3

  20.5

285.5

275   

245.8

23 

285.5

275   

253.3

  19.5

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

適用コネクタ：20極  MILタイプ
 ストレインリリーフ付
 （MIL-C-83503準拠品）

適用コネクタ：10極  MILタイプ
 ストレインリリーフ付
 （MIL-C-83503準拠品）

三角マーク位置三角マーク位置

60PH（10極の場合）
2

4

D

2

4

D

2

4 4

22

4

3/5

1

3/5

1

（ピッチ）
P=7.5 11.5

3
2
.5

1
5

1
5
.6

34.323.6

3
0
.6

ワンタッチ管継手
［4（A）, 2（B）ポート］

適用チューブ外径：ø2, ø1/8"
ø4, ø5/32"

M3×0.5
［4（A）, 2（B）ポート］

ワンタッチ管継手
［1（P）, 3/5（E）ポート］

適用チューブ外径：ø8, ø5/16"

PE

X

3/5

1

BA

OFF
ON

OFF
ON

D

2

4

FR
EE

LO
C
K

5
8
.2 4
6
.2

5
4
.5

1
9
.3
（
1
6
.3
）

1
0
（
7
）

30.6

約
3
0
0

9
.9

5
.3

（
9
.1
）

（
1
7
.1
）

3
2

（8）

6.220.5

5

8

L1

L2

（L4）L3

3
5

5
.5

（18）

（
5
8
）

4
0
※

7
.5

2
0
.8

5
6
.2

1
7
.5

ワンタッチ管継手
（PE：パイロットEXHポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

ワンタッチ管継手
（X：外部パイロットポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

（
リ
ー
ド
線
長
さ
）

（コネクタ取出し方向上向）

（
個
別
配
線
の
場
合
）

4（Ａ）ポート側：ブルー
2（Ｂ）ポート側：イエロー

ロック式の場合、押して
から回してください。

マニュアル

2

4

［外部パイロット仕様の場合］
（両側にX，PEポートの配管があります。）

三角マーク位置

DINレール固定ねじ

DINレール

SOL.a:赤
SOL.b:緑

ランプ・サ－ジ電圧保護回路

（DINレール取付穴ピッチ：12.5）

（サイレンサ内蔵仕様の場合）

サイレンサ（エア吹出口）

適用コネクタ：26極  MILタイプ
 ストレインリリーフ付
 （MIL-C-83503準拠品）

 U側  D側 

（
ス
イ
ッ
チ
付
の
場
合
）

（1連目）（n連目）

コネクタ固定用スイッチ

バルブロックスイッチ

マニュアルスイッチ

注1）60PG, 60PHタイプはコネクタのみの違いでL1～L4寸法は60Pタイプ
と同寸法です。

注2）エルボ管継手付のマニホールド寸法図はP.50をご参照ください。

60PG（20極の場合）

連数

SS5J2-60LPD -□ ケーブル接続の場合1
2

5
.8

（　
　　
 ）

スラ
イド

形ロ
ック
式

マニ
ュア

ルの
場合

（スイッチ付の場合）
スイッチ※マニュアルまでの高さ

　プッシュ式マニュアルの場合：40.3
　ロック式マニュアルの場合：40.5
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外形寸法図／SJ3000シリーズ  フラットケーブル

SS5J3-60PD  -      U(S, R, RS)1
2

L1
L2
L3
L4

2nL

L：寸法表 n：連数

110.5

100   

  77.8

  19.5

1
98   

87.5

67.8

18.5

123   

112.5

  87.8

  20.5

135.5

125   

  97.8

22 

148   

137.5

107.8

23 

160.5

150   

117.8

24 

160.5

150   

127.8

19 

173   

162.5

137.8

20 

185.5

175   

147.8

  21.5

198   

187.5

157.8

  22.5

3 4 5 6 7 8 9 10

三角マーク位置

適用コネクタ：10極  MILタイプ
 ストレインリリーフ付
 （MIL-C-83503）

三角マーク位置

適用コネクタ：20極  MILタイプ
 ストレインリリーフ付
 （MIL-C-83503）

60PH（10極）の場合60PG（20極）の場合

4

２２

4

２

4

２

4

D

２

4

D

3/5

1

12.8

3
2
.11
5
.4

1
5
.6

23.6

3
0
.6

（ピッチ）
P=10

ワンタッチ管継手
［4（A）, 2（B）ポート］

適用チューブ外径：ø2, ø1/8"
ø4, ø5/32"
ø6, ø1/4"

M5×0.8
［4（A）, 2（B）ポート］

ワンタッチ管継手
［1（P）, 3/5（E）ポート］

適用チューブ外径：ø8, ø5/16"

PE

X

3/5

1

BA

OFF
ON

OFF
ON

FR
EE

LO
C
K

２

4

D5
8
.2 4
6
.2

1
9
.3
（
1
6
.3
）

1
0
（
7
）

5
4
.5

30.6

約
3
0
0

9
.9

5

5
.3

（
9
.1
）

L1

L2

（
1
.8
）

2
0
.8

5
6
.2

1
7
.5

1
7
.2

（L4）L3

（8）
3
2

20.5 6.2

8

3
5

5
.5

18

（
5
8
）

4
0
※

7
.5

ワンタッチ管継手
（PE：パイロットEXHポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

ワンタッチ管継手
（X：外部パイロットポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

（
リ
ー
ド
線
長
さ
）

（コネクタ取出し方向上向）

（
ス
イ
ッ
チ
付
の
場
合
）

（
個
別
配
線
の
場
合
）

4（Ａ）ポート側：ブルー
2（Ｂ）ポート側：イエロー

ロック式の場合、押して
から回してください。

マニュアル

（スイッチ付の場合）
スイッチ

２

4

（サイレンサ内蔵仕様の場合）
サイレンサ（エア吹出口）

三角マーク位置

DINレール固定ねじ

DINレール

SOL.a:赤
SOL.b:緑

ランプ・サ－ジ電圧保護回路

（DINレール取付穴ピッチ：12.5）

［外部パイロット仕様の場合］

適用コネクタ：26極  MILタイプ
 ストレインリリーフ付
 （MIL-C-83503）

 U側  D側 

（1連目）（n連目）

コネクタ固定用スイッチ

バルブロックスイッチ

マニュアルスイッチ

注1）60PG, 60PHタイプはコネクタのみの違いでL1～L4寸法は60Pタイプ
と同寸法です。

注2）エルボ管継手付のマニホールド寸法図はP.51をご参照ください。

連数

（　
　　

  　
）

C
6
：
1
8
.1

N
7
：
2
0
.6

（　
　　

  　
）

C
6
：
9
.6

N
7
：
1
2
.1

5
.8

（　
　　
 ）

スラ
イド

形ロ
ック
式

マニ
ュア

ルの
場合

22

FR
EE

LO
C
K

3
.8

※マニュアルまでの高さ
　プッシュ式マニュアルの場合：40.3
　ロック式マニュアルの場合：40.5

SS5J3-60LPD -□ ケーブル接続の場合1
2
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（　　　  　　　　　  ）

注1）60PG, 60PHタイプはコネクタのみの違いでL1～L4寸法は60Pタイプ
と同寸法です。

注2）エルボ管継手付のマニホールド寸法図はP.51をご参照ください。

外形寸法図／SJ3000シリーズ  フラットケーブル

SS5J3-60PD  -      B(S, R, RS)1
2

L1
L2
L3
L4

2nL

L：寸法表 n：連数

135.5

125   

  93.3

24 

1
123   

112.5

  83.3

23 

135.5

125   

103.3

19 

148   

137.5

113.3

  20.5

160.5

150   

123.3

  21.5

173   

162.5

133.3

  22.5

185.5

175   

143.3

  23.5

185.5

175   

153.3

  18.5

198   

187.5

163.3

20 

210.5

200   

173.3

21 

223   

212.5

183.3

22 

235.5

225   

193.3

23 

248   

237.5

203.3

  24.5

248   

237.5

213.3

  19.5

260.5

250   

223.3

  20.5

273   

262.5

233.3

  21.5

285.5

275   

243.3

  22.5

298   

287.5

253.3

24 

298   

287.5

263.3

19 

310.5

300   

273.3

20 

323   

312.5

283.3

21 

335.5

325   

293.3

22 

348   

337.5

303.3

  23.5

348   

337.5

313.3

  18.5

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

三角マーク位置

適用コネクタ：10極  MILタイプ
 ストレインリリーフ付
 （MIL-C-83503準拠品）

三角マーク位置

適用コネクタ：20極  MILタイプ
 ストレインリリーフ付
 （MIL-C-83503準拠品）

60PH（10極）の場合

4

２２

4

２

4

２

4

D

２

4

D

3/5

1

3/5

1 3
2
.11
5
.4

1
5
.6

12.8 34.323.6

3
0
.6

（ピッチ）
P=10

ワンタッチ管継手
［4（A）, 2（B）ポート］

適用チューブ外径：ø2, ø1/8"
ø4, ø5/32"
ø6, ø1/4"

M5×0.8
［4（A）, 2（B）ポート］

ワンタッチ管継手
［1（P）, 3/5（E）ポート］

適用チューブ外径：ø8, ø5/16"

［外部パイロット仕様の場合］
（両側にX，PEポートの配管があります。）

ワンタッチ管継手
（X：外部パイロットポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

（サイレンサ内蔵仕様の場合）

PE

X

3/5

1

BA

OFF
ON

OFF
ON

２

4

D

FR
EE

LO
C
K

5
8
.2 4
6
.2

5
4
.5

1
9
.3
（
1
6
.3
）

1
0
（
7
）

9
.9

5
.3

（
9
.1
）

3
2

（8）

20.5 6.2

8

5

L1

L2

（L4）

3
5

5
.5

1
7
.2

18

（
5
8
）

4
0
※

7
.5

2
0
.8

5
6
.2

1
7
.5

L3

（スイッチ付の場合）
スイッチ

ワンタッチ管継手
（PE：パイロットEXHポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

（
個
別
配
線
の
場
合
）

4（Ａ）ポート側：ブルー
2（Ｂ）ポート側：イエロー

ロック式の場合、押して
から回してください。

マニュアル

（
ス
イ
ッ
チ
付
の
場
合
）

２

4

サイレンサ（エア吹出口）

DINレール固定ねじ

DINレール

SOL.a:赤
SOL.b:緑

ランプ・サ－ジ電圧保護回路

（DINレール取付穴ピッチ：12.5）

30.6

約
3
0
0

（
リ
ー
ド
線
長
さ
）

（コネクタ取出し方向上向）

三角マーク位置

適用コネクタ：26極  MILタイプ
 ストレインリリーフ付
 （MIL-C-83503準拠品）

 U側  D側 

（1連目）（n連目）

コネクタ固定用スイッチ

バルブロックスイッチ

マニュアルスイッチ

60PG（20極）の場合

連数

（　
　　

  　
）

C
6
：
1
8
.1

N
7
：
2
0
.6

5
.8

（　
　　
 ）

スラ
イド

形ロ
ック
式

マニ
ュア

ルの
場合

22

LO
C
K

FR
EE

3
.8

※マニュアルまでの高さ
　プッシュ式マニュアルの場合：40.3
　ロック式マニュアルの場合：40.5

SS5J3-60LPD -□ ケーブル接続の場合1
2
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SS5J3-M60PD  -      U(S, R, RS)1
2

外形寸法図／SJ2000/3000混載マニホールド

n1：SJ2000の個数
n2：SJ3000の個数

L寸法：L1～L4の計算式
L3＝7.5×n1＋10×n2＋57.8
M＝（L3＋10.6）/12.5＋1小数点以下切捨
L1＝M×12.5＋23
L2＝L1－10.5
L4＝（L1－L3）/2＋1.3

n1：SJ2000の個数
n2：SJ3000の個数

L寸法：L1～L4の計算式
L3＝7.5×n1＋10×n2＋73.3
M＝（L3＋10.6）/12.5＋1小数点以下切捨
L1＝M×12.5＋23
L2＝L1－10.5
L4＝（L1－L3）/2＋1.3

連数
※SS5J3-M60PD1/2-      DのL1～L4寸法は
　SS5J3-M60PD1/2-      Uと同寸法です。

連数

［
3
2
.5（
S
J2
0
0
0
）］

適用コネクタ：26極  MILタイプ
ストレインリリーフ付

［
3
2
.5（
S
J2
0
0
0
）］
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２
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5
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9
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S
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0
0
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1
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S
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0
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S
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0
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）

1
5
.4（
S
J3
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0
）

（
9
.1
）

（
9
.6
）（
S
J3
0
0
0
）

3
2
.1（
S
J3
0
0
0
）

1
7
.2（
S
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0
0
0
）

（8）

5L2

L1

L4L3

8

5L2

L1

L4L3

1
5
.6

3
0
.6

5
.5

5
6
.2

20
.8

3
5

（8）

1
5
.6

3
0
.6

［
1
7
.5（
S
J2
0
0
0
）］

［（
7
.3
）（
S
J2
0
0
0
）］

［
1
7
.5（
S
J2
0
0
0
）］

［（
7
.3
）（
S
J2
0
0
0
）］

［
1
5（
S
J2
0
0
0
）］

（MIL-C-83503）

三角マーク位置

（コネクタ取出し方向上向）

（コネクタ取出し方向上向）

三角マーク位置

ワンタッチ管継手
［4（A）, 2（B）ポート］

適用チューブ外径：ø2, ø1/8"
ø4, ø5/32"

ワンタッチ管継手
［4（A）, 2（B）ポート］

適用チューブ外径：ø2, ø1/8"
ø4, ø5/32"
ø6, ø1/4"

4（Ａ）ポート側：ブルー
2（Ｂ）ポート側：イエロー

マニュアル

コネクタ固定用スイッチ

ワンタッチ管継手
［1（P）, 3/5（E）ポート］

適用チューブ外径：ø8, ø5/16"

DINレール固定ねじ

DINレール

（DINレール取付穴ピッチ：12.5）

4（Ａ）ポート側：ブルー
2（Ｂ）ポート側：イエロー

マニュアル

コネクタ固定用スイッチ

ワンタッチ管継手
［4（A）, 2（B）ポート］

適用チューブ外径：ø2, ø1/8"
ø4, ø5/32"

ワンタッチ管継手
［1（P）, 3/5（E）ポート］

適用チューブ外径：ø8, ø5/16"

DINレール固定ねじ

（DINレール取付穴ピッチ：12.5）

SJ3000
ピッチ
P＝10

SJ2000
ピッチ
P＝7.5

1
5
.4（
S
J3
0
0
0
）

ワンタッチ管継手
［4（A）, 2（B）ポート］

適用チューブ外径：ø2, ø1/8"
ø4, ø5/32"
ø6, ø1/4"

U側 D側

U側 D側

DINレール

SJ3000
ピッチ
P＝10

SJ2000
ピッチ
P＝7.5

［
1
5（
S
J2
0
0
0
）］
適用コネクタ：26極  MILタイプ
 ストレインリリーフ付
 （MIL-C-83503）

連数

SS5J3-M60PD  -      B(S, R, RS)1
2 連数
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外形寸法図／エルボ管継手付SJ2000シリーズ

SS5J2-60FD  -      U1
2

L
B

22 2223/5

（
5
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）
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）

3
3

5
0
.9 3
5
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（
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）

（
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8
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）

P=7.511.523.6
（ピッチ）
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1
4
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.8 22
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.7

2
2
.5

1
4
.2

（
1
1
2
.2
）

2
0
.8

3
5
.2

2
7
.6

1
1
.6

2（Ｂ）ポート

4（Ａ）ポート

ワンタッチ管継手
［1（P）, 3/5（E）ポート］
適用チューブ外径：ø8

ワンタッチ管継手
［2（Ｂ）, 4（Ａ）ポート］
適用チューブ外径：ø2, ø1/8"

 ø4, ø5/32"

※エルボ管継手のインチ
サイズは設定ありません。

3/5（E）ポート

1（P）ポート

 U側  D側 

4
0

7
.5

 （n連目） （1連目）

5
8
.1 4
8
.8

［給排気ブロック（外部パイロット仕様の場合）］

22 2223/5

5
5
.3

（
5
7
.6
）

6.220.5
ワンタッチ管継手

（PE：パイロットEXHポート）
適用チューブ外径：ø4

ワンタッチ管継手
（X：外部パイロットポート）
適用チューブ外径：ø4

［外部パイロット仕様の場合］

（
1
6
.3
）

1
9
.3

（
7
）

1
0

58.2
54.5
46.2

14.5

（11.5）

（6）
3 4.7

10.3
（7.3）

（7.7）

1（P）
ポート

4（A）
ポート

1（P）
ポート

3/5（E）
ポート

4（A）
ポート

2（B）
ポート

［バルブ］ ［給排気ブロック（外部パイロット仕様の場合）］

下向き（Ｂタイプ）の場合

連数

SS5J2-60LFD  -　　U 
ケーブル接続の場合

1
2

L
B連数

S
S
5
J2
-6
0
LF
D
  
-　
　
U
 

ケ
ー
ブ
ル
接
続
の
場
合

1 2
L B

連
数
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外形寸法図／エルボ管継手付SJ3000シリーズ
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SJ2000/3000 Series
EX180一体型（出力対応）シリアル伝送システム対応

通信コネクタ仕様
無記号

A
T分岐型

ストレート型

※特殊仕様の場合（管接続
口径ø8以外の指示も含
む）はマニホールド仕様
書で別途ご指示ください。

給排気ブロック取付位置
U
D
B

  M※

U側（1～10連）
D側（1～10連）
両側（1～32連）
特殊仕様

SS5J 60S3
シリーズ

SJ2000
SJ3000
（SJ2000/3000混合）

2

3

混合取付けタイプ
無記号

M
注1）SJ2000シリーズのみ、または

SJ3000シリーズのみ使用される
場合は無記号でご指示ください。

注2）SJ2000/3000シリーズを同一
マニホールドに混合して取付け
る場合は“M”をご記入ください。

標準注1）

混合取付けタイプ注2）
※通信コネクタ、電源コネクタはマニ
ホールド出荷時に同梱されています。
電源コネクタはストレート型のみ
となります。

SIユニット品番体系表
記号
V2

V2N
V2A

V2AN
Q2

Q2N
Q2A

Q2AN
Q3

Q3N
Q3A

Q3AN

SIユニット品番コモン仕様
EX180-SMJ3
EX180-SMJ5
EX180-SMJ3A
EX180-SMJ5A
EX180-SDN3
EX180-SDN5
EX180-SDN3A
EX180-SDN5A
EX180-SDN4
EX180-SDN6
EX180-SDN4A
EX180-SDN6A

NPN出力（プラスコモン）
PNP出力（マイナスコモン）
NPN出力（プラスコモン）
PNP出力（マイナスコモン）
NPN出力（プラスコモン）
PNP出力（マイナスコモン）
NPN出力（プラスコモン）
PNP出力（マイナスコモン）
NPN出力（プラスコモン）
PNP出力（マイナスコモン）
NPN出力（プラスコモン）
PNP出力（マイナスコモン）

使用機種および通信コネクタ仕様
CC-Link（32点）対応
T分岐型
CC-Link（32点）対応
ストレート型
DeviceNet（32点）対応
T分岐型
DeviceNet（32点）対応
ストレート型
DeviceNet（16点）対応
T分岐型
DeviceNet（16点）対応
ストレート型

※ブランキングブロックAss'yの数も含みます。ブランキングブ
ロックAss'yはシングル配線、ダブル配線仕様があるため変更
する予定のバルブ配線仕様と合わせてください。（P.89参照）

バルブ連数
備考

ソレノイドの数32まで対応可

…1連

32連

記号 連数
01

32

…

型式表示方法

05

項目
バルブ用
駆動電源

無極性
節電回路付（長期連続通電）

仕様
DC24V＋10％/－5％
DC24V＋10％/0％

使用機種
0

V2
Q2
Q3

SIユニットなし
CC-Link（32点）対応
DeviceNet（32点）対応
DeviceNet（16点）対応

※SIユニットの仕様につきまし
ては当社にご確認ください。

給排気ブロック管継手仕様

無記号

ストレート管継手

L

エルボ管継手
（上向き）

B

エルボ管継手
（下向き）

※給排気ブロック取付位置Mの場合、無記号
　となります。

パイロット仕様
無記号

S
R

RS

内部パイロット仕様
内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
外部パイロット仕様
外部パイロット仕様・サイレンサ内蔵

※給排気ブロック取付位置Mの場合、無記号となります。
※サイレンサ内蔵の場合3/5（E）ポートはプラグされます。

マニホールドアセンブリの表示方法（手配例）

・バルブ連数はＤ側から１連目となります。
・マニホールド品番の下に、搭載するバルブを図に示す1連目より順
番に併記してください。
なお、配列が複雑になる場合はマニホールド仕様書にてご指示ください。
注）発注の際は搭載するバルブ等の品番と併記のうえご発注ください。
（マニホールド品番のみの手配はできません。）

＊印は組み込み記号です。
＊印を搭載するソレノイドバルブ等の品番の初めに付けてください。

表示例（SS5J3-60SV2□-□の場合）

　SS5J3-60SV2D-06D・・・・ 1set（マニホールド品番）
＊SJ3160-5CU-C6・・・・・・・・ 2set（シングルソレノイド品番）
＊SJ3260-5CU-C6・・・・・・・・ 2set（ダブルソレノイド品番）
＊SJ3260-5CZJ-C6・・・・・・・ 1set（ダブル・スイッチ付品番）
＊SJ3260-5MZ-C6・・・・・・・・ 1set（ダブル・個別配線、リード線長さ300mm付品番）

SJ3260-5CU-C6（2set）

SJ3260-5MZ-C6（1set）
ダブルソレノイド、個別配線・リード線長さ300mm（DC24V）

SJ3260-5CZJ-C6（1set）

ダブルソレノイド、スイッチ付（DC24V）

ダブルソレノイド（DC24V）

シングルソレノイド（DC24V）

給排気ブロック（D側取付）
SJ3160-5CU-C6（2set）

D側

U側

1
3 2

連数

DINレール長さ指定

標準長さより長
いレールを指定
してください。

標準長さ

…2連用

32連用

無記号
2

32

…

※バルブ連数の最大連数を超えないよ
うご選定願ください。

プラグイン コネクタ接続

EX180一体型（出力対応）シリアル伝送システムの詳細につきましては、
P.786および「取扱説明書」をご確認ください。取扱説明書は当社ホーム
ページからダウンロード願います。http://www.smcworld.com

®

無記号
N

プラスコモン
マイナスコモン

SIユニットコモン仕様

ユニット取付位置
D D側

D

マニホールド品番のみの手配はできません。
手配例に従い必ずソレノイドバルブの手配
を同時に行ってください。

RoHS

60
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ソレノイドバルブ型式表示方法

SJ 3 1 U60 C6

SJ 3

SJ 3 1 Z60 C6

1

5

5

5

C

M

C Z J60 C6

内部パイロット
外部パイロット

パイロット仕様
無記号

R
※4位置デュアル3ポート弁には外
部パイロット仕様はありません。

なし
内蔵

背圧防止弁
無記号

K
※3位置のソレノイド
バルブには背圧防止
弁付はありません。

2位置シングルソレノイド
2位置ダブルソレノイド
3位置クローズドセンタ
3位置エキゾーストセンタ
3位置プレッシャセンタ
デュアル3ポ－ト弁：N.C./N.C.
デュアル3ポート弁：N.O./N.O.
デュアル3ポート弁：N.C./N.O.

切換方式
1
2
3
4
5
A
B
C

※JIS記号はP.25～32をご参照ください。

定格電圧
DC24V5

シングル配線
ダブル配線

シングルソレノイド
配線仕様
無記号

D
※2位置ダブル、3位置、4
位置ソレノイドバルブの
場合は無記号になります。
配線に空番を設定する時に
選択してください。詳しく
はP.24をご参照ください。

A, Bポート管接続口径
ストレート
（ミリサイズ）
　C2：ø2ワンタッチ管継手
　C4：ø4ワンタッチ管継手
　C6：ø6ワンタッチ管継手

（SJ3000のみ）
（インチサイズ）
　N1：ø1/8"ワンタッチ管継手
　N3：ø5/32"ワンタッチ管継手
　N7：ø1/4"ワンタッチ管継手

（SJ3000のみ）

M3：M3×0.5（SJ2000のみ）
M5：M5×0.8（SJ3000のみ）

エルボ管継手Ass'y（上取出し）
（ミリサイズ）
　L2：ø2エルボ管継手Ass'y
　L4：ø4エルボ管継手Ass'y
　L6：ø6エルボ管継手Ass'y

（SJ3000のみ）
（インチサイズ）
　LN1：ø1/8"エルボ管継手Ass'y
　LN3：ø5/32"エルボ管継手Ass'y
　LN7：ø1/4"エルボ管継手Ass'y

（SJ3000のみ）

エルボ管継手Ass'y（下取出し）
（ミリサイズ）
　B2：ø2エルボ管継手Ass'y
　B4：ø4エルボ管継手Ass'y
　B6：ø6エルボ管継手Ass'y

（SJ3000のみ）
（インチサイズ）
　BN1：ø1/8"エルボ管継手Ass'y
　BN3：ø5/32"エルボ管継手Ass'y
　BN7：ø1/4"エルボ管継手Ass'y

（SJ3000のみ）

SJ2000
SJ3000

2
3

シリーズ

マニュアル
無記号：ノンロックプッシュ式

D：プッシュターンロック式
ドライバ操作形

スイッチ付

注2）ランプ・サージ電圧保護回路がZ（極性
有タイプ）の場合は、マニホールド電気
結線はプラスコモン仕様になります。

※コネクタ取出方法“M□”は
マニホールドの集中配線か
らの切換信号は使用できま
せん。詳しくはP.24のコネ
クタ接続マニホールド配線
図をご参照ください。
※コネクタAss'yを別途手配さ
れる場合は、P.120、121を
ご参照ください。

コネクタ取出方法
C：集中配線専用

M：個別配線・リード線付
長さ300mm

MN：個別配線・リード線なし
（コネクタ、ソケット付）

MO：個別配線・コネクタなし

連結基板あり

連結基板あり

連結基板あり

ランプ・サージ電圧保護回路付
（無極性タイプ）
ランプ・サージ電圧保護回路付
（極性有タイプ）

ランプ・サージ電圧保護回路

U

Z

※節電回路付、スイッチ付および個別配線
の場合、無極性タイプは選択できません。

標準
節電回路付
（長期連続通電タイプ）

コイル仕様
無記号

T

※バルブを長期連続通電で使用される場合
は、必ず節電回路付を選択してください。

標準タイプ

スイッチ付

注1）ノンプラグイン専用の個別配線
はP.80、81をご参照ください。

個別配線
[プラグイン混合取付用]注1）

コモン仕様
プラスコモン
マイナスコモン

無記号
N

※無極性タイプの場合、無記号にしてください。
※標準タイプ、スイッチ付の場合、SIユニット
コモン仕様に合わせたコモン仕様を選択して
ください。

F：スライド形ロック式

Protective class
class #  (Mark:      )
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外形寸法図／SJ2000シリーズ  EX180一体型（出力対応）シリアル伝送システム対応
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（X：外部パイロットポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

（
ス
イ
ッ
チ
付
の
場
合
）

4（Ａ）ポート側：ブルー
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ロック式の場合、押して
から回してください。

マニュアル

（スイッチ付の場合）
スイッチ

（
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別
配
線
の
場
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）

（M4）

2

4

［外部パイロット仕様の場合］

SIユニット

DINレール

SOL.a：赤
SOL.b：緑

ランプ・サ－ジ電圧保護回路

（DINレール取付穴ピッチ：12.5）

 U側  D側 

（
リ
ー
ド
線
長
さ
）

DINレール固定ねじ  2箇所

（サイレンサ内蔵仕様の場合）

（M3）
DINレール固定ねじ  2箇所

（1連目）（n連目）

バルブロックスイッチ

マニュアルスイッチ

連数

5
.8

（ 
  　
　　

 ）
スラ
イド
形ロ
ック
式

マニ
ュア
ルの
場合

※マニュアルまでの高さ
　プッシュ式マニュアルの場合：40.3
　ロック式マニュアルの場合：40.5

62

SJ2000/3000 Series

A



（　　　  　　　　　  ）

外形寸法図／SJ2000シリーズ  EX180一体型（出力対応）シリアル伝送システム対応

SS5J2-60S       -      B(S, R, RS)

L1
L2
L3
L4

nL
273   

262.5

238.7

17 

273   

262.5

246.2

  13.5

285.5

275   

253.7

16 

285.5

275   

261.2

12 

298   

287.5

268.7

  14.5

310.5

300   

276.2

17 

310.5

300   

283.7

  13.5

323   

312.5

291.2

16 

323   

312.5

298.7

12 

335.5

325   

306.2

  14.5

348   

337.5

313.7

17 

348   

337.5

321.2

  13.5

360.5

350   

328.7

16 

360.5

350   

336.2

12 

373   

362.5

343.7

  14.5

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

L1
L2
L3
L4

2nL

L：寸法表 n：連数

148   

137.5

118.7

  14.5

260.5

250   

231.2

  14.5

17

1
135.5

125   

111.2

12 

160.5

150   

126.2

17 

160.5

150   

133.7

  13.5

173   

162.5

141.2

16 

173   

162.5

148.7

12 

185.5

175   

156.2

  14.5

198   

187.5

163.7

17 

198   

187.5

171.2

  13.5

210.5

200   

178.7

16 

210.5

200   

186.2

12 

223   

212.5

193.7

  14.5

235.5

225   

201.2

17 

235.5

225   

208.7
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248   

237.5

216.2
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22

4

3/5

1

（
4
8
.8
）

スト
レー
ト型
の場
合：（
38
.6）

11.5 64.7

3
2
.5

1
5

1
5
.6

23.6

3
0
.6

電源コネクタ
マニホールド出荷時に同梱されています。

接地端子
M3

通信コネクタ
マニホールド出荷時に
同梱されています。

（ピッチ）
P=7.5

ワンタッチ管継手
［4（A）, 2（B）ポート］

適用チューブ外径：ø2, ø1/8"
 ø4, ø5/32"

M3×0.5
［4（A）, 2（B）ポート］

ワンタッチ管継手
［1（P）, 3/5（E）ポート］
適用チューブ外径：ø8, ø5/16"

DINレール固定ねじ  2箇所

サイレンサ（エア吹出口）
SIユニット

PE

X

3/5

1

BA

OFF
ON

OFF
ON

D

2

4

5
4
.5

5
8
.2 4
6
.2

1
9
.3
（
1
6
.3
）

1
0
（
7
）

30.65
.3

8

（
1
7
.1
） （
9
.1
）

（
3
7
.1
）

6.220.5

（L4）L3

5

L1

L2

5
6
.2

2
0
.8

1
7
.5

3
5

5
.5

4
0
※

7
.5

ワンタッチ管継手
（PE：パイロットEXHポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

4（Ａ）ポート側：ブルー
2（Ｂ）ポート側：イエロー

（
ス
イ
ッ
チ
付
の
場
合
）

（M4）
DINレール固定ねじ  2箇所

ス
ト
レ
ー
ト
型
の
場
合
：（
3
5
.9
）

2

4

［外部パイロット仕様の場合］
（両側にX，PEポートの配管があります。）

（サイレンサ内蔵仕様の場合）

（M3）

ランプ・サ－ジ電圧保護回路

DINレール

SOL.a：赤
SOL.b：緑

（DINレール取付穴ピッチ：12.5）

ワンタッチ管継手
（X：外部パイロットポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

 U側  D側 

約
3
0
0

（
リ
ー
ド
線
長
さ
）

9
.9

（
個
別
配
線
の
場
合
）

ロック式の場合、押して
から回してください。

マニュアル

（n連目） （1連目）

（スイッチ付の場合）
スイッチ

バルブロックスイッチ

マニュアルスイッチ

注）エルボ管継手付のマニホールド寸法図はP.50をご参照ください。
SIユニットの詳細につきましては、P.786～788をご参照くださ
い。

連数

5
.8

（　
　　
 ）

スラ
イド

形ロ
ック
式

マニ
ュア

ルの
場合

※マニュアルまでの高さ
　プッシュ式マニュアルの場合：40.3
　ロック式マニュアルの場合：40.5
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（　　　  　　　　　  ）

外形寸法図／SJ3000シリーズ  EX180一体型（出力対応）シリアル伝送システム対応

SS5J3-60S       -      U(S, R, RS)

L1
L2
L3
L4

2nL

L：寸法表 n：連数

135.5

125   

108.2

  13.5

1
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187.5

168.2

14 

210.5

200   

178.2

  15.5

223   

212.5

188.2

  16.5

3 4 5 6 7 8 9 10

注）エルボ管継手付のマニホールド寸法図はP.51をご参照ください。
SIユニットの詳細につきましては、P.786～788をご参照くだ
さい。
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4

２
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２
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3/5

1

（
4
8
.8
）

スト
レー
ト型
の場
合：（
38
.6）

12.8

3
2
.11
5
.4

1
5
.6

23.6

3
0
.6

電源コネクタ
マニホールド出荷時に同梱されています。

接地端子
M3

通信コネクタ
マニホールド出荷時に
同梱されています。

（ピッチ）
P=10

ワンタッチ管継手
［4（A）, 2（B）ポート］

適用チューブ外径：ø2, ø1/8"
ø4, ø5/32"
ø6, ø1/4"

M5×0.8
［4（A）, 2（B）ポート］

ワンタッチ管継手
［1（P）, 3/5（E）ポート］

適用チューブ外径：ø8, ø5/16"

ス
ト
レ
ー
ト
型
の
場
合：
（
35
.9
）

PE

X

3/5

1

BA

OFF
ON

OFF
ON

２

4

D5
8
.2 4
6
.2

5
4
.5

1
9
.3
（
1
6
.3
）

1
0
（
7
）

30.6

約
3
0
0

9
.9

5
.3

3
5

（
9
.1
）

8

（
1
.8
） （
3
7
.1
）

20.5 6.2

（L4）

5
6
.2

2
0
.8

1
7
.2

5
.5

5

L1

L2

L3

4
0
※

7
.5

ワンタッチ管継手
（PE：パイロットEXHポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

ワンタッチ管継手
（X：外部パイロットポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

（
リ
ー
ド
線
長
さ
）

（
個
別
配
線
の
場
合
）

4（Ａ）ポート側：ブルー
2（Ｂ）ポート側：イエロー

ロック式の場合、押して
から回してください。

マニュアル

（スイッチ付の場合）
スイッチ

（
ス
イ
ッ
チ
付
の
場
合
）

（M4）
DINレール固定ねじ  2箇所

２

4

［外部パイロット仕様の場合］

（サイレンサ内蔵仕様の場合）

サイレンサ（エア吹出口）

SIユニット

DINレール

SOL.a：赤
SOL.b：緑

ランプ・サ－ジ電圧保護回路

（DINレール取付穴ピッチ：12.5）

 U側  D側 

（n連目） （1連目）

（M3）
DINレール固定ねじ  2箇所

バルブロックスイッチ

マニュアルスイッチ

連数

（　
　　

  　
）

C
6
：
1
8
.1

N
7
：
2
0
.6

（　
　　

  　
）

C
6
：
9
.6

N
7
：
1
2
.1

5
.8

（ 
  　
　　

 ）
スラ
イド
形ロ
ック
式

マニ
ュア
ルの
場合

※マニュアルまでの高さ
　プッシュ式マニュアルの場合：40.3
　ロック式マニュアルの場合：40.5
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外形寸法図／SJ3000シリーズ  EX180一体型（出力対応）シリアル伝送システム対応

SS5J3-60S       -      B(S, R, RS)
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L：寸法表 n：連数
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スト
レー
ト型
の場
合：（
38
.6）

12.8 64.7

3
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.11
5
.4

1
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.6

23.6

3
0
.6

接地端子
M3

電源コネクタ
マニホールド出荷時に同梱されています。

通信コネクタ
マニホールド出荷時に
同梱されています。

（ピッチ）
P=10

ワンタッチ管継手
［4（A）, 2（B）ポート］

適用チューブ外径：ø2, ø1/8"
ø4, ø5/32"
ø6, ø1/4"

M5×0.8
［4（A）, 2（B）ポート］

ワンタッチ管継手
［1（P）, 3/5（E）ポート］

適用チューブ外径：ø8, ø5/16"

スト
レー
ト型
の場
合：（
35
.9）

PE

X

3/5

1

BA

OFF
ON

OFF
ON

２

4

D5
8
.2 4
6
.2

5
4
.5

1
9
.3
（
1
6
.3
）

1
0
（
7
）

30.6

約
3
0
0

9
.9

（
9
.1
）

（
3
7
.1
）

20.5 6.2

8

3
5

5
.5

5

L1

L2

（L4）L3

5
6
.2

2
0
.8

1
7
.2

4
0
※

7
.5

ワンタッチ管継手
（X：外部パイロットポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

（
リ
ー
ド
線
長
さ
）

（
個
別
配
線
の
場
合
）

4（Ａ）ポート側：ブルー
2（Ｂ）ポート側：イエロー

ロック式の場合、押して
から回してください。

マニュアル

（スイッチ付の場合）
スイッチ

（
ス
イ
ッ
チ
付
の
場
合
）

（M4）
DINレール固定ねじ　2箇所

２

4

［外部パイロット仕様の場合］

（サイレンサ内蔵仕様の場合）
サイレンサ（エア吹出口）

SIユニット

（M3）
DINレール固定ねじ 2箇所

DINレール

ランプ・サ－ジ電圧保護回路

（DINレール取付穴ピッチ：12.5）

ワンタッチ管継手
（PE：パイロットEXHポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

 U側  D側 

（n連目） （1連目）

SOL.a：赤
SOL.b：緑

5
.3

バルブロックスイッチ

マニュアルスイッチ

注）エルボ管継手付のマニホールド寸法図はP.51をご参照ください。
SIユニットの詳細につきましては、P.786～788をご参照くだ
さい。

連数

（　
　　

  　
）

C
6
：
1
8
.1

N
7
：
2
0
.6

5
.8

（ 
  　
　　

 ）
スラ
イド
形ロ
ック
式

マニ
ュア
ルの
場合

※マニュアルまでの高さ
　プッシュ式マニュアルの場合：40.3
　ロック式マニュアルの場合：40.5
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外形寸法図／SJ2000/3000混載マニホールド

SS5J3-M60S       -      B(S, R, RS)

n1：SJ2000の個数
n2：SJ3000の個数

L寸法：L1～L4の計算式
L3＝7.5×n1＋10×n2＋88.2
M＝（L3＋4）/12.5＋1小数点以下切捨
L1＝M×12.5＋23
L2＝L1－10.5
L4＝（L1－L3）/2－2

n1：SJ2000の個数
n2：SJ3000の個数

L寸法：L1～L4の計算式
L3＝7.5×n1＋10×n2＋103.7
M＝（L3＋4）/12.5＋1小数点以下切捨
L1＝M×12.5＋23
L2＝L1－10.5
L4＝（L1－L3）/2－2

連数
※SS5J3-M60S□□-      DのL1～L4寸法は
　SS5J3-M60S□□-      Uと同寸法です。

連数

マニュアル
DINレール固定ねじ  2箇所
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［
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［
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［
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S
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（M4）
DINレール固定ねじ　2箇所

［
1
7
.5（
S
J2
0
0
0
）］

［（
7
.3
）（
S
J2
0
0
0
）］

［
1
5（
S
J2
0
0
0
）］

（SJ2000）
（SJ3000）

ワンタッチ管継手
［4（A）, 2（B）ポート］

適用チューブ外径：ø2, ø1/8"
ø4, ø5/32"

（M4）

ワンタッチ管継手
［4（A）, 2（B）ポート］

適用チューブ外径：ø2, ø1/8"
ø4, ø5/32"
ø6, ø1/4"

（M3）
DINレール固定ねじ  2箇所

DINレール

4（A）ポ－ﾄ側：ブルー
2（B）ポ－ﾄ側：イエロー

（DINレール取付穴ピッチ：12.5）

ワンタッチ管継手
［4（A）, 2（B）ポート］

適用チューブ外径：ø2, ø1/8"
ø4, ø5/32"

SIユニット

ワンタッチ管継手
［4（A）, 2（B）ポート］

適用チューブ外径：ø2, ø1/8"
ø4, ø5/32"
ø6, ø1/4"

ワンタッチ管継手
［1（P）, 3/5（E）ポート］

適用チューブ外径：ø8, ø5/16"

（M3）
DINレール固定ねじ  2箇所

DINレール

4（A）ポ－ﾄ側：ブルー
2（B）ポ－ﾄ側：イエロー

マニュアル

（DINレール取付穴ピッチ：12.5）

SJ2000
ピッチ
P＝7.5

SJ3000
ピッチ
P＝10

U側 D側

SJ2000
ピッチ
P＝7.5

SJ3000
ピッチ
P＝10

ワンタッチ管継手
［1（P）, 3/5（E）ポート］

適用チューブ外径：ø8, ø5/16"

U側 D側

5
.5

SIユニット

L4L3

SS5J3-M60S       -      U(S, R, RS)連数

連数
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マニホールド型式表示方法

無記号
N

プラスコモン
マイナスコモン

SIユニットコモン仕様

2

3

SJ2000

SJ3000
（SJ2000/3000混合）

マニホールドシリーズ

ユニット取付位置
D D側

無記号
S
R

RS

パイロット仕様
内部パイロット仕様
内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
外部パイロット仕様
外部パイロット仕様・サイレンサ内蔵

記号
無記号

N

SIユニット品番体系表

NPN出力（＋COM. ）
PNP出力（－COM. ）

EX510-S002C
EX510-S102C

バルブ連数

※ブランキングブロックAss'yの数も含みます。ブランキン
グブロックAss'yはシングル配線、ダブル配線仕様がある
ため変更する予定のバルブ配線仕様と合わせてください。

記号
01

16

連数
1連

16連

備考

ソレノイドの数16まで対応可……

混合取付けタイプ
無記号

M
標準注1）

混合取付けタイプ注2）

注1）SJ2000シリーズのみ、またはSJ3000
シリーズのみ使用される場合は無記号
でご指示ください。

注2）SJ2000/3000シリーズを同一マニホ
ールドに混合して取付ける場合は“M”
をご記入ください。

SS5J 60S6B

マニホールドアセンブリの表示方法（手配例）

3 D 05 D

・バルブ配列はD側から1連目となります。
・マニホールド品番の下に、搭載するバルブを図に示す1連目より順
番に併記してください。
なお、配列が複雑になる場合はマニホールド仕様書にてご指示ください。
注）発注の際は搭載するバルブ等の品番と併記のうえご発注ください。
（マニホールド品番のみの手配はできません。）

＊印は組み込み記号です。
＊印を搭載するソレノイドバルブ等の品番の初めに付けてください。

　SS5J3-60S6BD-05U・・・・ 1set（60S6B形5連マニホールド品番）
＊SJ3160-5CU-C6・・・・・・・・ 2set（シングルソレノイド品番）
＊SJ3260-5CU-C6・・・・・・・・ 3set（ダブルソレノイド品番）

表示例（SS5J3-60S6BD-□の場合）

EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応

SJ2000/3000 Series

給排気ブロック管継手仕様

無記号

ストレート管継手

L

エルボ管継手
（上向き）

B

エルボ管継手
（下向き）

DINレール長さ指定

標準長さより長
いレールを指定
してください。

標準長さ

…

2連用

16連用

無記号

2

16

…

外部パイロット
仕様の場合
X, PEポート

外部パイロット
仕様の場合
X, PEポート

外部パイロット
仕様の場合
X, PEポート

※特殊仕様の場合（管接続口
径ø8以外の指示も含む）
はマニホールド仕様書で
別途ご指示ください。

給排気ブロック取付位置
U
D
B

  M※

U側（1～10連）
D側（1～10連）
両側（1～16連）
特殊仕様

※給排気ブロック取付位置Mの場合、無記号
となります。

※給排気ブロック取付位置Mの場合、無記号となります。
※サイレンサ内蔵の場合3/5（E）ポートはプラグされます。

マニホールドベース（5連）
SS5J3-60S6BD-05U

シングルソレノイド（DC24V）
SJ3160-5CU-C6（2set）

ダブルソレノイド（DC24V）
SJ3260-5CU-C6（3set）

給排気ブロック（U側取付）

D側

U側

1
3
2

連数

EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システムの詳細につきましては、
P.878および「取扱説明書」をご確認ください。取扱説明書は当社ホーム
ページからダウンロード願います。http://www.smcworld.com

※バルブ連数の最大連数を超えないよ
うご選定ください。

プラグイン コネクタ接続

掲載ページ

P.897

SIユニット仕様 SIユニット品番

マニホールド品番のみの手配はできません。
手配例に従い必ずソレノイドバルブの手配
を同時に行ってください。

®

RoHS
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ソレノイドバルブ型式表示方法

標準タイプ SJ 3 1 U60 C6

スイッチ付 SJ 3

注）ノンプラグイン専用の個別配線
はP.80、81をご参照ください。

SJ 3 1 Z60 C6

1

5

5

5

C

M

C Z60 C6

シリーズ
SJ2000
SJ3000

2
3

切換方式
2位置シングルソレノイド
2位置ダブルソレノイド
3位置クローズドセンタ
3位置エキゾーストセンタ
3位置プレッシャセンタ
デュアル3ポート弁：N.C./N.C.
デュアル3ポート弁：N.O./N.O.
デュアル3ポート弁：N.C./N.O.

1
2
3
4
5
A
B
C

なし
内蔵

無記号
K

背圧防止弁

※3位置のソレノイド
バルブには背圧防止
弁付はありません。 DC24V5

定格電圧

シングル配線
ダブル配線

無記号
D

シングルソレノイド
配線仕様

※2位置ダブル、3位置、4位
置ソレノイドバルブの場合
は無記号になります。
配線に空番を設定する時に
選択してください。詳しく
はP.24をご参照ください。

A, Bポート管接続口径
ストレート
（ミリサイズ）
　C2：ø2ワンタッチ管継手
　C4：ø4ワンタッチ管継手
　C6：ø6ワンタッチ管継手

（SJ3000のみ）
（インチサイズ）
　N1：ø1/8"ワンタッチ管継手
　N3：ø5/32"ワンタッチ管継手
　N7：ø1/4"ワンタッチ管継手

（SJ3000のみ）

M3：M3×0.5（SJ2000のみ）
M5：M5×0.8（SJ3000のみ）

エルボ管継手Ass'y（上取出し）
（ミリサイズ）
　L2：ø2エルボ管継手Ass'y
　L4：ø4エルボ管継手Ass'y
　L6：ø6エルボ管継手Ass'y

（SJ3000のみ）
（インチサイズ）
　LN1：ø1/8"エルボ管継手Ass'y
　LN3：ø5/32"エルボ管継手Ass'y
　LN7：ø1/4"エルボ管継手Ass'y

（SJ3000のみ）

エルボ管継手Ass'y（下取出し）
（ミリサイズ）
　B2：ø2エルボ管継手Ass'y
　B4：ø4エルボ管継手Ass'y
　B6：ø6エルボ管継手Ass'y

（SJ3000のみ）
（インチサイズ）
　BN1：ø1/8"エルボ管継手Ass'y
　BN3：ø5/32"エルボ管継手Ass'y
　BN7：ø1/4"エルボ管継手Ass'y

（SJ3000のみ）

パイロット仕様

※4位置デュアル3ポート弁には外
部パイロット仕様はありません。

内部パイロット
外部パイロット

無記号
R

J

スイッチ付

※JIS記号はP.25～32をご参照ください。

※コネクタ取出方法“M□”は
マニホールドの集中配線か
らの切換信号は使用できま
せん。詳しくはP.24のコネ
クタ接続マニホールド配線
図をご参照ください。
※コネクタAss'yを別途手配さ
れる場合は、P.120、121を
ご参照ください。

コネクタ取出方法
C：集中配線専用

M：個別配線・リード線
長さ300mm

MN：個別配線・リード線なし

MO：個別配線・コネクタなし

連結基板あり

連結基板あり

連結基板あり

個別配線
[プラグイン混合取付用]注）

ランプ・サージ電圧保護回路付
（無極性タイプ）
ランプ・サージ電圧保護回路付
（極性有タイプ）

ランプ・サージ電圧保護回路

U

Z

※節電回路付、スイッチ付および個別配線
の場合、無極性タイプは選択できません。

標準
コイル仕様

無記号

T

※バルブを長期連続通電で使用される場合
は、必ず節電回路付を選択してください。

節電回路付
（長期連続通電タイプ）

コモン仕様
プラスコモン
マイナスコモン

無記号
N

マニュアル
無記号：ノンロックプッシュ式

D：プッシュタ－ンロック式
ドライバ操作形マニュアル

F：スライド形ロック式

Protective class
class #  (Mark:      )

※無極性タイプの場合、無記号にしてください。
※標準タイプ、スイッチ付の場合、SIユニット
コモン仕様に合わせたコモン仕様を選択して
ください。
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外形寸法図／SJ2000シリーズ  EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応

n：連数

L n
L：寸法表
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注）外部パイロット仕様はP.62、エルボ管継手マニホールド寸法図はP.50をご参照ください。
SIユニットの詳細につきましては、P.878～906をご参照ください。
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）

（ピッチ）
P=7.5

適用チューブ外径：ø2, ø1/8"
ø4, ø5/32"

ワンタッチ管継手

［4（A）, 2（B）ポート]
M3×0.5

［1（P）, 3/5（E）ポート]
適用チューブ外径：ø8, ø5/16"

ワンタッチ管継手

DINレール固定ねじ

DINレール

SOL.a：赤
SOL.b：緑

（DINレール取付穴ピッチ：12.5）

［4（A）, 2（B）ポート]

4（Ａ）ポート側：ブルー
2（Ｂ）ポート側：イエロー

ロック式の場合、押して
から回してください。

マニュアル

（n連目） （1連目）

（ランプ・サ－ジ電圧保護回路）

SS5J2-60S6B   D-       U-連数

コネクタ固定用スイッチ
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8 90 1

151476
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※マニュアルまでの高さ
　プッシュ式マニュアルの場合：40.3
　ロック式マニュアルの場合：40.5
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外形寸法図／SJ2000シリーズ  EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応
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マニュアルスイッチ

DINレール固定ねじ

DINレール

SIユニット

SOL.a：赤
SOL.b：緑

（ランプ・サ－ジ電圧保護回路）

 （DINレール取付穴ピッチ：12.5）

U側 D側

4（Ａ）ポート側：ブルー
2（Ｂ）ポート側：イエロー

ロック式の場合、押して
から回してください。

（n連目） （1連目）

11.5 34.3

3
2
.5

1
5

1
5
.6

23.6

3
0
.6

（ピッチ）
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［4（A）, 2（B）ポート］
適用チューブ外径：ø2, ø1/8"

 ø4, ø5/32"

ワンタッチ管継手
［4（A）, 2（B）ポート］

M3×0.5［1（P）, 3/5（E）ポート］
適用チューブ外径：ø8, ø5/16"

ワンタッチ管継手
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D
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注）外部パイロット仕様はP.63、エルボ管継手マニホールド寸法図はP.50をご参照ください。
SIユニットの詳細につきましては、P.878～906をご参照ください。

コネクタ固定用スイッチ
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※マニュアルまでの高さ
　プッシュ式マニュアルの場合：40.3
　ロック式マニュアルの場合：40.5
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SIユニット
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SS5J3-60S6B   D-      U-連数

外形寸法図／SJ3000シリーズ  EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応
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から回してください。

注）外部パイロット仕様はP.64、エルボ管継手マニホールド寸法図はP.51をご参照ください。
SIユニットの詳細につきましては、P.878～906をご参照ください。
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SIユニット

外形寸法図／SJ3000シリーズ  EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応
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SIユニットの詳細につきましては、P.878～906をご参照ください。
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SS5J3-M60S6B   D-      U-連数

n1：SJ2000の個数
n2：SJ3000の個数

L寸法：L1～L4の計算式
L3＝7.5×n1＋10×n2＋105.4
M＝（L3＋4）/12.5＋1小数点以下切捨
L1＝M×12.5＋23
L2＝L1－10.5
L4＝（L1－L3）/2－2

n1：SJ2000の個数
n2：SJ3000の個数

L寸法：L1～L4の計算式
L3＝7.5×n1＋10×n2＋120.9
M＝（L3＋4）/12.5＋1小数点以下切捨
L1＝M×12.5＋23
L2＝L1－10.5
L4＝（L1－L3）/2－2

※SS5J3-M60S6B□D-      DのL1～L4寸法は
　SS5J3-M60S6B□D-      Uと同寸法です。

連数
連数

外形寸法図／SJ2000/3000混載マニホールド  EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応

［4（A）, 2（B）ポート］
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4（Ａ）ポート側：ブルー
2（Ｂ）ポート側：イエロー

マニュアル

［1（P）, 3/5（E）ポート］
適用チューブ外径：ø8, ø5/16"

ワンタッチ管継手

DINレール固定ねじ

DINレール

（DINレール取付穴ピッチ：12.5）

4（Ａ）ポート側：ブルー
2（Ｂ）ポート側：イエロー

（DINレール取付穴ピッチ：12.5）
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SJ3000
ピッチ
P＝10

SJ2000
ピッチ
P＝7.5

SJ3000
ピッチ
P＝10

SJ2000
ピッチ
P＝7.5

［4（A）, 2（B）ポート］
適用チューブ外径：ø2, ø1/8"

ø4, ø5/32"
ø6, ø1/4"

ワンタッチ管継手

［1（P）, 3/5（E）ポート］
適用チューブ外径：ø8, ø5/16"

ワンタッチ管継手

U側 D側

［4（A）, 2（B）ポート］
適用チューブ外径：ø2, ø1/8"

ø4, ø5/32"
ø6, ø1/4"

［4（A）, 2（B）ポート］
適用チューブ外径：ø2, ø1/8"

ø4, ø5/32"

ワンタッチ管継手

マニュアル
DINレール固定ねじ

ワンタッチ管継手

ワンタッチ管継手

U側 D側

コネクタ固定用スイッチ
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SIユニット

SIユニット
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60P形（フラットケーブル対応）
マニホールドの場合

コネクタ接続

t

e

SIユニット
固定スイッチ（2箇所）

60S形（プラグイン、
EX180一体型（出力対応）
シリアル伝送システム対応）
マニホールドの場合

r

e

w

q

EXH.ブロッキングディスクAss'y

SUP.ブロッキングディスクAss'y

 U側 

 D側 

マニュアルスイッチ

バルブロックスイッチ

（ ）

（ ）

コネクタブロックAss'y品番表

Dサブコネクタ用（ロック金具：ミリサイズねじ）
Dサブコネクタ用（ロック金具：ユニファイねじ）
フラットケーブル26極用
フラットケーブル20極用
フラットケーブル10極用
シリアルEX180用注）
シリアルEX510用注）

Ｄ側

Ｄ側

SJ3000-42-1A-□
SJ3000-42-1AU-□
SJ3000-42-2A-□
SJ3000-42-3A-□
SJ3000-42-4A-□
SJ3000-42-20A
SJ3000-42-3A-2

□：1（コネクタ上向）
□：2（コネクタ横向）

備考コネクタ仕様 取付位置 品番

SIユニット付コネクタブロックAss'y

シリアルEX180付コネクタブロックAss'y SJ3000-42-20A-□□

構成部品／プラグインタイプ（コネクタ接続）

1

2
3
4
5

給排気ブロック
Ass'y

エンドブロックAss'y
コネクタブロックAss'y
DINレール
SIユニット

内部パイロット仕様
内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵

外部パイロット仕様

外部パイロット仕様・サイレンサ内蔵

異種圧力用内部パイロット仕様注1）

異種圧力用注1）
内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵

SJ3000-50-1A-□□
SJ3000-50-1AS-□□
SJ3000-50-1AR-□□
X, PEポート：ミリサイズø4
 インチサイズø5/32"

SJ3000-50-1ARS-□□
Xポート：ミリサイズø4
 インチサイズø5/32"
SJ3000-50-3A-□□

SJ3000-50-3AS-□□

SJ3000-53-1A
SJ3000-42-□A-□
VZ1000-11-1-□
EX180-□□

（ミリサイズ）
C6：ø6ワンタッチ管継手付（ストレート）
C8：ø8ワンタッチ管継手付（ストレート）
L6：ø6ワンタッチ管継手付（エルボ上取出し）
L8：ø8ワンタッチ管継手付（エルボ上取出し）
B6：ø6ワンタッチ管継手付（エルボ下取出し）
B8：ø8ワンタッチ管継手付（エルボ下取出し）

（インチサイズ）
N7：1/4"ワンタッチ管継手付（ストレート）
N9：5/16"ワンタッチ管継手付（ストレート）

U側用
下記コネクタブロックAss'y品番表をご参照ください。
P.90をご参照ください。
P.60のSIユニット品番体系表をご参照ください。

□□部はP.60のSIユニット品番体系表の記号をご参照ください。
例：SJ3000-42-20A-V2（CC-Link対応T分岐型）

備考品番部品名番号

注）SIユニットは含みません。

注1）異種圧力用給排気ブロックAss'yのみではバルブは作動できませんので、必ず内部または外部パイロット仕様給排気ブロックAss'yと組合せてご選定ください。
注2）SUP.EXH.ブロッキングディスクAss'yおよび異種圧力での取扱いにつきましてはP.88をご参照ください。
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60LP形（フラットケーブル対応）
マニホールドの場合

ケーブル接続

構成部品／プラグインタイプ（ケーブル接続）

1

2
3
4

給排気ブロック
Ass'y

エンドブロックAss'y
コネクタブロックAss'y
DINレール

内部パイロット仕様
内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵

外部パイロット仕様

外部パイロット仕様・サイレンサ内蔵

異種圧力用内部パイロット仕様注1）

異種圧力用注1）
内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵

SJ3000-50-5A-□□
SJ3000-50-5AS-□□
SJ3000-50-5AR-□□

（X，PEポート：ミリサイズø4         ）インチサイズø5/32"

SJ3000-50-5ARS-□□

（Xポート：ミリサイズø4         ）    インチサイズø5/32"

SJ3000-50-6A-□□

SJ3000-50-6AS-□□

SJ3000-53-1A
SJ3000-42-□A-□
VZ1000-11-1-□

（ミリサイズ）
C6：ø6ワンタッチ管継手付（ストレート）
C8：ø8ワンタッチ管継手付（ストレート）
L6：ø6ワンタッチ管継手付（エルボ上取出し）
L8：ø8ワンタッチ管継手付（エルボ上取出し）
B6：ø6ワンタッチ管継手付（エルボ下取出し）
B8：ø8ワンタッチ管継手付（エルボ下取出し）
（インチサイズ）
N7：1/4"ワンタッチ管継手付（ストレート）
N9：5/16"ワンタッチ管継手付（ストレート）

U側用
下記コネクタブロックAss'y品番表をご参照ください。
P.90をご参照ください。

備考品番部品名番号

注1）異種圧力用給排気ブロックAss'yのみではバルブは作動できませんので、必ず内部または外部パイロット仕様給排気ブロックAss'yと組合せてご選定ください。
注2）SUP.EXH.ブロッキングディスクAss'yおよび異種圧力での取扱いにつきましては、P.88をご参照ください。

r

ew

q

 U側 

 D側 

マニュアルスイッチ

バルブロックスイッチ

バルブロックスイッチ

ブランキングブロック

●コネクタブロックAss'y

42SJ3000 A 05
コネクタ種類

SJ3000
シリーズ

SJ2000
シリーズ

Dサブコネクタ
フラットケーブル26極
フラットケーブル20極
フラットケーブル10極
Dサブコネクタ

フラットケーブル26極
フラットケーブル20極
フラットケーブル10極

7
8
9

10
11
12
13
14
※コネクタブロックAss'yの取付位置は全てD
側になります。

※コネクタブロックAss'yに連数分のケーブル
が含まれます。

ミリサイズねじ
ユニファイねじ

ロック金具
無記号

U
※Dサブコネクタの場合のみ

コネクタ取出方向
コネクタ上向き
コネクタ横向き

1
2

配線
オールダブル配線
オールシングル配線

無記号
S

バルブ連数
02～10
02～20
02～10
02～20
02～09
02～18
02～04
02～08

オールダブル配線
オールシングル配線
オールダブル配線
オールシングル配線
オールダブル配線
オールシングル配線
オールダブル配線
オールシングル配線

Dサブコネクタ

フラットケーブル26極

フラットケーブル20極

フラットケーブル10極

ケーブル
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コネクタ接続

バルブ、各ブロックAss'y同士を押しつけて連結し、バルブ
ロックスイッチをシリンダポート方向に止まるまで確実に押
し付ける。ねじaを締付けてDINレールに固定する。

シール性を向上するため、コネクタブロックAss'yを固定
した後、手でエンドブロックを軽く押さえつけながらエン
ドブロックAss'yの固定ねじを締付けてください。

4

DINレールに固定しているねじa（片側2箇所）を緩める。1

増連したい場所のバルブ、各ブロックのバルブロックスイッ
チをコイル方向にスライドさせてから連結をはずす。

バルブロックスイッチの解除が不十分なままブロック同士
を分割した場合、バルブロックスイッチの連結フックが変
形または破損の恐れがあるのでご注意ください。

2

追加するバルブまたは給排気ブロックAss'yをDINレールに
取付ける。

バルブ、ブロックAss'yを連結した状態でDINレールに取付け
ることも可能ですが、シリアル用のコネクタブロックAss'y
は他のブロックと連結した状態でDINレールに取付けできま
せんので、単独で取付けてください。

3

a

（『FREE』が隠れている状態）
バルブロックスイッチ［ロック］

マニホールドを
押えつける

マニホールドを
押えつける

コネクタブロックAss'y

エンドブロックAss'y

給排気ブロックAss'y

連結フック

バルブロックスイッチ［解除］
バルブロックスイッチ

（『FREE』が見えマニュアルスイッチは
ロック状態）

 U側 

 D側 

a

a

1．レールにひっかける。

2. 矢印の方向に押して、レールに装着する。

シリアル用
コネクタブロックAss'y

1．10連以下を11連以上に追加する場合、給排気ブロックAss'yも追加してください。
2．分解する前に必ず電源とエアの供給を止めてください。また、アクチュエータ、配管およびマニホールド内部にエアが残っている場合がありますので、
エアが完全に排気された事を確認してから、作業をしてください。

3．分解、組付を行った場合、ブロック間の接続、エンドブロックAss'yの固定ねじの締付などが不十分ですと、エア漏れの原因になります。エアを供給
する前にブロック間に隙間などがない事と、バルブと各ブロックがDINレールに確実に固定されている事を確認してエアを供給し、エア漏れのないこ
とを確認してからご使用ください。

4．絞り弁付真空破壊弁SJ3A6シリーズマニホールドの場合、連結用のバルブロックスイッチがありませんので、取付時はバルブ間にすき間がないこと
を確認してからねじを締付けてください。

注意

注意 Dサブ、フラット用コネクタブロックAss'y、エンドブロックAss'y　M3：0.6N・m
シリアルEX180用コネクタブロックAss'y　M4：1.4N・m、シリアルEX510用取付金具　M4：0.6N・m

77

SJ2000/3000 Series

マニホールド増連方法q

SY

SJ

SY

S0700

S0700

SJ



ケーブル接続

バルブ、各ブロックAss'y同士を押しつけて連結し、バルブ
ロックスイッチをシリンダポート方向に止まるまで確実に押
し付ける。ねじaを締付けてDINレールに固定する。増連し
たバルブおよび給排気ブロックを連結し、U側エンドブロッ
クのDINレール固定ねじを締付ける。
シール性を向上するため、コネクタブロックAss'yを固定
した後で、手でエンドブロックを軽く押さえつけながらエ
ンドブロックAss'yの固定ねじを締付けてください。

4

DINレールに固定しているねじa（2箇所）を緩める。
【注：DINレールを交換する場合は、コネクタブロックAss'yのねじ
（2箇所）も緩めてください。】

1

各ブロックのバルブロックスイッチをコイル方向にスライド
させてから、エンドブロックAss'y、給排気ブロックAss'yの
連結をはずす。

2

マニホールドを
押えつける

マニホールドを
押えつける

最終連目

1連目

（『FREE』が見えマニュアルスイッチは
ロック状態）

バルブロックスイッチ［解除］

 U側 

 D側 

 U側 

 D側 

a

1．10連以下を11連以上に追加する場合、給排気ブロックAss'yも追加してください。バルブは最終連目のU側に追加し、そのU側に給排気ブロック
Ass'yを追加してください。コネクタブロックAss'yの隣および中間位置に給排気ブロックを追加することはできません。

2．分解する前に必ず電源とエアの供給を止めてください。また、アクチュエータ、配管およびマニホールド内部にエアが残っている場合がありますので、
エアが完全に排気された事を確認してから、作業をしてください。

3．分解、組付を行った場合、ブロック間の接続、エンドブロックAss'yの固定ねじの締付などが不十分ですと、エア漏れの原因になります。エアを供給
する前にブロック間に隙間などがない事と、バルブと各ブロックがDINレールに確実に固定されている事を確認してエアを供給し、エア漏れのないこ
とを確認してからご使用ください。

4．絞り弁付真空破壊弁SJ3A6シリーズマニホールドの場合、連結用のバルブロックスイッチがありませんので、取付時はバルブ間にすき間がないこと
を確認してからねじを締付けてください。

注意

マニホールドの増連にはソレノイドバルブの他にハウジングホ
ルダ（下表参照）が必要です。
マニホールドで、最大連数に満たないものは最終連のハウジングホルダ
内、または給排気ブロックAss'y内に増連用のハウジングの予備を収納し
ています（1連分）。増連する場合は、下記増連方法を参照してマニホール
ドの分解組付を行ってください。

注意

注意 Dサブ、フラット用コネクタブロックAss'y、エンドブロックAss'y　M3：0.6N・m

SJ3000

SJ2000

シリーズ 備考材質ハウジングホルダ品番

ホワイト樹脂

SJ3000-86-1

SJ2000-86-1

収納されている増連用ハウジングを取出し新たに追加したハ
ウジングホルダに組付けて、隣のハウジングホルダに挿入する。

3

8

ハウジングホルダ

連数捺印

連結用の凸

ハウジング
ここを押し込むq w

8

※ハウジング
に捺印した
数字を連数
と合わせる。

qハウジングを矢印　　の方向に取付ける。
wマイナスドライバなどでハウジングを確実に押し込む。

ハウジング取付方法

2. コネクタ部を
    合わせる。

1． レールに
    ひっかける。

3. 矢印の方向に押して、レールに装着する。

a

エンドブロックAss'y

給排気ブロックAss'y

コネクタブロックAss'y

ハウジングホルダ

（『FREE』が隠れている状態）
バルブロックスイッチ［ロック］

連結フック

バルブロックスイッチ
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ノンプラグイン
個別配線マニホールド

個別配線P.80

SJ2000/3000 Series
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60 U

SJ2000/3000 Series
型式表示方法

SS5J 3
●個別配線マニホールド

シリーズ
SJ2000
SJ3000（SJ2000/3000混合）

2
3

05

混合取付けタイプ
無記号

M
注1）SJ2000シリーズのみ、またはSJ3000

シリーズのみ使用される場合は無記号で
ご指示ください。

注2）SJ2000/3000シリーズを同一マニホ
ールドに混合して取付ける場合は“M”
をご記入ください。

標準注1）

混合取付けタイプ注2）

バルブ連数

…1連

20連

記号 連数
01

20

…

※特殊仕様の場合（管接続口
径ø8以外の指示も含む）
はマニホールド仕様書で
別途ご指示ください。

給排気ブロック取付位置
U
D
B

M※

U側（1～10連）
D側（1～10連）
両側（1～20連）
特殊仕様

内部パイロット仕様
内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
外部パイロット仕様
外部パイロット仕様・サイレンサ内蔵

パイロット仕様
無記号

S
R

RS
※給排気ブロック取付位置Mの場合、無記号となります。
※サイレンサ内蔵の場合3/5（E）ポートはプラグされます。

給排気ブロック管継手仕様

無記号

ストレート管継手

L

エルボ管継手
（上向き）

B

エルボ管継手
（下向き）

外部パイロット
仕様の場合
X, PEポート

外部パイロット
仕様の場合
X, PEポート

外部パイロット
仕様の場合
X, PEポート

マニホールドアセンブリの表示方法（手配例）

・バルブ連数はD側から1連目となります。
・マニホールド品番の下に、搭載するバルブを図に示す1連目より順
番に併記してください。
なお、配列が複雑になる場合はマニホールド仕様書にてご指示くだ
さい。

＊印は組み込み記号です。
＊印を搭載するソレノイドバルブ等の品番の初めに付けてください。

表示例（SS5J3-60-□の場合）

　SS5J3-60-06D・・・・・・1set（マニホールド品番）
＊SJ3160N-5MZ-C6・・・2set（シングルソレノイド品番）
＊SJ3260N-5MZ-C6・・・4set（ダブルソレノイド品番）

ダブルソレノイド（DC24V）
SJ3260N-5MZ-C6（4set）

シングルソレノイド（DC24V）
SJ3160N-5MZ-C6（2set）

給排気ブロック（D側取付）

D側

U側

1
3
2

連数

ノンプラグイン 個別配線

※給排気ブロック取付位置Mの場合、無記号となります。

DINレール長さ指定

標準長さより長
いレールを指定
してください。

標準長さ

…2連用

20連用

無記号
2

20

…

※バルブ連数の最大連数を超えないよ
うご選定ください。

マニホールド品番のみの手配はできません。
手配例に従い必ずソレノイドバルブの手配
を同時に行ってください。

®

RoHS
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シリーズ
SJ2000
SJ3000

2
3

内部パイロット
外部パイロット

パイロット仕様
無記号

R
※4位置デュアル3ポート
弁には外部パイロット仕
様はありません。

なし
内蔵

背圧防止弁
無記号

K
※3位置のソレノイド
バルブには背圧防止
弁付はありません。

定格電圧
DC24V
DC12V

5
6

ソレノイドバルブ型式表示方法

SJ 60 N3 1 5 M Z C6

2位置シングルソレノイド
2位置ダブルソレノイド
3位置クローズドセンタ
3位置エキゾーストセンタ
3位置プレッシャセンタ
デュアル3ポート弁：N.C./N.C.
デュアル3ポート弁：N.O./N.O.
デュアル3ポート弁：N.C./N.O.

切換方式
1
2
3
4
5
A
B
C
※JIS記号はP.25～32をご参照ください。

ランプ・サージ電圧保護回路付

ノンプラグイン専用

A, Bポート管接続口径
ストレート
（ミリサイズ）
　C2：ø2ワンタッチ管継手
　C4：ø4ワンタッチ管継手
　C6：ø6ワンタッチ管継手

（SJ3000のみ）
（インチサイズ）
　N1：ø1/8"ワンタッチ管継手
　N3：ø5/32"ワンタッチ管継手
　N7：ø1/4"ワンタッチ管継手

（SJ3000のみ）

M3：M3×0.5（SJ2000のみ）
M5：M5×0.8（SJ3000のみ）

エルボ管継手Ass'y（上取出し）
（ミリサイズ）
　L2：ø2エルボ管継手Ass'y
　L4：ø4エルボ管継手Ass'y
　L6：ø6エルボ管継手Ass'y

（SJ3000のみ）
（インチサイズ）
　LN1：ø1/8"エルボ管継手Ass'y
　LN3：ø5/32"エルボ管継手Ass'y
　LN7：ø1/4"エルボ管継手Ass'y

（SJ3000のみ）

エルボ管継手Ass'y（下取出し）
（ミリサイズ）
　B2：ø2エルボ管継手Ass'y
　B4：ø4エルボ管継手Ass'y
　B6：ø6エルボ管継手Ass'y

（SJ3000のみ）
（インチサイズ）
　BN1：ø1/8"エルボ管継手Ass'y
　BN3：ø5/32"エルボ管継手Ass'y
　BN7：ø1/4"エルボ管継手Ass'y

（SJ3000のみ）

※コネクタAss'yを別途手配される場合
は、P.120、121をご参照ください。

コネクタ取出方法
M：個別配線・リード線付
長さ300mm

MN：個別配線・リード線なし
（コネクタ、ソケット付）

MO：個別配線・コネクタなし

連結基板なし

連結基板なし

連結基板なし

標準
節電回路付

（長期連続通電タイプ）

コイル仕様
無記号

T

※バルブを長期連続通電で使用さ
れる場合は、必ず節電回路付を
選択してください。

コモン仕様
プラスコモン
マイナスコモン

無記号
N

マニュアル
無記号：ノンロックプッシュ式

D：プッシュターンロック式
ドライバ操作形

F：スライド形ロック式

Protective class
class #  (Mark:      )
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D

2

4

D

2

4

D

2

4 4

22

4

3/5

1

11.5

3
2
.5

1
5

1
5
.6

23.6

3
0
.6

ワンタッチ管継手
［1（P）, 3/5（E）ポート］

適用チューブ外径：ø8, ø5/16"
ワンタッチ管継手

［4（A）, 2（B）ポート］
適用チューブ外径：ø2, ø1/8"

ø4, ø5/32"

M3×0.5
［4（A）, 2（B）ポート］

（ピッチ）
P＝7.5

3/5

1

D

2

4

2

4

5
8
.2

5
4
.5

4
6
.2

6.220.5

［外部パイロット仕様の場合］

ワンタッチ管継手
（PE：パイロットEXHポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

ワンタッチ管継手
（X：外部パイロットポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

PE

X

BA

1
9
.3
（
1
6
.3
）

1
0
（
7
）

30.6

約
3
0
0

（
リ
ー
ド
線
長
さ
）

BA BA BABABA

 U側  D側 

L3 （L4）
9
.9

（
1
7
.1
） （
9
.1
）

（
8
.6
）

（
1
.8
）

8

5
.5

5

L1

L2

5
6
.2

1
7
.5

2
0
.8

3
5

マニュアルスイッチ

バルブロックスイッチ

サイレンサ（エア吹出口）
（サイレンサ内蔵仕様の場合）

DINレール固定ねじ

DINレール

（　　　  　　　　　  ）ロック式の場合、押して
から回してください。
4（A）ポート側：ブルー
2（B）ポート側：イエロー

   マニュアル

（DINレール取付穴ピッチ：12.5）

（1連目）（n連目）

4
0
※

7
.5

ランプ・サ－ジ電圧保護回路
SOL.a：赤
SOL.b：緑

注）エルボ管継手付のマニホールド寸法図はP.50をご参照ください。

外形寸法図

n：連数

L n
L：寸法表

L1
L2
L3
L4

2
98   

87.5

63.2

17.5

1
85.5

75   

55.7

15   

98   

87.5

70.7

13.5

110.5

100   

  78.2

16 

110.5

100   

  85.7

  12.5

123   

112.5

  93.2

15 

135.5

125   

100.7

  17.5

135.5

125   

108.2

  13.5

148   

137.5

115.7

16 

148   

137.5

123.2

  12.5

3 4 5 6 7 8 9 10

SS5J2-60-      U(S, R, RS)連数

5
.8

（ 
  　
　　

 ）
スラ
イド
形ロ
ック
式

マニ
ュア
ルの
場合

※マニュアルまでの高さ
　プッシュ式マニュアルの場合：40.3
　ロック式マニュアルの場合：40.5
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D

2

4

3/5

1

D

2

4

D

2

4 4

22

4

3/5

1

11.5

3
2
.5

1
5

1
5
.6

23.6
（ピッチ）
P＝7.5

3
0
.6

ワンタッチ管継手
［1（P）, 3/5（E）ポート］

適用チューブ外径：ø8, ø5/16"
ワンタッチ管継手

［4（A）, 2（B）ポート］
適用チューブ外径：ø2, ø1/8"

ø4, ø5/32"

M3×0.5
［4（A）, 2（B）ポート］

3/5

1

D

2

4

2

4

5
8
.2

5
4
.5

4
6
.2

6.220.5

［外部パイロット仕様の場合］

ワンタッチ管継手
（PE：パイロットEXHポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

ワンタッチ管継手
（X：外部パイロットポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

PE

X

BA

1
9
.3
（
1
6
.3
）

1
0
（
7
）

30.6

約
3
0
0

（
リ
ー
ド
線
長
さ
）

BA BA BABABA

 U側  D側 

（L4）L3

9
.9

（
1
7
.1
） （
9
.1
）

（
8
.6
）

（
1
.8
）

8

5
.5

5

L1

L2

5
6
.2

1
7
.5

2
0
.8

3
5

バルブロックスイッチ

マニュアルスイッチ

DINレール

サイレンサ（エア吹出口）
（サイレンサ内蔵仕様の場合）

DINレール固定ねじ

（DINレール取付穴ピッチ：12.5）

（　　　  　　　　　  ）ロック式の場合、押して
から回してください。
4（A）ポート側：ブルー
2（B）ポート側：イエロー

   マニュアル

（1連目）（n連目）

4
0
※

7
.5

ランプ・サ－ジ電圧保護回路
SOL.a：赤
SOL.b：緑

注）エルボ管継手付のマニホールド寸法図はP.50をご参照ください。

外形寸法図

n：連数

L n
L：寸法表

L1
L2
L3
L4

2
110.5

100   

  78.7

16 

1
98   

87.5

71.2

13.5

110.5

100   

  86.2

12 

123   

112.5

  93.7

  14.5

135.5

125   

101.2

17 

135.5

125   

108.7

  13.5

148   

137.5

116.2

16 

148   

137.5

123.7

12 

160.5

150   

131.2

  14.5

173   

162.5

138.7

17 

173   

162.5

146.2

  13.5

185.5

175   

153.7

16 

185.5

175   

161.2

12 

198   

187.5

168.7

  14.5

210.5

200   

176.2

17 

210.5

200   

183.7

  13.5

223   

212.5

191.2

16 

223   

212.5

198.7

12 

235.5

225   

206.2

  14.5

248   

237.5

213.7

17 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20191817

SS5J2-60-      B(S, R, RS)連数

5
.8

（ 
  　
　　

 ）
スラ
イド
形ロ
ック
式

マニ
ュア
ルの
場合

※マニュアルまでの高さ
　プッシュ式マニュアルの場合：40.3
　ロック式マニュアルの場合：40.5
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２

4

D

２

4

3/5

1

２

4

D

２

4

D

4

２

12.8

3
2
.11
5
.4

1
5
.6

23.6

3
0
.6

（ピッチ）
P＝10

ワンタッチ管継手
［1（P）, 3/5（E）ポート］

適用チューブ外径：ø8, ø5/16" ワンタッチ管継手
［4（A）, 2（B）ポート］

適用チューブ外径：ø2, ø1/8"
　　　　　　　　　 ø4, ø5/32"
　　　　　　　　 ø6, ø1/4"

M5×0.8
［4（A）, 2（B）ポート］

3/5

1

２

4

D

２

4

5
8
.2

5
4
.5

4
6
.2

20.5 6.2

［外部パイロット仕様の場合］

ワンタッチ管継手
（PE：パイロットEXHポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

ワンタッチ管継手
（X：外部パイロットポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

PE

X

BA

1
9
.3
（
1
6
.3
）

1
0
（
7
）

30.6

約
3
0
0

（
リ
ー
ド
線
長
さ
）

（1連目）（n連目）

4
0
※

7
.5

ランプ・サ－ジ電圧保護回路
SOL.a：赤
SOL.b：緑

（　
　　

  　
）

C
6
：
1
8
.1

N
7
：
2
0
.6

 U側  D側 

BA BA BABA BA

L3 （L4）

9
.9

（
9
.1
）

（
1
.8
）

5

L1

L2

8

3
5

5
.5

1
7
.2

2
0
.8

5
6
.2

バルブロックスイッチ

マニュアルスイッチ

DINレール

サイレンサ（エア吹出口）
（サイレンサ内蔵仕様の場合）

DINレール固定ねじ

（DINレール取付穴ピッチ：12.5）

（　　　  　　　　　  ）ロック式の場合、押して
から回してください。
4（A）ポート側：ブルー
2（B）ポート側：イエロー

   マニュアル

（　
　　

  　
）

C
6
：
9
.6

N
7
：
1
2
.1

注）エルボ管継手付のマニホールド寸法図はP.51をご参照ください。

外形寸法図

n：連数

L n
L：寸法表

L1
L2
L3
L4

2
98   

87.5

68.2

14.5

1
85.5

75   

58.2

13.5

110.5

100   

  78.2

16 

123   

112.5

  88.2

17 

123   

112.5

  98.2

12 

135.5

125   

108.2

13 

148   

137.5

118.2

14 

160.5

150   

128.2

  15.5

173   

162.5

138.2

  16.5

185.5

175   

148.2

  17.5

3 4 5 6 7 8 9 10

SS5J3-60-      U(S, R, RS)連数

5
.8

（ 
  　
　　

 ）
スラ
イド
形ロ
ック
式

マニ
ュア
ルの
場合

※マニュアルまでの高さ
　プッシュ式マニュアルの場合：40.3
　ロック式マニュアルの場合：40.5
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２

4

D

3/5

1

２

4

3/5

1

２

4

D

２

4

D

4

２

12.8

3
2
.11
5
.4

1
5
.6

23.6

3
0
.6

（ピッチ）
P=10

ワンタッチ管継手
［1（P）, 3/5（E）ポート］

適用チューブ外径：ø8, ø5/16"
ワンタッチ管継手

［4（A）, 2（B）ポート］
適用チューブ外径：ø2, ø1/8"
　　　　　　　　　 ø4, ø5/32"
　　　　　　　　 ø6, ø1/4"

M5×0.8
［4（A）, 2（B）ポート］

3/5

1

２

4

D

3/5

1

２

4

D

２

4

２

4

5
4
.5
4
6
.2

20.5 6.2

5
8
.2

［外部パイロット仕様の場合］

ワンタッチ管継手
（PE：パイロットEXHポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

ワンタッチ管継手
（X：外部パイロットポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

PE

X

BA

1
9
.3

（
1
6
.3
）

1
0

（
7
）

30.6

約
3
0
0

（
リ
ー
ド
線
長
さ
）

（1連目）（n連目）

4
0
※

7
.5

ランプ・サ－ジ電圧保護回路
SOL.a：赤
SOL.b：緑

ロック式の場合、押して
から回してください。
4（A）ポート側：ブルー
2（B）ポート側：イエロー

（　
　　

  　
）

C
6
：
1
8
.1

N
7
：
2
0
.6

 U側  D側 

BA BA BABA BA

L3 （L4）

9
.9

（
9
.1
）

（
1
.8
）

5

L1

L2

8

3
5

5
.5

1
7
.2

2
0
.8

5
6
.2

マニュアルスイッチ

バルブロックスイッチ

DINレール

サイレンサ（エア吹出口）
（サイレンサ内蔵仕様の場合）

DINレール固定ねじ

（DINレール取付穴ピッチ：12.5）

（　　　  　　　　　  ）
   マニュアル

（　
　　

  　
）

C
6
：
9
.6

N
7
：
1
2
.1

注）エルボ管継手付のマニホールド寸法図はP.51をご参照ください。

外形寸法図

n：連数

L n
L：寸法表

L1
L2
L3
L4

2
110.5

100   

  83.7

13 

1
98   

87.5

73.7

12   

123   

112.5

  93.7

  14.5

135.5

125   

103.7

  15.5

148   

137.5

113.7

  16.5

148   

137.5

123.7

  11.5

160.5

150   

133.7

  12.5

173   

162.5

143.7

14 

185.5

175   

153.7

15 

198   

187.5

163.7

16 

210.5

200   

173.7

  17.5

210.5

200   

183.7

12 

223   

212.5

193.7

  13.5

235.5

225   

203.7

  14.5

248   

237.5

213.7

  15.5

260.5

250   

223.7

17 

260.5

250   

233.7

  11.5

273   

262.5

243.7

13 

285.5

275   

253.7

14 

298   

287.5

263.7

15 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20191817

SS5J3-60-      B(S, R, RS)連数

5
.8

（ 
  　
　　

 ）
スラ
イド
形ロ
ック
式

マニ
ュア
ルの
場合

※マニュアルまでの高さ
　プッシュ式マニュアルの場合：40.3
　ロック式マニュアルの場合：40.5
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.4（
SJ
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［
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SJ
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0
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1
5
.6

3
0
.6

ワンタッチ管継手
［1（P）, 3/5（E）ポート］

適用チューブ外径：ø8, ø5/16"
ワンタッチ管継手

［4（A）, 2（B）ポート］
適用チューブ外径：ø2, ø1/8"

ø4, ø5/32"
ø6, ø1/4"

ワンタッチ管継手
［4（A）, 2（B）ポート］

適用チューブ外径：ø2, ø1/8"
 ø4, ø5/32"

SJ2000
ピッチ
P＝7.5

SJ3000
ピッチ
P＝10

30.6

約
30
0

（
リ
ー
ド
線
長
さ
）

BA BA BABABA

 U側  D側 
（L4）L3

（
9
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）

（
9
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7
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S
J2
0
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0
）］

8

5
.5

5
6
.2

2
0
.8

3
5

5L2

L1

DINレール

DINレール固定ねじ
マニュアル（ノンロック）
4（A）ポート側：ブルー
2（B）ポート側：イエロー

（DINレール取付穴ピッチ：12.5）

3/5

1

２

4

D

２

4

D D

2

4

D

2

4

D

2

4

3/5

1

3
2
.1（
SJ
3
0
0
0
）

［
3
2
.5（
SJ
2
0
0
0
）］

1
5
.4（
SJ
3
0
0
0
）

［
1
5（
SJ
2
0
0
0
）］

1
5
.6

3
0
.6

ワンタッチ管継手
［1（P）, 3/5（E）ポート］

適用チューブ外径：ø8, ø5/16"
ワンタッチ管継手

［4（A）, 2（B）ポート］
適用チューブ外径：ø2, ø1/8"

ø4, ø5/32"
ø6, ø1/4"

ワンタッチ管継手
［4（A）, 2（B）ポート］

適用チューブ外径：ø2, ø1/8"
ø4, ø5/32"

SJ2000
ピッチ
P＝7.5

SJ3000
ピッチ
P＝10

30.6

約
30
0

（
リ
ー
ド
線
長
さ
）

BA BA BABABA

 U側  D側 
（L4）L3

（
9
.1
）

（
9
.6
）（
SJ
3
0
0
0
）

［（
7
.3
）（
SJ
2
0
0
0
）］

1
7
.2（
S
J3
0
0
0
）

［
1
7
.5（
S
J2
0
0
0
）］

8

5
.5

5
6
.2

2
0
.8

3
5

5L2

L1

DINレール

DINレール固定ねじ
マニュアル（ノンロック）
4（A）ポート側：ブルー
2（B）ポート側：イエロー

（DINレール取付穴ピッチ：12.5）

外形寸法図／SJ2000/3000混載マニホールド

SS5J3-M60-      U(S, R, RS)連数

連数SS5J3-M60-      B(S, R, RS)

n1：SJ2000の個数
n2：SJ3000の個数

L寸法：L1～L4の計算式
L3＝7.5×n1＋10×n2＋48.2
M＝（L3＋4）/12.5＋1小数点以下切捨
L1＝M×12.5＋23
L2＝L1－10.5
L4＝（L1－L3）/2－2

n1：SJ2000の個数
n2：SJ3000の個数

L寸法：L1～L4の計算式
L3＝7.5×n1＋10×n2＋63.7
M＝（L3＋4）/12.5＋1小数点以下切捨
L1＝M×12.5＋23
L2＝L1－10.5
L4＝（L1－L3）/2－2

※SS5J3-M60-      DのL1～L4寸法は
　SS5J3-M60-      Uと同寸法です。連数

連数
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（ ）

（                              ）

構成部品／個別配線（ノンプラグインタイプ）

1

2
3
4

給排気ブロック
Ass'y

エンドブロックAss'y
エンドブロックAss'y
DINレール

内部パイロット仕様
内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵

外部パイロット仕様

外部パイロット仕様・サイレンサ内蔵

異種圧力用内部パイロット仕様注1）

異種圧力用注1）
内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵

SJ3000-50-5A-□□
SJ3000-50-5AS-□□
SJ3000-50-5AR-□□
X, PEポート：ミリサイズø4
 インチサイズø5/32"

SJ3000-50-5ARS-□□
Xポート：ミリサイズø4
 インチサイズø5/32"

SJ3000-50-6A-□□

SJ3000-50-6AS-□□

SJ3000-53-1A
SJ3000-53-2A
VZ1000-11-1-□

（ミリサイズ）
C6：ø6ワンタッチ管継手付（ストレート）
C8：ø8ワンタッチ管継手付（ストレート）
L6：ø6ワンタッチ管継手付（エルボ上取出し）
L8：ø8ワンタッチ管継手付（エルボ上取出し）
B6：ø6ワンタッチ管継手付（エルボ下取出し）
B8：ø8ワンタッチ管継手付（エルボ下取出し）

（インチサイズ）
N7：1/4"ワンタッチ管継手付（ストレート）
N9：5/16"ワンタッチ管継手付（ストレート）

U側用
D側用
P.90をご参照ください。

備考品番部品名番号

注）マニホールド増連方法につきましてはP.77をご参照ください。

注1）異種圧力用給排気ブロックAss'yのみではバルブは作動できませんので、必ず内部または外部パイロット仕様給排気ブロックAss'yと組合せてご選定ください。
注2）SUP.EXH.ブロッキングディスクAss'yおよび異種圧力での取扱いにつきましてはP.88をご参照ください。

w

q r

e

SUP.ブロッキングディスクAss'y

EXH.ブロッキングディスクAss'y

バルブロックスイッチ

マニュアルスイッチ

 U側 

 D側 

個別配線

60形個別配線（ノンプラグインタイプ）
マニホールドの場合
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（P）1

3/5（E）（P）1

X

異種圧力用内部パイロット仕様
給排気ブロックAss'y

SUP.ブロッキングディスクAss'y
EXH.ブロッキングディスクAss'y

外部パイロット仕様・給排気ブロックAss'y

（パイロット通路）

X
X

4（A）（B）24（A）（B）2 4（A）（B）24（A）（B）2
3/5（E）（P）1

外部パイロット仕様・給排気ブロックAss'y

XX

EXH.ブロッキングディスクAss'y
SUP.ブロッキングディスクAss'y

外部パイロット仕様
給排気ブロックAss'y

（パイロット通路）

X
X

3/5（E）（P）1
4（A）（B）24（A）（B）2 4（A）（B）24（A）（B）2

3/5（E）（P）1

3/5（E）

内部パイロット仕様・給排気ブロックAss'y異種圧力用内部パイロット仕様
給排気ブロックAss'y EXH.ブロッキングディスクAss'y

SUP.ブロッキングディスクAss'y

（パイロット通路）

X
X

3/5（E）（P）1
4（A）（B）24（A）（B）2 4（A）（B）24（A）（B）2

■SUP.ブロッキングディスクAss'y
マニホールドバルブの圧力供給通路にSUP.ブロッキングディスクAss'yを入れることにより、高低
2種類以上の異なった圧力をひとつのマニホールドに供給することができます。ただし、内部パイ
ロットのマニホールドで異種圧力を行う場合は、異種圧力用内部パイロット仕様の給排気ブロック
Ass'yを内部パイロット用の給排気ブロックAss'yと組合せてマニホールド仕様書にて発注してくだ
さい。（回路図1参照）

SJ3000-44-1A

シリーズ 品番
SJ2000
SJ3000

［異種圧力空気圧回路図］

注1）異種圧力で使用する場合は高い方の圧力がパイロット通路に供給されるようにしてください。
注2）パイロット通路を仕切る必要がある場合は当社にご確認ください。

¡SJシリーズは給排気ブロックAss'yの1（P）ポートより各バルブのパイロットポートにエアーを供給しています。異種圧力などで使用する場合は下記回
路を参考に内部パイロット用、外部パイロット用、異種圧力用の給排気ブロックAss'yを組合せて使用してください。

2. 外部パイロットで異種圧仕様を行う場合
（外部パイロット用給排気ブロックAss'yを使用する場合）

3. 外部パイロットで異種圧仕様を行う場合
（異種圧力用内部パイロット仕様給排気ブロックAss'yを使用する場合）

1. 内部パイロットで異種圧仕様を行う場合

SJ2000/3000 Series

マニホールドオプションq
コネクタ接続・ケーブル接続・個別配線共通

88



■プラグ
使用しないシリンダポートおよびP，Eポートに挿入します。

L

ø
D

A

ø
d

KJP-02
KQ2P-04
KQ2P-06
KQ2P-08
KQ2P-01
KQ2P-03
KQ2P-07
KQ2P-09

2
4
6
8
1/8"
5/32"
1/4"
5/16"

適用管継手サイズ
ød

寸法表

型式

  8.2
16   
18   
20.5
16   
16   
18   
20.5

A

17   
32   
35   
39   
31.5
32   
35   
39   

L

3 
6 
8 
10   
5 
6 
  8.5
10   

D

■ワンタッチ継手付サイレンサ
マニホールドの3/5（E：排気）ポートに
ワンタッチで取付けできるサイレンサです。

（ø8）用SJ2000
SJ3000

シリーズ

20mm2

有効断面積

45mm

A

13mm

B

20mm ø8

C ød

AN15-C08

型式

■EXH.ブロッキングディスクAss'y
マニホールドバルブの排気通路にEXH.ブロッキングディスクAss'yを入
れることにより、バルブの排気が他のバルブに影響しないように分割す
ることができます。

■ブロッキングディスク用表示シール
SUP.,EXH.ブロッキングディスクAss'yを入れたバルブに貼って外から確
認するためのシールです。（各3枚入り）

※マニホールド発注時にブロッキングディスク
Ass'yをマニホールド仕様書などで同時発注
した場合は、ブロッキングディスクAss'yを
入れた場所に貼付けされて出荷されます。

SJ3000-44-1A

シリーズ 品番
SJ2000
SJ3000

SJ3000-155-1A
SUP.，EXH.

ブロッキングディスク用シール
EXH.

ブロッキングディスク用シール
SUP.

ブロッキングディスク用シール

異種圧力用内部パイロット仕様
給排気ブロックAss'y

■ブランキングブロックAss'y
バルブを増やす予定のある場合等に配線仕様を合わせ取付けて使用します。

バルブロックスイッチ

個別配線用は連結基板なし

SJ3000-49-1A
SJ3000-49-2A
SJ3000-49-2A-N

SJ3000-49-3A

SJ3000-49-3A-N

SJ2000
SJ3000
SJ3A6注）

SJ2000
SJ3000
SJ3A6注）

品番シリーズ 備考 幅

7.5mm

コネクタ接続用（シングル配線）
コネクタ接続用（ダブル配線）
コネクタ接続用（ダブル配線）

個別配線用

注）SJ3A6にはバルブロックスイッチはありません。

コネクタ接続・ケーブル接続・個別配線共通

＜コネクタ接続用／個別配線用＞

SJ2000-49-4A
SJ3000-49-4A
SJ3000-49-4A-N

SJ2000
SJ3000
SJ3A6注）

品番シリーズ 幅
7.5mm

10mm

注）SJ3A6にはバルブロックスイッチはありません。

バルブロックスイッチ

SJ2000

バルブロックスイッチ

SJ3000

＜ケーブル接続用＞

（mm）

A
C

øB

ød

SJ2000/3000 Series

マニホールドオプションw
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■フラットケーブルAss'y
AXT100 FC

1
2
3

※市販のコネクタをお求めの場合は、MIL-C-83503準拠品・ストレインリリ
ーフ付をご使用ください。

L

（15.6）

6

W

赤

端子番号

2
2
6

2
5

1

三角マーク位置 ケーブル長さ（L） 10極
1.5m
3m
5m

コネクタ幅（W）

AXT100-FC10-1
AXT100-FC10-2
AXT100-FC10-3

17.2

20極
AXT100-FC20-1
AXT100-FC20-2
AXT100-FC20-3

30

26極
AXT100-FC26-1
AXT100-FC26-2
AXT100-FC26-3

37.5

フラットケーブルAss'y

コネクタメーカ名
●ヒロセ電機（株）社
●スリーエムジャパン（株）社
●富士通（株）社
●日本航空電子工業（株）社
●日本圧着端子製造（株）社

■Dサブコネクタ（25極）／ケーブルAss'y

AXT100 DS25
015
030
050

※市販のコネクタをお求めの場合は、MIL-C-24308
準拠品25極タイプのメス形コネクタをご使用
ください。 注）Dサブコネクタケーブ

ルの最小曲げ内半径は
20mmです。

コネクタメーカ名
●ヒロセ電機（株）社
●富士通（株）社
●日本航空電子工業（株）社
●日本圧着端子製造（株）社

約
ø
1
0

5
5

4
7
.0
4

8

L
44

16

端子番号
2×M2.6×0.45

0.3mm2×25C

1
3

1

2
5

1
4

ビニ－ル多芯ケ－ブル

ソケット側

端子番号 リード線色
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

黒
茶
赤
橙
黄
桃
青
紫
灰
白
白
黄
橙
黄
桃
青
紫
灰
橙
赤
茶
桃
灰
黒
白

ドットマーキング
ナシ
ナシ
ナシ
ナシ
ナシ
ナシ
ナシ
白
黒
黒
赤
赤
赤
黒
黒
白
ナシ
ナシ
黒
白
白
赤
赤
白
ナシ

Dサブコネクタ ケーブルAss'y
端子番号別線色表

1.5m
3m
5m

AXT100-DS25-015
AXT100-DS25-030
AXT100-DS25-050

ケーブル
長さ（L）

ＤサブコネクタケーブルAss'y

アセンブリ品番 備考

ケーブル25芯
×24AWG

導体抵抗
Ω/km, 20℃

65以下

耐圧
V, 1分，AC

1000

絶縁抵抗
MΩkm, 20℃

5以下

項目 特性
電気特性

コネクタ接続・ケーブル接続・個別配線共通

5
.5

8

レール取付け穴ピッチ12.5

L
（7.5）

■DINレール
VZ1000 11 1

L寸法表参照
※□は下記DINレール寸法表よりNo.を記入
　してください。

（
2
5
）

（
3
5
）

L寸法
質量（g）

98   
17.6

No. 0
85.5
15.4

S1
110.5
19.9

1
123   
22.1

2
135.5
24.4

3
148   
26.6

4
160.5
28.9

5
173   
31.1

6
185.5
33.4

7
198   
35.6

8
210.5
37.9

9

L寸法
質量（g）

223   
40.1

No. 10
235.5
42.4

11
248   
44.6

12
260.5
46.9

13
273   
49.1

14
285.5
51.4

15
298   
53.6

16
310.5
55.9

17
323   
58.1

18
335.5
60.4

19

L寸法
質量（g）

348   
62.6

No. 20
360.5
64.9

21
373   
67.1

22
385.5
69.4

23
398   
71.6

24
410.5
73.9

25
423   
76.1

26
435.5
78.4

27
448   
80.6

28
460.5
82.9

29

SJ2000/3000 Series

マニホールドオプションe

（単位：mm） 
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2連分のバルブを同時に作動し、流量を増やす事ができるシリンダポート用の管継手です。口径はø8およびø5/16"ワンタッチ管継手です。

※バルブに取付けて手配する場合は、バルブ品番をワンタッチ管継手なしの品番で手配し2連マッチング継手品番を併記してください。
なお、配列が複雑になる場合、マニホールド仕様書にてご指示ください。

■2連マッチング継手（SJ3000シリーズに設定）

C8：ø8用ワンタッチ管継手
N9：ø5/16"用ワンタッチ管継手

（23）

3
2
.1

1
5
.4

口径
ø8
ø5/16"

C8
N9

バルブ型式（ワンタッチ管継手なし）

SJ3160-5CU- C0 ・・・・・・・・・・2set

＊SJ3000-120-1A-C8 ・・・・・・1set

コネクタ接続・ケーブル接続・個別配線共通

SJ3000 120 1A C8

＊印は組み込み記号です。

手配例

SJ2000/3000 Series

マニホールドオプションr
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■減圧弁ブロック／型式表示方法
D側より供給された圧力をマニホールド内で減圧する場合に使用します。
減圧弁ブロックよりU側のバルブはすべて減圧されます。

PポートP
減圧ポート

圧力計上面取付
圧力計側面取付
圧力計なし

00
01
M1

オプション

ドライバ操作形
手操作形

無記号
H

圧力調整ねじ操作方式

コネクタ接続
個別配線

無記号
N

配線仕様

SJ3000（N）-01-P（-H） SJ3000（N）-M1-P（-H）SJ3000（N）-00-P（-H）

圧力計側面取付 圧力計なし
圧力計上面取付

■流量特性（条件：1次圧力0.7MPa 2位置タイプ電磁弁取付時）
SJ3000
P減圧（P→A, B）

SJ2000
P減圧（P→A, B）

注1）減圧弁ブロックは、必ずマニホールドの1（P）ポートから加圧してご使用ください。
注2）減圧弁ブロックをマニホールドに搭載して発注する場合は、マニホールド仕様書にて発注してください。

0.8

0.7

0.6

0.5
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流量L/min（ANR）
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0.3
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0.1

2
次
側
圧
力
 M
P
a

流量L/min（ANR）

0 20 40 60 80 100 120 140 160

圧力調整ねじ手操作形の場合

バルブロック
スイッチ※

個別配線用は
連結基板なし

コネクタ接続・個別配線用

SJ2000/3000 Series

マニホールドオプションt

SJ3000 P NSJ3A6用

SJ3000 P00

00

SJ2000/3000用

※バルブロックスイッチはSJ2000/3000用のみです。
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D側

Pポート
0.5MPa加圧0.5MPa減圧弁ブロック

0.2MPaに設定
0.2MPa

U側

4（A）（B）24（A）（B）2 （E）3/54（A）（B）2 4（A）（B）2 1（P）

（SJ3000-00-P） （SJ3260）（SJ2260）（SJ3260）（SJ2260）
（パイロット通路）

注）マニホールドのD側からの供給圧力を減圧します。
U側からの供給圧力を減圧することはできません。

5
3/

1

2

4

D

2

4

DD

2

4

D

2

4

10

ø15

2
8

2
1

4
0

M
A
X
.1
9
.3

（
手
操
作
形
の
場
合
）

2
9

9
0
.5

9
.5

2
2
.9

M
A
X
.1
4
.5

5
6
.2

圧力調整ねじ手操作形の場合

圧力計側面取付の場合

SJ2000/3000 Series

マニホールドオプションy

U側 D側

■空気圧回路（減圧弁ブロック取付例）

■外形寸法図
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仕様
リリーフ
ノンリリーフ

無記号
2

記号
減圧弁仕様（0.7MPa仕様）

SJ2000/3000 Series

マニホールドオプションu
コネクタ接続・個別配線用

■減圧弁、圧力スイッチ付給排気ブロックAss'y［内部パイロット仕様マニホールド用］／型式表示方法
※マニホールドに搭載される場合はマニホールド仕様書でご指示ください。

SJ3000 P

1（P）ポート減圧

横向き
上向き

A
B

ハンドル（レギュレータ向き）

コネクタ接続用
個別配線用

無記号
N

配線仕様

圧力表示機能なし
継手側
D側

コイル側
U側

無記号
F
D
C
U

圧力スイッチ／圧力計表示向き

標準品と同様にご記入ください。

コネクタ付リード線なし
コネクタ付リード線付

無記号
L

デジタル圧力スイッチオプション（外部配線）

アナログ圧力計：製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
アナログ圧力計：製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
デジタル圧力スイッチ：単位切換機能付

（初期設定はMPa）

無記号注1）

Z注2, 3）

ZA注2, 4）

単位表記
圧力表示機能なし
アナログ圧力計

デジタル
圧力スイッチ

NPNオープン
コレクタ

外部配線
内部配線
外部配線
内部配線

PNPオープン
コレクタ

無記号
A
N
Q
P
S

圧力スイッチ／圧力計仕様

ストレート
（ミリサイズ）
　C6 : ø6ワンタッチ管継手
　C8 : ø8ワンタッチ管継手
（インチサイズ）
　N7 : ø1/4"ワンタッチ管継手
　N9 : ø5/16"ワンタッチ管継手
エルボ管継手（上取出し）
（ミリサイズ）
　L6 : ø6ワンタッチ管継手
　L8 : ø8エルボ管継手
エルボ管継手（下取出し）
（ミリサイズ）
　B6 : ø6エルボ管継手
　B8 : ø8エルボ管継手

継手口径

A FNC8

※図1参照

※図2参照
注）コネクタ（Dサブコネクタ・フラットケ
ーブル）取出方向上向きの場合、"D"
を選択されますと取付位置によって
は圧力スイッチ配線部と干渉します
のでご注意ください。

注）ハンドル横向きの場合、エルボ
管継手（上取出し）は選択できま
せん。

注）圧力スイッチ／圧力計仕様、N, P
の場合のみ選択可能になります。

注1）デジタル圧力スイッチは、単位固定（MPa）になり
ます。

注2）新計量法上（日本国内はSI単位）、海外向けのみの販
売となります。なお、デジタル圧力スイッチの単位
表記は、MPa・psi併記になります。

注3）デジタル圧力スイッチは、単位切換機能付で初期設
定がpsi表記となります。

注4）デジタル圧力スイッチが対象になります。

注1）〝内部配線〞とはマニホールドに搭載された集
中配線（P.97の電気配線参照）に配線が割り当
てられた仕様になります。

注2）内部配線仕様の場合、搭載するバルブの極性
と合わせて選択してください。

注3）シリアルマニホールドおよびノンプラグイン
の場合Q, S（内部配線仕様）は選択できません。

注4）アナログ圧力計は、銅系不可仕様に対応でき
ません。

（矢印　は表示部を目視する方向を示します。）
※図は圧力スイッチ“F：継手側”の場合。

図2　圧力スイッチ／圧力計表示向き記号
図1　ハンドル向き（レギュレータ取付向き）

A：横向き B：上向き

■SJ3000シリーズ スピードコントローラ付バルブ／型式表示方法

SJ3 60 （T） S

メータアウト
メータイン

カラー識別:シルバー
カラー識別:黒

0
1

制御方式

0

注1）SJ3000シリーズのみの対応になります。
注2）バルブ品番の最後にS0またはS1をご指示ください。
注3）スピードコントローラの操作トルクは0.1N・m以下にしてください。

F：継手側

C：コイル側D：D側

U：U側

注1）減圧弁、圧力スイッチ付給排気ブロックAss'yは、必ず1（P）ポートから加
圧してご使用ください。

注2）減圧弁の詳細および外部配線仕様の電気回路につきましてはARM11シリー
ズカタログをご参照ください。

注3）内部パイロット仕様マニホールドのみの対応になります。
注4）SJ3A6シリーズ真空破壊弁との組合せはできません。

カラー識別位置
（スピードコントローラ）
※注3参照4（A）側用

2（B）側用

4（A）ポート

2（B）ポート

減圧弁ハンドル

3/5（E）ポート 1（P）ポート
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■空気圧回路
（減圧弁、圧力スイッチ付給排気ブロックAss'y、スピードコントローラ付バルブ取付例）

減圧弁ユニット流量特性

■流量特性

スピードコントローラ付バルブ流量特性

 U側  D側 

（SJ3000B-PCB）

（B）2 4（A）

（SJ3260-S0） （SJ3260）

4（A）（B）2

（SJ3260）

4（A）（B）2

（SJ3260-S1）（SJ3260）

（E）3/5

（パイロット通路）

4（A）（B）2 4（A）（B）2 1（P）

メータイン制御P→A/Bメータアウト制御A/B→E

SJ2000 流路P→A/B SJ3000 流路P→A/B

SJ2000/3000 Series

マニホールドオプションi

スピードコントローラ付バルブ 減圧弁付給排気
ブロックAss'y

0

20

40

60

80

100

120

0 2 4 6 8
ニードル回転数〔回〕

流
量［
L
/m
in（
A
N
R
）］

0

20

40

60

80

100

120

0 2 4 6 8

ニードル回転数〔回〕

※流量特性は製品単体での特性です。配管、回路、圧力条件等により異なります。
　また、流量特性のニードル回転数ゼロ位置は、製品の仕様上バラツキがあります。

流
量［
L
/m
in（
A
N
R
）］

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 50 100 150 200 250

出口流量［L/min（ANR）］

二
次
側
圧
力［
M
P
a］

二
次
側
圧
力［
M
P
a］

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 25 50 75 100 125 150

出口流量［L/min（ANR）］

0.7MPa

0.5MPa

0.3MPa

0.15MPa

0.7MPa

0.5MPa

0.3MPa

0.15MPa
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■減圧弁、圧力スイッチ付給排気ブロックAss'y、スピードコントローラ付バルブ／外形寸法図

7
.5

2B

4A

2B

4A

D

2B

4A

D

2B

4A

D

2B

4A

3/5E

1P

FR
EE

LO
C
K

（
3
位
置
の
場
合
：
4
2
.6
）

ワンタッチ管継手
［4（A）,2（B）ポート］
適用チューブ外径：ø2,ø1/8"

ø4,ø5/32"
ø6,ø1/4"

ワンタッチ管継手
1（P）,3/5（E）ポート
適用チューブ外径：ø8,ø5/16"

圧力スイッチまたは
圧力ゲージ

減圧弁、圧力スイッチ付
給排気ブロックAss'y

スピードコントローラ
付バルブ

ハンドル横向きの場合

スピードコントローラ
カラー識別：シルバー（メータアウト）

黒色（メータイン）
減圧弁ハンドル

2（B）側用

4（A）側用

（5連目） （1連目） （
   
   
   
 ）

ケ
ー
ブ
ル
接
続

の
場
合
注
）

2
6
.2（
5
0
.7
）

4
0

5
6
.2

7
7

（
3
4
.1
）

（
3
.8
）

2
4
.61
5
.7

2810

34.312.5

SJ2000/3000 Series

マニホールドオプションo
コネクタ接続・個別配線用

U側 D側

注）減圧弁、圧力スイッチ付給排気ブロックAss'yはプラグインタイプ ケーブル接続マニホールドには搭載できません。
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■減圧弁、圧力スイッチ付給排気ブロックAss'y搭載時のマニホールド電気配線（内部配線、圧力スイッチNPNの場合）

 フラットケーブルタイプ（10極）  フラットケーブルタイプ（20極） 

 フラットケーブルタイプ（26極）  Dサブコネクタタイプ（25極） 

注1）本図は減圧弁、圧力スイッチ付給排気ブロックAss'yをコネクタブロックと1連目のバルブの間に取付けた場合を示します。
注2）コネクタ接続マニホールドのみの対応になります。

SJ2000/3000 Series

マニホールドオプション!0

OUT

（－）

1連目
SOL.b

SOL.a

11連目
SOL.b

SOL.a

12連目

11

SOL.b

SOL.a
2512

24

15

2

14

1

13
コモン（＋）

12連目
SOL.b

SOL.a

11連目
SOL.b

SOL.a

1連目
SOL.b

SOL.a

OUT

（－）

21

三角マーク

コモン（＋）

25

26

23

24

22

3

4

1

2

9連目
SOL.b

SOL.a

8連目
SOL.b

SOL.a

1連目
SOL.b

SOL.a

OUT

（－）

15

三角マーク

コモン（＋）

19

20

17

18

16

3

4

1

2

4連目
SOL.b

SOL.a

1連目
SOL.b

SOL.a

OUT

（－）

7

三角マーク

コモン（＋）

9

10

8

3

4

1

2

（＋）（－）

圧力センサ（NPN）

（＋）（－）

圧力センサ（NPN）

（＋）（－）

圧力センサ（NPN）

（＋）（－）

圧力センサ（NPN）
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U側 D側

コネクタブロック中間コネクタブロック

コ
モ
ン

SOL.aSOL.b SOL.b SOL.a
ダブルソレノイド
（2連目）

2019

8

6

4

7

5

3

2 1

1
連
目

2
連
目ダブルソレノイド

（1連目）

S
O
L
.b

S
O
L
.a

S
O
L
.a

S
O
L
.b

コ
モ
ン

SOL.aSOL.b SOL.b SOL.a
ダブルソレノイド
（4連目）

2019

8
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4

7
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3

2 1

3
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目

4
連
目ダブルソレノイド

（3連目）

S
O
L
.b

S
O
L
.a

S
O
L
.a

S
O
L
.b

■中間コネクタブロックAss'y
マニホールドの中間に入れて使用できるコネクタブロックです。
同一マニホールド内でバルブの電気制御を分けたい場合または制御点数が不足した場合などに使用します。

注）中間コネクタブロックAss'yをマニホールドに搭載して発注する場合は、
マニホールド仕様書にて発注してください。

SJ3000-76-1A

SJ3000-76-4A

（SJ3000-76-1Aの場合）

シリーズ 品番 備考

SJ2000
SJ3000

フラットケーブルタイプ（20極）

フラットケーブルタイプ（26極）

コネクタ接続用

5
3/

1

２

4

D

２

4

DD

2

4

D

2

4

15.5

FR
EE

LO
C
K

適用コネクタ：20極MILタイプ
ストレインリリーフ付

フラットケーブルタイプ（20極）の場合

（MIL-C-83503準拠品）

7
7

5
6
.2

1
9
.7

4
0

U側 D側

■中間コネクタブロックAss'y配線例

※中間コネクタブロックAss'yを搭載した位置よりU側のソレノイドバルブを
　制御できます。

※本図はSJ3000-76-1Aの場合を示しております。

■外形寸法図

SJ2000/3000 Series

マニホールドオプション!1

中間コネクタブロックAss'y
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SJ2000/3000 Series

オーダーメイド仕様
詳しい寸法・仕様および納期につきましては当社にご確認ください。

Order
Made

品番

主弁部ゴム材質がフッ素ゴム仕様なので次の用途などに使用できます。
1. 推奨タービン油以外の給油使用時に、スプール弁パッキン膨潤による作動不良が発生、またはその可能性がある場合。
2. 空気源中にオゾンの侵入および発生がある場合。

注）-X90シリーズは主弁ゴム材質のみフッ素ゴム仕様で、耐熱用としては
使用できませんのでご注意ください。

標準品と同様にご記入ください。

SJ 60 X90（T）2
3

表示記号

-X90主弁フッ素ゴム仕様1
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絞り弁付真空破壊弁

コネクタ接続
Dサブコネクタ
フラットケーブル
シリアル配線／EX180
シリアル配線／EX510

ケーブル接続
Dサブコネクタ
フラットケーブル

P.104 P.106

個別配線P.110

SJ3A6 Series

プラグインタイプ

ノンプラグインタイプ　個別配線
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応答時間

バルブ型式 応答時間 ms（0.5MPa時）
SJ3A6-□□-□ 19以下

バルブ型式 質量　g
SJ3A6-□□-P 79

質量表

マニホールドバルブ仕様

注1）用途に応じて正圧での使用可能。
注2）パイロットXポートの圧力は破壊ポート1（P）の圧力と同圧以上でご使用ください。
注3）耐衝撃：落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および、直角方向、通電および非通電に各

条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。（初期における値）
耐振動：45～2000Hz　1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および、直角方向、通電および非通電

に各条件で試験したとき誤作動なし。（初期における値）

弁構造
使用流体

使用圧力範囲　MPa

周囲温度および使用流体温度　℃
最大作動頻度　Hz

マニュアル（手動操作）

絞り弁操作方式

パイロット方式
給油
取付姿勢
耐衝撃／耐振動　m/s2注3）

保護構造

絞り弁付3位置3ポート弁
空気

0.25～0.7
－100kPa～0.7注1）

0.25～0.7注2）

－10～50（ただし凍結なきこと）
3

ノンロックプッシュ式
プッシュ・ターンロック式ドライバ操作形

手操作形
ドライバ操作形

外部パイロット／パイロット弁個別排気形
不要
自由

150／30
防塵

破壊圧力ポート1（P）
真空圧ポート3/5（E）
パイロットXポート

※ZおよびＴタイプ（節電回路付）につきましては内部回路により電圧降下がありますので、許容電圧変
動は下記範囲でご使用ください。
Zタイプ　DC24V：－7％～＋10％　

DC12V：－4％～＋10％
Tタイプ　DC24V：－5％～＋10％　

DC12V：－6％～＋10％
※詳細はP.117をご参照ください。

コイル定格電圧
許容電圧変動

消費電力　W

サージ電圧保護回路
インジケータタイプ

標準

節電回路付（長期連続通電タイプ）

DC24V, DC12V
定格電圧の±10%※

0.4

ダイオード
LED

ソレノイド仕様

流量特性
流量特性（絞り弁全開時）

バルブ型式
流路

2（B）ポート管口径
M5

1（P）→2（B）
b
0.19

Cv
0.05

C［dm3/（s・bar）］
0.40

b
0.18

Cv
0.10

C［dm3/（s・bar）］
0.24

2（B）→3/5（E）

SJ3A6-□□-□

JIS記号

絞り弁の流量特性［流路　1（P）→2（B）の場合］

絞り弁回転数

流
量［
L
/m
in（
A
N
R
）］

120

100

80

60

40

20

543210

一次側圧：0.15MPa

一次側圧：0.3MPa

一次側圧：0.5MPa

一次側圧：0.7MPa

絞り弁付真空破壊弁

SJ3A6 Series

共通仕様

PSポート

SOL.aSOL.b

X

2（B）
真空パットポート

1（P）
破壊圧ポート

3/5（E）
真空圧ポート

0.15※
［起動0.4、保持0.15］

®

RoHS
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11
12
13
14
15

部品名番号 品番
交換部品

プラグ
フィルタAss'y
フィルタ
フィルタAss'y
フィルタ

M-5P
SJ3000-110-1A
SJ3000-107-1A
SJ3000-110-2A
SJ3000-107-2A

備考
PSポートプラグ付の場合
1μm 白色〈破壊圧側〉
1μm 白色〈破壊圧側〉、5個入り
30μm 薄紫色〈真空圧側〉
30μm 薄紫色〈真空圧側〉、5個入り

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

部品名番号 材質 備考
構成部品

スプール弁Ass'y
スプール弁Ass'y
ボディ
アダプタプレート
パイロットアダプタ
パイロット弁Ass'y
エンドカバー
絞り弁ブロックAss'y注）

ボトムカバー
ランプカバー

樹脂／HNBR
樹脂／HNBR
亜鉛ダイカスト

樹脂
樹脂
―
樹脂
樹脂
樹脂
樹脂

A側（破壊圧切換用）
B側（真空圧切換用）

―
ホワイト
ホワイト
―

ホワイト
ホワイト
ホワイト

ライトブルー

〈フィルタ交換要領〉
フィルタが目詰まりし、吸引力の低下、応答時間が遅い等の現象が起きた時
には、運転を止めて、フィルタの交換を行ってください。
1. 精密ドライバでフィルタAss'y（!2または!4）を本体から外す。
2. フィルタガイドを手で回し外す。
3. フィルタ（!3または!5）を交換し、フィルタガイドを手で軽く締める。
この際フィルタAss'yのOリングに異物等がないことをご確認ください。

4. フィルタAss'yを本体に戻す。
　 （締付トルク：0.12N・m）

プラグ（M-5P）の締付トルク：1N・mまたは手締め後、締込み工具を用いて
1/4回転増し締めしてください。

!3!5フィルタ（5個入り）!2!4フィルタAss'y（フィルタ付）

フィルタガイド

Oリング

ねじ切欠部

フィルタガイド

フィルタ

Oリング

ねじ切欠部
注）絞り弁ブロックAss'yの絞り弁の操作トルクは0.3N・m以下にしてください。

構造図

吸着搬送システム回路例

表示記号：F2
真空圧側フィルタ

表示記号：F1
破壊圧側フィルタ

表示記号：F2
真空圧側フィルタ

表示記号：F1
破壊圧側フィルタ

1（P）3/5（E）

2（B）

PSポート

weqrty!0 ui

o

!3 !2

!5 !4

!1

コネクタ接続 ケーブル接続

SJ3A6 Series

構造図／回路例

PSポート

2（B）

3/5（E） 1（P）

!0 y t r q i ewu !1 !3

o !5 !4（斜線部）

!2（斜線部）

2（B）
真空パットポート

X
1（P）
破壊圧ポート

3/5（E）
真空圧ポート

SOL.aSOL.b

圧力スイッチなど

真空圧切換弁

フィルタ
真空側

フィルタ
破壊側

SJ3A6

破壊圧切換弁
（絞り弁内蔵）
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60 U

型式表示方法

SS3J3
●絞り弁付真空破壊弁マニホールド

絞り弁付真空破壊弁タイプ

05V

記号
FD
PD

PGD
PHD
S□
S6B

備考

パラレル配線

シリアル配線

取付位置 詳細ページ
Dサブコネクタタイプ
フラットケーブル26極タイプ
フラットケーブル20極タイプ
フラットケーブル10極タイプ
EX180シリアル伝送タイプ
EX510シリアル伝送タイプ

P.34

P.60
P.68

コネクタ種類

コネクタ取出方向
パラレル配線仕様の場合、コネクタ取出方向（1：上向き、2：横向き）を
選択する必要があります。詳しくはP.34、52をご参照ください。

※特殊仕様の場合（管接続
口径ø8以外の指示も含
む）はマニホールド仕様
書で別途ご指示ください。

給排気ブロック取付位置
U
D
B

  M※

U側（1～10連）
D側（1～10連）
両側（1～16連）
特殊仕様

DINレール長さ指定

標準長さより長
いレールを指定
してください。

標準長さ

…2連用

16連用

無記号
2

16

…

※バルブ連数の最大連数を超えないよ
うご選定ください。

F：Dサブコネクタ

バルブ連数

…1連

12連

記号 連数
01

12

…

PG：フラットケーブルコネクタ（20極）

…1連

9連

記号 連数
01

09

…

P：フラットケーブルコネクタ（26極）

…1連

12連

記号 連数
01

12

…

PH：フラットケーブルコネクタ（10極）

…1連

4連

記号 連数
01

04

…

S6B：EX510シリアル伝送タイプ

…1連

8連

記号 連数
01

08

…

※ブランキングブロックAss'yの数も含みます。ブランキングブロックAss'yは
ダブル配線仕様をご選定ください。

給排気ブロック管継手仕様

無記号

ストレート管継手

L

エルボ管継手
（上向き）

B

エルボ管継手
（下向き）

※給排気ブロック取付位置Mの場合は、無記
号となります。また、このマニホールドは
標準で外部パイロット仕様になります。

S□：EX180シリアル伝送タイプ

…1連

16連

記号 連数
01

16

…

備考
シリアルの種類によって連数に
制限がありますので詳しくは
P.60をご参照ください。

マニホールド品番のみの手配はできません。
手配例に従い必ずソレノイドバルブの手配
を同時に行ってください。

マニホールドアセンブリの表示方法（手配例）

表示例（SS3J3-V60PD2-□の場合）
個別配線・リード線長さ300mm、プラグ付（DC24V）
SJ3A6-5MZ-P（1set）

スイッチ、プラグ付（DC24V）
SJ3A6-5CZJ-P（1set）

無極性タイプ、プラグ付（DC24V）
SJ3A6-5CU-DP（4set）

給排気ブロック（D側取付）

D側

U側

3
2

連数

1

・バルブ連数はD側から1連目となります。
・マニホールド品番の下に、搭載するバルブを図に示す1連目より順
番に併記してください。
なお、配列が複雑になる場合はマニホールド仕様書にてご指示ください。
注）発注の際は搭載するバルブ等の品番と併記のうえご発注ください。
（マニホールド品番のみの手配はできません。）

＊印は組み込み記号です。
＊印を搭載するソレノイドバルブ等の品番の初めに付けてください。

　SS3J3-V60PD2-06D・・・1set（マニホールド品番）
＊SJ3A6-5CU-DP・・・・・・・・4set（無極性タイプ、プラグ付品番）
＊SJ3A6-5CZJ-P・・・・・・・・・1set（スイッチ、プラグ付品番）
＊SJ3A6-5MZ-P・・・・・・・・・・1set（個別配線、リード線長さ300mm、プラグ付品番）

®

RoHS
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ソレノイドバルブ型式表示方法（絞り弁付3位置3ポート）

標準タイプ U

スイッチ付

Z

5

5 M

5

C

C Z J

ランプ・サージ電圧保護回路付
（無極性タイプ）
ランプ・サージ電圧保護回路付
（極性有タイプ）

ランプ・サージ電圧保護回路

U

Z

SJ3A6

SJ3A6

SJ3A6

P

P

P

定格電圧
DC24V
DC12V

5
6

※シリアル配線マニホー
ルドの場合、24VDCの
みになります。 ※無極性タイプの場合、無記号にしてください。

※シリアル伝送システム対応マニホールドで標
準タイプ、スイッチ付のバルブの場合、SIユニ
ットコモン仕様に合わせたコモン仕様を選択
してください。

検出用（PS）ポート
無記号：M5×0.8

P：プラグ付（M-5P）

※圧力センサなどを取
付ける場合は無記号
をご選定ください。

マニュアル
無記号：ノンロックプッシュ式

D：プッシュターンロック式
ドライバ操作形

ニードル操作方式
無記号：手操作形

D：ドライバ操作形

注1）ノンプラグイン専用の個別配線は
P.110、111をご参照ください。

スイッチ付

※コネクタ取出方法“M□”はマニホールドの
集中配線からの切換信号は使用できません。

※コネクタAss'yを別途手配される場合
は、P.120、121をご参照ください。

コネクタ取出方法
C：集中配線専用

M：個別配線・リード線付
長さ300mm

MN：個別配線・リード線なし
（コネクタ、ソケット付）

MO：個別配線・コネクタなし

連結基板あり

連結基板あり

連結基板あり

※節電回路付、スイッチ付および個別配
線の場合、無極性タイプは選択できま
せん。

個別配線
[プラグイン混合取付用]注1）

※操作トルクは0.3N・m
以下にしてください。

※スライド形ロック式マニュア
ルの設定はありません。

標準
節電回路付

（長期連続通電タイプ）

コイル仕様
無記号

T

※バルブを長期連続通電で使用される場合
は、必ず節電回路付を選択してください。

コモン仕様
プラスコモン
マイナスコモン

無記号
N

注2）絞り弁付3位置3ポートソレノイドバルブにはとなりのバルブなどを連結す
るためのバルブロックスイッチがありません。バルブロックスイッチが付い
ているSJ2000/3000のバルブやエンドブロック、給排気ブロックAss'yを
取付けて使用したい場合は当社にご確認ください。

Protective class
class #  (Mark:      )
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60 U

型式表示方法

SS3J3
●絞り弁付真空破壊弁マニホールド

絞り弁付真空破壊弁タイプ

05V

記号
F
P

PG
PH

備考

パラレル配線

取付位置 詳細ページ
Dサブコネクタタイプ
フラットケーブル26極タイプ
フラットケーブル20極タイプ
フラットケーブル10極タイプ

P.36

コネクタ種類

コネクタ取出方向
パラレル配線仕様の場合、コネクタ取出方向（1：上向き、2：横向き）
を選択する必要があります。詳しくはP.36をご参照ください。

※特殊仕様の場合、給排気ブ
ロックAss'yの管接続口径
の指定が可能です。取付位
置はU/D/Bのみになります。

給排気ブロック取付位置
U
D
B

  M※

U側（2～10連）
D側（2～10連）
両側（2～10連）
特殊仕様

DINレール長さ指定

標準長さより長
いレールを指定
してください。

標準長さ

…3連用

10連用

無記号
3

10

…

※標準長さより長いレールを指定する
場合は、バルブ連数の最大連数を超
えないよう選定願います。

F：Dサブコネクタ

バルブ連数

…2連

10連

記号 連数
02

10

…

PG：フラットケーブルコネクタ（20極）

…2連

9連

記号 連数
02

09

…

P：フラットケーブルコネクタ（26極）

…2連

10連

記号 連数
02

10

…

PH：フラットケーブルコネクタ（10極）

…2連

4連

記号 連数
02

04

…

※ブランキングブロックAss'yの数も含みます。
※ケーブル接続は2連からの対応となります。

給排気ブロック管継手仕様

無記号

ストレート管継手

X,PEポート：エルボ管継手

X,PEポート：ストレート管継手

X,PEポート：エルボ管継手

L

エルボ管継手
（上向き）

B

エルボ管継手
（下向き）

※給排気ブロック取付位置Mの場合は、無記
号となります。また、このマニホールドは
標準で外部パイロット仕様になります。

ケーブル接続

L D

記号
D

取付位置
D側

コネクタ取付位置

絞り弁付真空破壊弁

SJ3A6 Series

プラグイン ケーブル接続

マニホールド品番のみの手配はできません。
手配例に従い必ずソレノイドバルブの手配
を同時に行ってください。

マニホールドアセンブリの表示方法（手配例）

・バルブ連数はD側から1連目となります。
・マニホールド品番の下に、搭載するバルブを図に示す1連目より順番
に併記してください。
なお、配列が複雑になる場合はマニホールド仕様書にてご指示くだ
さい。

＊印は組み込み記号です。
＊印を搭載するソレノイドバルブ等の品番の初めに付けてください。

表示例（SS3J3-V60LPD2-□の場合）

　SS3J3-V60LPD2-06D・・・1set（マニホールド品番）
＊SJ3A6-5FZ-DP・・・・・・・・4set（プラグ付品番）
＊SJ3A6-5FZ-P・・・・・・・・・2set（プラグ付品番）

D側

U側

1
3
2

連数

プラグ付（DC24V）
SJ3A6-5FZ-P（2set）

プラグ付（DC24V）
SJ3A6-5FZ-DP（4set）

給排気ブロック（D側取付）

®

RoHS
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ソレノイドバルブ型式表示方法（絞り弁付3位置3ポート）

Z5 FSJ3A6 P

定格電圧
DC24V
DC12V

5
6

注）絞り弁付3位置3ポートソレノイドバルブにはバルブロックスイッチがありません。

検出用（PS）ポート
無記号：M5×0.8

P：プラグ付（M-5P）

※圧力センサなどを取
付ける場合は無記号
をご選定ください。

※操作トルクは0.3Nm
以下にしてください。

ニードル操作方式
無記号：手操作形

D：ドライバ操作形マニュアル
無記号：ノンロックプッシュ式

D：プッシュターンロック式
ドライバ操作形

コネクタ取出方法
F：集中配線専用
ケーブル接続タイプ

ランプ・サージ電圧保護回路付
ランプ・サージ電圧保護回路

Z

コモン仕様
プラスコモン
マイナスコモン

無記号
N

コイル仕様
標準
節電回路付（長期連続通電タイプ）

無記号
T

※バルブを長期連続通電で使用される場合は、
必ず節電回路付を選択してください。

※スライド形ロック式マニュア
ルの設定はありません。

Protective class
class #  (Mark:      )
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SS3J3-V60L D -□ ケーブル接続の場合1
2

P
F

（　　　  　　　　　  ）

F2

F1

2

F2

F1

2

F2

F1

2

F2

F1

2

F2

F1

2
1

3/5

5
9

5
5
.3 4
7 3
0
.6

1
5
.6

23.612.8

20.5 6.2

2
3
.8

5
2

5
9
.8

（ピッチ）
P＝10

ワンタッチ管継手
［3/5（E）真空圧ポート］
適用チューブ外径：ø8

M5×0.8
［2（B）真空パットポート］

ワンタッチ管継手
［1（P）破壊圧ポート］

適用チューブ外径：ø8, ø5/16"

ワンタッチ管継手
［PE：パイロットEXHポート］
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

ワンタッチ管継手
（X：外部パイロットポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

1

F1 破壊圧側
フィルタボディAss'y

プラグ付の場合

46.5（プラグ付の場合）

F2 真空圧側
フィルタボディAss'y

43.5

約
3
0
0

（
リ
ー
ド
線
長
さ
）

三角マーク位置

適用コネクタ：26極　MILタイプ
ストレインリリーフ付

（MIL-C-83503）          
30.6

 U側  D側 

LO
C
K

FR
EE

A B

X

PE

9
0
.7

2
5

5
6
.2

1
9
.3

3
5

1
0
（
3
）

5
.5

（
9
.1
）

8

（
3
）

L3 （L4）

（8）

4
.4

1
7
.2

1
7
.5

2
0
.8

5
6
.2

5
.3

（
ス
イ
ッ
チ
付
の
場
合
）

9
.9

（
個
別
配
線
の
場
合
）

L2

L1

5

M5×0.8（プラグ付の場合）
［PS圧力検出ポート］

（コネクタ取出し方向上向）

コネクタ固定用スイッチ

DINレール

DINレール固定ねじ

（DINレール取付穴ピッチ：12.5）

ロック式の場合、押して
から回してください。
4（A）ポート側：ブルー
2（B）ポート側：イエロー

   マニュアル

ON
OFF

ON
OFF

（1連目）（n連目）

4
0
※

18.9

7
.5

3
2 （
5
8
.9
）

ランプ・サ－ジ電圧保護回路
SOL.a：赤
SOL.b：緑

スイッチ
（スイッチ付の場合）

適用コネクタ：20極　MILタイプ
ストレインリリーフ付

（MIL-C-83503）          

三角マーク位置

60PG（20極）の場合

適用コネクタ：10極　MILタイプ
ストレインリリーフ付

（MIL-C-83503）          

三角マーク位置

60PH（10極）の場合

1番端子

60FDの場合

適用コネクタ：D-SUB｛JIS-X-5101　MIL-C-24308｝相当品

60S□の場合

DINレール寸法はSS5J3-60□シリーズと同じになりますので下記ページをご参照ください。
Dサブコネクタの場合：P.42、43
フラットケーブルの場合：P.47、48
EX180シリアル配線の場合：P.64、65
EX510シリアル配線の場合：P.72、73

（
ニ
ー
ド
ル
全
開
時
62
.8
）

ニードル手操作形の場合

ニードルドライバ操作形の場合

外形寸法図

SS3J3-V60       -       U/D/B連数
P□D
JD
FD
S□
S6B

1
2

22

FR
EE

LO
C
K

PE

X

3
.8

※マニュアルまでの高さ
　プッシュ式マニュアルの場合：40.3
　ロック式マニュアルの場合：40.5
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60 U

型式表示方法

SS3J3
●個別配線マニホールド

絞り弁付真空破壊弁タイプ

05V

※特殊仕様の場合（管接続口
径ø8以外の指示も含む）
はマニホールド仕様書で
別途ご指示ください。

※ブランキングブロック
Ass'yの数も含みます。

給排気ブロック取付位置
U
D
B

  M※

U側（1～10連）
D側（1～10連）
両側（1～20連）
特殊仕様

DINレール長さ指定

標準長さより長
いレールを指定
してください。

標準長さ

…2連用

20連用

無記号
2

20

…

給排気ブロック管継手仕様

無記号

ストレート管継手

L

エルボ管継手
（上向き）

B

エルボ管継手
（下向き）

※給排気ブロック取付位置Mの場合は無記号
となります。また、このマニホールドは標
準で外部パイロット仕様になります。

バルブ連数

…1連

20連

記号 連数
01

20

…

※バルブ連数の最大連数を超えないよ
うご選定ください。

マニホールド品番のみの手配はできません。
手配例に従い必ずソレノイドバルブの手配
を同時に行ってください。

マニホールドアセンブリの表示方法（手配例）

・バルブ連数はD側から1連目となります。
・マニホールド品番の下に、搭載するバルブを図に示す1連目より順
番に併記してください。
なお、配列が複雑になる場合はマニホールド仕様書にてご指示くだ
さい。

＊印は組み込み記号です。
＊印を搭載するソレノイドバルブ等の品番の初めに付けてください。

表示例（SS3J3-V60-□の場合）

　SS3J3-V60-06D・・・・ 1set（マニホールド品番）
＊SJ3A6N-5MZ-DP・・・ 4set（プラグ付品番）
＊SJ3A6N-5MZ-P・・・・・ 2set（プラグ付品番）

プラグ付（DC24V）
SJ3A6N-5MZ-P（2set）

プラグ付（DC24V）
SJ3A6N-5MZ-DP（4set）

給排気ブロック（D側取付）

D側

U側

1
3
2

連数

®

RoHS
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定格電圧
DC24V
DC12V

5
6

SJ3A6 N 5 PM Z

ランプ・サージ電圧保護回路付

ノンプラグイン専用

ニードル操作方式
無記号：手操作形

D：ドライバ操作形

検出用（PS）ポート
無記号：M5×0.8

P：プラグ付（M-5P）

※圧力センサなどを取
付ける場合は無記号
をご選定ください。

マニュアル
無記号：ノンロックプッシュ式

D：プッシュターンロック式
ドライバ操作形

ソレノイドバルブ型式表示方法（絞り弁付3位置3ポート）

※コネクタAss'yを別途手配される場合
は、P.120、121をご参照ください。

コネクタ取出方法
M：個別配線・リード線付
長さ300mm

MN：個別配線・リード線なし
（コネクタ、ソケット付）

MO：個別配線・コネクタなし

連結基板なし

連結基板なし

連結基板なし

※操作トルクは0.3N・m
以下にしてください。

標準
節電回路付

（長期連続通電タイプ）

コイル仕様
無記号

T

※バルブを長期連続通電で使用さ
れる場合は、必ず節電回路付を
選択してください。

コモン仕様
プラスコモン
マイナスコモン

無記号
N

※スライド形ロック式マニュア
ルの設定はありません。

Protective class
class #  (Mark:      )
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（　　　  　　　　　  ）

43.5

1

30.6

F1 破壊圧側
フィルタボディAss'y F2 真空圧側

フィルタボディAss'y
プラグ付の場合

46.5（プラグ付の場合）

約
3
0
0

（
リ
ー
ド
線
長
さ
）

（1連目）（n連目）

4
0
※

7
.5

ランプ・サ－ジ電圧保護回路
SOL.a：赤
SOL.b：緑

（
ニ
ー
ド
ル
全
開
時
6
2
.8
）

ニードル手操作形の場合

ニードルドライバ操作形の場合

3/5

1
2

F1

F2

2

F1

F2

2

F1

F2

2

F1

F2

2

F1

F2

4
6
.2

5
4
.5

5
8
.2

5
9
.85
2

2
3
.8

20.5 6.2

12.8

1
5
.6

23.6

3
0
.6

ワンタッチ管継手
［3/5（E）真空圧ポート］
適用チューブ外径：ø8

（ピッチ）
P＝10 M5×0.8

［2（B）真空パットポート］

ワンタッチ管継手
［1（P）破壊圧ポート］

適用チューブ外径：ø8, ø5/16"

ワンタッチ管継手
［PE：パイロットEXHポート］
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

ワンタッチ管継手
（X：外部パイロットポート）
適用チューブ外径：ø4, ø5/32"

 U側  D側 

BA BA BABA

PE

X

BA

（L4）L3

（
9
.1
）

9
0
.7

1
9
.3 1
0

（
3
）

（
3
）

5
6
.2

2
5

9
.9

5

L1

L2

2
0
.8

5
6
.2

1
7
.2

8

3
5 5
.5

M5×0.8（プラグ付の場合）
［PS圧力検出ポート］

DINレール

DINレール固定ねじ

（DINレール取付穴ピッチ：12.5）

ロック式の場合、押して
から回してください。
4（A）ポート側：ブルー
2（B）ポート側：イエロー

   マニュアル

DINレール寸法はSS5J3-60-□シリーズと同じになりますのでP.84、85をご参照ください。

SS3J3-V60-      U/D/B連数

※マニュアルまでの高さ
　プッシュ式マニュアルの場合：40.3
　ロック式マニュアルの場合：40.5
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コネクタブロックAss'y品番表

Dサブコネクタ用（ロック金具：ミリサイズねじ）
Dサブコネクタ用（ロック金具：ユニファイねじ）
フラットケーブル26極用
フラットケーブル20極用
フラットケーブル10極用
シリアルEX180用注）
シリアルEX510用注）

Ｄ側

SJ3000-42-1A-□
SJ3000-42-1AU-□
SJ3000-42-2A-□
SJ3000-42-3A-□
SJ3000-42-4A-□
SJ3000-42-20A
SJ3000-42-3A-2

□：1（コネクタ上向）
□：2（コネクタ横向）

備考コネクタ仕様 取付位置 品番

構成部品／ノンプラグインタイプ（個別配線）

1注1）

2注1）
4
6

給排気ブロック
Ass'y

エンドブロックAss'y
DINレール
エンドブロックAss'y

外部パイロット仕様

異種圧力用注2）

SJ3000-50-5AR-□□-N

SJ3000-50-6A-□□-N

SJ3000-53-1A-N
VZ1000-11-1-□
SJ3000-53-2A

U側用
P.90をご参照ください。
D側用

備考品番部品名番号

注1）SJ3A6シリーズにはバルブロックスイッチ、マニュアルスイッチはありません。
注2）異種圧力用給排気ブロックAss'yのみではバルブは作動できませんので、必ず外部パイロット仕様給排気ブロックAss'yと組合せてご選定ください。
注3）SUP.EXH.ブロッキングディスクAss'yおよび異種圧力での取扱いにつきましては、P.88をご参照ください。

注）SIユニットは含みません。

（ ）X, PEポート：ミリサイズø4
 インチサイズø5/32"

（ミリサイズ）
C6：ø6ワンタッチ管継手付（ストレート）
C8：ø8ワンタッチ管継手付（ストレート）
L6：ø6ワンタッチ管継手付（エルボ上取出し）
L8：ø8ワンタッチ管継手付（エルボ上取出し）
B6：ø6ワンタッチ管継手付（エルボ下取出し）
B8：ø8ワンタッチ管継手付（エルボ下取出し）

（インチサイズ）
N7：1/4"ワンタッチ管継手付（ストレート）
N9：5/16"ワンタッチ管継手付（ストレート）

構成部品／プラグインタイプ（コネクタ接続）

1注1）

2注1）
3
4
5

給排気ブロック
Ass'y

エンドブロックAss'y
コネクタブロックAss'y
DINレール
SIユニット

外部パイロット仕様

異種圧力用注2）

SJ3000-50-1AR-□□-N

SJ3000-50-3A-□□-N

SJ3000-53-1A-N
SJ3000-42-□A-□
VZ1000-11-1-□
EX180-□□

備考品番部品名番号

U側用
下記コネクタブロックAss'y品番表をご参照ください。
P.90をご参照ください。
P.60のSIユニット品番体系表をご参照ください。

（ ）X, PEポート：ミリサイズø4
 インチサイズø5/32"

（ミリサイズ）
C6：ø6ワンタッチ管継手付（ストレート）
C8：ø8ワンタッチ管継手付（ストレート）
L6：ø6ワンタッチ管継手付（エルボ上取出し）
L8：ø8ワンタッチ管継手付（エルボ上取出し）
B6：ø6ワンタッチ管継手付（エルボ下取出し）
B8：ø8ワンタッチ管継手付（エルボ下取出し）

（インチサイズ）
N7：1/4"ワンタッチ管継手付（ストレート）
N9：5/16"ワンタッチ管継手付（ストレート）

SUP.ブロッキングディスクAss'y（破壊圧側）

EXH.ブロッキングディスクAss'y（真空圧側）
w

q

r

e

 U側 

 D側 

t

e

注）マニホールドの増連方法につきましては
P.77をご参照ください。

V60P形（絞り弁付真空破壊弁対応）
マニホールドの場合

V60S形（プラグイン、
EX180一体型（出力対応）
シリアル伝送システム対応）
マニホールドの場合

コネクタ接続・個別配線

ノンプラグイン
（個別配線）の場合

y
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構成部品／プラグインタイプ（ケーブル接続）

1注1）

2注1）
3
4

給排気ブロックAss'y

エンドブロックAss'y
コネクタブロックAss'y
DINレール

外部パイロット仕様

異種圧力用注2）

SJ3000-50-5AR-□□-N

（X，PEポート：ミリサイズø4         ）インチサイズø5/32"

SJ3000-50-6A-□□-N

SJ3000-53-1A-N
SJ3000-42-□A-□
VZ1000-11-1-□

（ミリサイズ）
C6：ø6ワンタッチ管継手付（ストレート）
C8：ø8ワンタッチ管継手付（ストレート）
L6：ø6ワンタッチ管継手付（エルボ上取出し）
L8：ø8ワンタッチ管継手付（エルボ上取出し）
B6：ø6ワンタッチ管継手付（エルボ下取出し）
B8：ø8ワンタッチ管継手付（エルボ下取出し）
（インチサイズ）
N7：1/4"ワンタッチ管継手（ストレート）
N9：5/16"ワンタッチ管継手（ストレート）

下記コネクタブロックAss'y品番表をご参照ください。
P.90をご参照ください。

備考品番部品名番号

注1）SJ3A6シリーズにはバルブロックスイッチ、マニュアルスイッチはありません。
注2）異種圧力用給排気ブロックAss'yのみではバルブは作動できませんので、必ず外部パイロット仕様給排気ブロックAss'yと組合せてご選定ください。
注3）SUP.EXH.ブロッキングディスクAss'yおよび異種圧力での取扱いにつきましては、P.88をご参照ください。

w

q
r

e

 U側 

 D側 

●コネクタブロックAss'y

42SJ3000 A 05
コネクタ種類

Dサブコネクタ
フラットケーブル26極
フラットケーブル20極
フラットケーブル10極

7
8
9

10
※コネクタブロックAss'yの取付
位置はすべてD側になります。

※コネクタブロックAss'yに連数
分のケーブルが含まれます。

バルブ連数
02～10
02～10
02～09
02～04

Dサブコネクタ
フラットケーブル26極
フラットケーブル20極
フラットケーブル10極

コネクタ取出方向
コネクタ上向き
コネクタ横向き

1
2

ロック金具
ミリサイズねじ
ユニファイねじ

無記号
U

※Dサブコネクタの場合のみ

ケーブル接続

V60LP形（絞り弁付真空破壊弁対応）
マニホールドの場合

ケーブル

注）マニホールド増連方法につきましてはP.78をご参照ください。

SJ3A6 Series

マニホールド分解図w 
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スイッチ コイル

コイルLED
（赤）

LED
（緑）

［SOL.b］
（＋）

［SOL.a］
（＋）

COM
（－）

スイッチ コイル

コイルLED
（赤）

LED
（緑）

［SOL.b］
（－）

［SOL.a］
（－）

COM
（＋）

逆接防止ダイオード 逆接防止ダイオード

■ノンロックプッシュ式
矢印の方向に押してください。

■スライド形ロック式（手動形）
マニュアルを矢印の方向（ON側）に突き当たるまでスライドすると
ロックします。解除する時は、矢印の方向（OFF側）にスライドさせ
てください。

■プッシュターンロック式ドライバ操作形
押してから矢印の方向（右90°）へ回してください。なお、回さ
なければノンロックプッシュ式と同様の使い方ができます。

マニュアル操作により接続されている機器が作動しますので取扱
いには十分注意してください。

警告
マニュアル操作について

SJシリーズは、パイロット弁の排気がバルブ内で主弁の排気へ
集合されたタイプですので、エキゾーストポートが極端に塞がれ
ることがないように配管にご注意ください。

注意
排気絞りについて

Dタイプをドライバで操作する際は、精密ドライバ（マイナス）を
使用し軽く回してください。［トルク：0.05N･m未満］
Dタイプのマニュアルをロックする場合は必ず押してから回すよ
うにしてください。［荷重：10N以下］押さないでそのまま回すと
マニュアルの破損、エア漏れなどの故障の原因となります。

注意

ソレノイドb
ソレノイドa

ソレノイドb用マニュアル
イエロー

ソレノイドa用マニュアル
ブルー

マニュアルスイッチ

スイッチを操作してOFF状態にする場合は、必ずロックする位置
までスイッチを確実に移動させてください。不適切な位置で通電
を行うと、接続している機器が作動する場合があります。
また、バルブに通電状態でスイッチをOFF状態にすると、シング
ルソレノイド、デュアル3ポート弁、3位置バルブの接続してい
るアクチュエータなどが作動しますので、十分注意してください。

警告
スイッチ付バルブについて

ON
OFF

通常の使用状態。
マニホールド側のコネクタ
の電気信号によりバルブが
切換わります。

ON位置

OFF

ON

スイッチ

マニホールド側のコネクタ
からの電気信号があっても
バルブコイルを非通電状態
にします。

OFF位置

OFF
ON

電気回路図
（プラスコモン、ランプ・サージ
電圧保護回路付の場合）

（マイナスコモン、ランプ・サージ
電圧保護回路付の場合）

マニュアル操作の際は、マニュアルスイッチのA,Bが見える位置
までマニュアルスイッチを動かしてください。［マニュアルスイッ
チ解除状態（下図参照願います。）］マニュアルスイッチがロックさ
れている状態で操作した場合、マニュアルの破損、エア漏れの原
因になりますので、マニュアルスイッチは確実に解除してから操
作願います。マニュアル操作終了後は、マニュアルスイッチをロ
ック状態にしてからご使用ください。（プッシュターンロック式ド
ライバ操作形の場合は、マニュアルがロック状態ではマニュアル
スイッチをロックすることはできません。）

警告
マニュアルスイッチ操作手順

マニュアルスイッチ
スライド方向

マニュアルスイッチロック状態 マニュアルスイッチ解除状態

ソレノイドb

ソレノイドa

マニュアルスイッチ

ソレノイドb用マニュアル
イエロー

ソレノイドa用マニュアル
ブルー

SJ2000シリーズ：
穴径 ø2.9
SJ3000シリーズ：
穴径 ø3.4

マニュアル部拡大

マニュアル部拡大

q背圧防止弁内蔵タイプのバルブは、バルブ内部に背圧を防止す
るためのチェック弁を内蔵しています。このため外部パイロッ
ト仕様のバルブにおいて、エキゾーストポート［3/5（E）］から
の加圧はできませんのでご注意ください。
また、背圧防止弁を内蔵していないタイプと比較して流量特性
のC値（音速コンダクタンス）がダウンします。詳細は当社にご
確認ください。

wAポートまたはBポートが大気開放の状態や、アクチュエータ
およびエアオペレート機器の動作途中にバルブ切換えを行わな
いでください。背圧防止用パッキンがめくれてエア漏れや動作
不良の原因となります。特に試運転時やメンテナンスの際はご
注意ください。

注意
背圧防止弁内蔵タイプについて

SJ2000/3000 Series／製品個別注意事項q
ご使用の前に必ずお読みください。
安全上のご注意につきましては後付50、3・4・5ポート電磁弁／共通注意事項につきましては
P.3～9をご確認ください。
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■節電回路付
保持時の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準
品に対して約1/3（SJ3□60Tの場合）に低減しました。（定格
DC24V印加時、67msを超える通電時間で効果を示します。）

注意
ランプ・サージ電圧保護回路

バルブを長期間連続的に通電すると、コイルの発熱による温度上
昇で電磁弁の性能低下および、寿命低下や近接する周辺機器に悪
影響を与える場合があります。バルブを連続通電で使用される場
合は必ず節電回路付［長期連続通電タイプ］を使用してください。
特に隣り合う3連以上を同時に長期連続通電する場合やデュアル
3ポート弁において、A側、B側を同時に長期連続通電する場合は、
温度上昇が大きくなりますので、十分注意してください。
なお、連続通電時間が3時間を超える場合はお問合わせください。

長期連続通電

■4ポート弁を3ポート弁として使用する場合
SJ2000/3000シリーズはシリンダポート4（A）, 2（B）の片方
をプラグで閉じることでノーマルクローズ（N.C.）またはノー
マルオープン（N.O.）の3ポート弁として使用可能です。ただし、
エキゾーストポートは開放のままでご使用ください。ダブル
ソレノイド形の3ポート弁が必要なときに便利です。

注意 注意
SJ2000/3000シリーズ　3ポート弁として使用する場合

プラグ位置 2（Ｂ）ポート
N.C.

4（A）ポート
N.O.切換方法

ダブル

ソ
レ
ノ
イ
ド
数

シングル

■無極性の場合
シングルソレノイド

電気回路（節電回路付）
プラスコモン、シングルソレノイドの場合

ダブルソレノイド・３位置タイプ

シングルソレノイド ダブルソレノイド・3位置タイプ
■プラスコモンの場合

シングルソレノイド ダブルソレノイド・3位置タイプ
■マイナスコモンの場合

マイナスコモン、シングルソレノイドの場合

コ
イ
ル

コ
イ
ル

LED
（赤）

コ
イ
ル

逆接防止ダイオード

LED
（緑）

［SOL.b］
（＋）

［SOL.a］
（＋）

COM
（－）

LED
（赤）

逆接防止ダイオード

［SOL.a］
（＋）

COM
（－）

コ
イ
ル

コ
イ
ル

LED
（赤）

LED
（赤）

LED
（赤）

LED
（赤）

コ
イ
ル

逆接防止ダイオード

LED
（緑）

［SOL.b］
（－）

［SOL.a］
（－）

COM
（＋）

逆接防止ダイオード

［SOL.a］
（－）

COM
（＋）

i1

LED

i1：起動電流，i2：保持電流

i2

（＋）

（－）

コ
イ
ル

ダ
イ
オ
ー
ド

タ
イ
マ
ー
回
路

LED

i1：起動電流，i2：保持電流

i2 i1
（－）

（＋）

コ
イ
ル

ダ
イ
オ
ー
ド

タ
イ
マ
ー
回
路

逆接防止ダイオード
DC12V仕様にはありません。

逆接防止ダイオード
DC12V仕様にはありません。

（R1）5

2（B）（A）4

1
（P）
3（R2）（R1）5

2（B）（A）4

1
（P）
3（R2）

（R1）5

2（B）（A）4

1
（P）
3（R2）（R1）5

2（B）（A）4

1
（P）
3（R2）

バリスタ

バリスタ

コ
イ
ル

LED（緑）

コ
イ
ル

SOL.b
（－,＋）

COM
（＋,－）

SOL.a
（－,＋）

バリスタ
コ
イ
ル

SOL.a
（－,＋）

COM
（＋,－）

SJ2000/3000 Series／製品個別注意事項w
ご使用の前に必ずお読みください。
安全上のご注意につきましては後付50、3・4・5ポート電磁弁／共通注意事項につきましては
P.3～9をご確認ください。
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3連目

SOL.a
SOL.b
SOL.a
SOL.b
SOL.a 4連目

1連目

・・
・

BAコモン（＋）

個別配線（M形）
2連目

シングルソレノイド
4連目

ダブルソレノイド
3連目

ダブルソレノイド
1連目

コネクタ側
（Dサブコネクタなど）

コモン（＋，－）

ソレノイド

ランプ・サージ電圧保護回路付の場合は、ソレノイドaに通電し
た場合は、ランプが赤に点灯し、ソレノイドbに通電した場合は、
ランプが緑に点灯します。

注意
ランプの表示について

コネクタの取出し方向を変更する場合は、コネクタブロック上面
にあるスイッチをFREEの位置にあわせてからコネクタを回して
ください。また、スイッチはコネクタを接続する前に必ずLOCK
の位置に戻してください。（スイッチがスライドしにくい場合は
コネクタを少し動かすとスライドしやすくなります。）
LOCKの位置でコネクタに無理な力をかけるとコネクタブロック
が破損する場合があります。また、FREEの位置でコネクタが遊
動するような使い方をするとリード線の断線などの原因になりま
すのでおやめください。

注意
コネクタの取出し方向変更について

マニホールドを設置面などにボルトで固定する場合、水平取付け
でDINレールの底面が全て設置面に接触している状態であれば、
DINレールの両端を固定するだけで使用できます。ただし、それ
以外の取付け方や横向き、逆向きなどでの使用の場合は、2～5
連は2箇所、6～10連は3箇所、11～15連は4箇所、16～20連
は5箇所、21～25連は6箇所、26～30連は7箇所、30連以上は
8箇所を目安に均等な間隔でDINレールをボルトで固定してくだ
さい。
また、水平取付けでも設置面が振動する場合などは同様の対策を
施してください。指示より少ない箇所で固定して使用するとDIN
レールおよびマニホールドにソリやねじれが生じて、エア漏れな
どトラブルの原因になります。

マニホールドの固定について

コネクタ固定用スイッチ

ランプ
A側：赤
B側：緑

ソレノイドb

ソレノイドa

LOC
K

FRE
E

・節電回路付の場合、DC12V仕様には逆接防止ダイオードがあ
りませんので、極性を間違えないようにご注意ください。

・トランジスタにより0.5V程度の電圧降下がありますので、許
容電圧変動にご注意ください。（詳細につきましては、各バルブ
のソレノイド仕様をご参照ください。）

P.116に示します回路により保持時の消費電流を低減し、省電力
を図っています。下記電力波形をご参照ください。

作動原理

67ms

節電回路付

0W

0

標準品

0.15W

0.4W

24VDC
印加電圧

〈節電形電力波形、SJ3□60Tの場合〉

■サージ電圧の回り込み対策
緊急遮断回路などによりDC電源を遮断する際、他の電気部品
（電磁コイルなど）から発生したサージ電圧によりバルブが誤
動作する場合があります。サージがバルブへ回り込まないよ
うサージ対策（サージ保護用ダイオードなど）を行うか、逆接
防止ダイオード付（極性有：Zタイプ）のバルブをご使用くださ
い。ただし、シリアルタイプにつきましてはシリアルユニッ
ト側にサージ対策をしてあります。

回路例

〈節電形電力波形、SJ2□60Tの場合〉

67ms

標準品

印加電圧

節電回路付

24VDC

0

0.55W

0.23W

0W

SJ2000/3000 Series／製品個別注意事項e
ご使用の前に必ずお読みください。
安全上のご注意につきましては後付50、3・4・5ポート電磁弁／共通注意事項につきましては
P.3～9をご確認ください。
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バルブの管継手Ass'yを交換することで、4（A）, 2（B）, 1（P）, 3/5
（E）ポートの接続口径を変更することが可能です。
交換する場合は、クリップをマイナスドライバなどで外してから
管継手Ass'yを抜いてください。取付けは管継手Ass'yを挿入後、
クリップを奥まで差し込んでください。

注1）1（P）, 3/5（E）ポートの接続口径をø8（ストレート）以外に設定する場合はマニホールド仕様書でご指示ください。
注2）エア漏れの原因になりますので、Oリングに傷やゴミを付けないようにご注意ください。
注3）ストレートタイプの管継手を、バルブより抜き取る際はクリップを外したあと、ワンタッチ管継手部にチューブまたは、プラグ（KJP-02，KQ2P-□□）を接続し、

チューブ（またはプラグ）を保持して引抜いてください。管継手のリリースブッシュ（樹脂部）を保持し引抜くと、リリースブッシュが破損する場合があります。
注4）分解する前に必ず電源とエアの供給を止めてください。また、アクチュエータ、配管およびマニホールド内部にエアが残っている場合がありますので、エアが

完全に排気されたことを確認してから作業をしてください。
注5）エルボタイプの管継手にチューブを差し込む場合は、エルボ管継手の本体を手で保持しながらチューブを差し込んでください。本体を保持しないでチューブを

差し込むと、バルブや管継手に無理な力がかかりエア漏れや破損の原因になります。
注6）管継手Ass'y品番は1個単位になります。また、エルボタイプで同一方向に配管する場合はエルボタイプ／ロングエルボタイプをそれぞれご発注ください。

注意
管継手の交換方法について

ø2ワンタッチ管継手（ストレート）

ø4ワンタッチ管継手（ストレート）

ø2ワンタッチ管継手（エルボタイプ）

ø4ワンタッチ管継手（エルボタイプ）

ø2ワンタッチ管継手（ロングエルボタイプ）

ø4ワンタッチ管継手（ロングエルボタイプ）

M3ポートブロックAss'y

ø2ワンタッチ管継手（ストレート）

ø4ワンタッチ管継手（ストレート）

ø6ワンタッチ管継手（ストレート）

ø2ワンタッチ管継手（エルボタイプ）

ø4ワンタッチ管継手（エルボタイプ）

ø6ワンタッチ管継手（エルボタイプ）

ø2ワンタッチ管継手（ロングエルボタイプ）

ø4ワンタッチ管継手（ロングエルボタイプ）

ø6ワンタッチ管継手（ロングエルボタイプ）

M5ポートブロックAss'y

ø6ワンタッチ管継手（ストレート）

ø6ワンタッチ管継手（エルボタイプ）

ø6ワンタッチ管継手（ロングエルボタイプ）

ø8ワンタッチ管継手（ストレート）

ø8ワンタッチ管継手（エルボタイプ）

ø8ワンタッチ管継手（ロングエルボタイプ）

ポート 管接続口径

KJH02-C1

KJH04-C1

KJL02-C1

KJL04-C1-N

KJW02-C1

KJW04-C1-N

SJ2000-56-1A

KJH02-C2

KJH04-C2

KJH06-C2

KJL02-C2

KJL04-C2

KJL06-C2-N

KJW02-C2

KJW04-C2

KJW06-C2-N

SJ3000-56-1A

VVQ1000-51A-C6

SZ3000-74-1A-L6

SZ3000-74-2A-L6

VVQ1000-51A-C8

SZ3000-74-1A-L8

SZ3000-74-2A-L8

品番

SJ2000
4（A）
2（B）

SJ3000
4（A）
2（B）

1（P）
3/5（E）

ø1/8"ワンタッチ管継手（ストレート）

ø5/32"ワンタッチ管継手（ストレート）

ø1/8"ワンタッチ管継手（エルボタイプ）

ø5/32"ワンタッチ管継手（エルボタイプ）

ø1/8"ワンタッチ管継手（ロングエルボタイプ）

ø5/32"ワンタッチ管継手（ロングエルボタイプ）

ø1/8"ワンタッチ管継手（ストレート）

ø5/32"ワンタッチ管継手（ストレート）

ø1/4"ワンタッチ管継手（ストレート）

ø1/8"ワンタッチ管継手（エルボタイプ）

ø5/32"ワンタッチ管継手（エルボタイプ）

ø1/4"ワンタッチ管継手（エルボタイプ）

ø1/8"ワンタッチ管継手（ロングエルボタイプ）

ø5/32"ワンタッチ管継手（ロングエルボタイプ）

ø1/4"ワンタッチ管継手（ロングエルボタイプ）

ø1/4"ワンタッチ管継手（ストレート）

ø5/16"ワンタッチ管継手（ストレート）

ポート 管接続口径

KJH01-C1

KJH03-C1

KJL01-C1

KJL03-C1

KJW01-C1

KJW03-C1

KJH01-C2

KJH03-C2

KJH07-C2

KJL01-C2

KJL03-C2

KJL07-C2

KJW01-C2

KJW03-C2

KJW07-C2

VVQ1000-51A-N7

VVQ1000-51A-N9

品番

SJ2000
4（A）
2（B）

SJ3000
4（A）
2（B）

1（P）
3/5（E）

ワンタッチ管継手
（ストレート）

M5, M3ポートブロックAss'y

ワンタッチ管継手
（エルボタイプ）

ワンタッチ管継手
（ロングエルボタイプ）

Oリング

クリップ

管継手Ass'y品番表
ミリサイズ インチサイズ

品番

左記品番は10個分となります。

備考

SJ2000-CL-1

SJ2000
SJ3000-CL-1

SJ3000

クリップ品番

品番

左記品番は5台分となります。
（P, Eポート用／X, PEポート用各10コ）

備考

SJ3000-96-1A

バルブ連結用Oリング（SJ2000/3000共通）

SJ2000/3000 Series／製品個別注意事項r
ご使用の前に必ずお読みください。
安全上のご注意につきましては後付50、3・4・5ポート電磁弁／共通注意事項につきましては
P.3～9をご確認ください。
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3/5（E）ポート

1（P）ポート

4（A）ポート 2（B）ポート

図のように指などでリリースブッシュの一部分を抑え
　　の方向に引抜いてください。

コネクタの着脱をする場合は、電源とエア源を遮断してから作業
を行ってください。
また、リード線とソケットの圧着は、確実に行ってください。

qコネクタの着脱
・コネクタを装着する場合レバーとコネクタ本体を指ではさ
むようにして真直ぐピンに挿入し、カバーの凹溝にレバー
の爪を押込むようにしてロックします。

・コネクタを引き抜く場合指でレバーを押し下げて爪を凹溝
から外しながら真直ぐに引いて外します。

wリード線とソケットの圧着
リード線の先端を3.2～3.7mm皮むきして、芯線の先を揃え
てソケットに入れ、圧着工具により圧着してください。この時、
芯線圧着部にリード線の被覆が入らないようにご注意ください。
（専用圧着工具につきましては、当社にご確認ください。）

注意
プラグコネクタの使用方法

0.2～0.33mm2

最大被覆外径：ø1.7mm

芯線
被覆押え部芯線圧着部

被覆
フック

リード線
ソケット
（品番：DXT170-71-1）

リード線

ソケット

フック

ピン

凹溝

コネクタ 

レバー

カバー

注意
ワンタッチ管継手使用上のご注意

q当社以外のブランドのチューブをご使用になる場合には、
チューブ外径精度が次の仕様を満足することをご確認
ください。
1）ナイロンチューブ　　　　±0.1mm以内
2）ソフトナイロンチューブ　±0.1mm以内
3）ポリウレタンチューブ　　＋0.15mm以内、－0.2mm以内
チューブ外径精度を満足していない場合は使用しないでくだ
さい。
チューブが接続できなかったり、または接続後のエア漏れや
チューブ抜けの原因となります。

注意
当社以外のチューブの使用上のご注意

SJシリーズの配管ポート（A, Bなど）は、KJシリーズのワンタッチ管
継手を使用することを前提に各配管ポートのピッチを決めています。
このため、M3,M5ポートブロックAss'yに管継手を使用すると、
種類およびサイズによっては管継手同士が干渉する場合がありま
すので、使用する管継手のカタログで、寸法を確認後ご使用くだ
さるようお願いいたします。

qワンタッチ管継手のチューブ着脱操作
　1）チューブの装着

q外周に傷のないチューブを直角に切断してください。チュ
ーブ切断の際はチューブカッタTK-1, 2, 3をご使用くだ
さい。ペンチ、ニッパ、ハサミ等は使用しないでください。
チューブカッタ以外の工具で切断すると、チューブの切断
面が斜めになったり、扁平したりして、確実に装着できず、
接続後のチューブ抜けやエア漏れの原因となります。
また、チューブの長さは余裕を取ってください。

wチューブを握り、ゆっくりと押し込み、奥まで確実に差し
込んでください。

e奥まで差し込んだらチューブを軽く引っ張り、抜けないこ
とをご確認ください。奥まで確実に装着されていないと、
エア漏れやチューブ抜けの原因となります。

　2）チューブの離脱
q4（A）, 2（B）ポートはKJシリーズを採用しているため、リリ
ースブッシュの一部を押込めばチューブの離脱が可能です。
ただし、1（P）, 3/5（E）ポートは従来どおりリリースブッシ
ュを均等に押してください。

wリリースブッシュが戻されないように押さえながら、チュ
ーブを抜いてください。リリースブッシュの押さえが不十
分だと逆に食い込みが増し、抜けにくくなります。

e離脱したチューブを再使用するときは、チューブの食い込
んだ箇所を切断してご使用ください。チューブの食い込ん
だ箇所をそのまま使用すると、エア漏れの原因やチューブ
が離脱しにくくなります。

SJ2000/3000 Series／製品個別注意事項t
ご使用の前に必ずお読みください。
安全上のご注意につきましては後付50、3・4・5ポート電磁弁／共通注意事項につきましては
P.3～9をご確認ください。
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マニホールドに搭載した電磁弁にコネクタAss'y（中継コモン用）
を使用することにより、各電磁弁のコモン配線が1本となり、配
線作業の省力化が計れます。

注意
マニホールド用コネクタAss'y（中継コモン用）について

リード線付のプラグコネクタは標準長さ300mmですが、下記長
さについても用意されています。

注意
プラグコネクタのリード線長さについて

コネクタAss'y品番表示方法

CN

（赤）注）
（黒）

CN
（黒）

（赤）注）

（白）

シングルソレノイド用
SJ3000-46-S-□（プラスコモン用）
SJ3000-47-S-□（マイナスコモン用）

ダブルソレノイド、3位置タイプ、4位置タイプ用
SJ3000-46-D-□（プラスコモン用）
SJ3000-47-D-□（マイナスコモン用）

シングルソレノイド用：

ダブルソレノイド用
3位置タイプ用 　　　：
4位置タイプ用

シングルソレノイド用
リード線なしの場合　：SJ3000-46-S-N（プラス／マイナスコモン共通）
（コネクタ、ソケット×2ヶのみ）

ダブルソレノイド用
リード線なしの場合　：SJ3000-46-D-N（プラス／マイナスコモン共通）
（コネクタ、ソケット×3ヶのみ）

手配方法
プラグコネクタのコネクタなしの電磁弁の品番にコネクタAss'y
の品番を併記してください。

（例）リード線長さ2000mm、プラスコモンの場合
SJ3160-5MOZ-C6
SJ3000-46-S-20

リード線長さ
無記号

6
10
15
20
25
30
50

300mm
600mm
1000mm
1500mm
2000mm
2500mm
3000mm
5000mm

注）マイナスコモンの場合（赤）→（黄）になります。

46 -S-SJ3000-

46 -D-SJ3000-

コモン仕様
46
47

プラスコモン用
マイナスコモン用

eリード線付ソケットの着脱
・装着する場合
ソケットをコネクタの角穴（A, B, C, Nの表示あり）に挿入
し、さらにリード線をつまんで最後まで押してソケットの
フックをコネクタの座に引掛けロックします。（押し込むと
フックが開いて自動的にロックされます。）次にリード線を
軽く引いてロックされていることをご確認ください。

・引き抜く場合
ソケットをコネクタから引き抜く時は、ソケットのフック
を先の細い棒（約1mm）で押し込みながら、リード線を引き
抜いてください。なお、ソケットをそのまま再使用する場
合は、フックを外側へ広げてください。

シングルソレノイドの場合 ダブルソレノイドの場合

フック

ソケット コネクタ 

リード線

（C：＋）

（B：－）（A：－）

（N：未使用）

（A：－） （未使用）

（C：＋）（N：未使用）

〈プラスコモンの場合〉

シングルソレノイドの場合 ダブルソレノイドの場合

（C：－）

（B：＋）（A：＋）

（N：未使用）

（A：＋） （未使用）

（C：－）（N：未使用）

〈マイナスコモンの場合〉

注意
プラグコネクタの使用方法

SJ2000/3000 Series／製品個別注意事項y
ご使用の前に必ずお読みください。
安全上のご注意につきましては後付50、3・4・5ポート電磁弁／共通注意事項につきましては
P.3～9をご確認ください。
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コネクタAss'y（中継コモン用）のみ発注された場合の配線は下図
の要領で配線してください。なお、ソケット装着についての詳細
につきましては、P.119［プラグコネクタの使用方法］をご参照
ください。

注意
コネクタAss'y（中継コモン用）の配線要領コネクタAss'y（中継コモン用）品番表示方法

シングルソレノイド用
SJ3000-46-SC-□（プラスコモン用）
SJ3000-47-SC-□（マイナスコモン用）

ダブルソレノイド、3位置タイプ、4位置タイプ用
SJ3000-46-DC-□（プラスコモン用）
SJ3000-47-DC-□（マイナスコモン用）

シングルソレノイド用：

ダブルソレノイド用
3位置タイプ用 　　　：
4位置タイプ用

リード線長さ
無記号

6
10
15
20
25
30
50

300mm
600mm
1000mm
1500mm
2000mm
2500mm
3000mm
5000mm

N C

（赤）注）
（黒）

（黒）

（赤）注）
（白）

CN

手配方法
マニホールドと電磁弁にコネクタAss'yの品番を併記してくださ
い。なお、配列が複雑になる場合はマニホールド仕様書でご指示
ください。
注1）コネクタが余るような使い方ができませんのでご注意ください。
注2）電磁弁はコネクタタイプの“コネクタなし（MOZ）”を指定してくださ

い。
注3）コモン配線に信号を送る場所にはコモン用リード線付のコネクタAss'y

をご使用ください。（マニホールド1連目か最終連目に限ります。）

＊印は組み込み記号です。＊印を搭載する電磁弁等の品番の初めに付けてください。

（手配例）
　SS5J3-60-04U・・・・・・・・・・・・・1set
＊SJ3160N-5MOZ-C6・・・・2set
＊SJ3260N-5MOZ-C6・・・・2set
＊SJ3000-46-S・・・・・・・・・・・1set（シングルソレノイド用コネクタAss'y）
＊SJ3000-46-SC・・・・・・・・1set（シングルソレノイド用コネクタAss'y（中継コモン用））
＊SJ3000-46-DC・・・・・・・・2set（ダブルソレノイド用コネクタAss'y（中継コモン用））

ダブルソレノイド
SJ3260N-5MOZ-□

コネクタAss'y（中継コモン用）
SJ3000-46-SC

コネクタAss'y（中継コモン用）
SJ3000-46-DC

コモン配線
コネクタAss'y
SJ3000-46-S

シングルソレノイド
SJ3160N-5MOZ-□

中継コモン用

注）マイナスコモンの場合（赤）→（黄）になります。

46 -SC-SJ3000-

46 -DC-SJ3000-

コモン仕様
46
47

プラスコモン用
マイナスコモン用

コモン配線

ソケット

ソケットを隣の電磁弁のコネクタ（N）へ挿入

SJ2000/3000 Series／製品個別注意事項u
ご使用の前に必ずお読みください。
安全上のご注意につきましては後付50、3・4・5ポート電磁弁／共通注意事項につきましては
P.3～9をご確認ください。
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SJ2000/3000 Series／製品個別注意事項i

注意
ワンタッチ管継手使用上のご注意

管継手を使用する場合は、種類およびサイズによっては管継手同士が干渉する場合がありますので、使用する管継手のカタログで、寸
法を確認後ご使用くださるようお願いいたします。
下記に、SJシリーズ適合確認済みの管継手を示します。適合範囲内の管継手を選定頂ければ干渉なくご使用頂けます。

シリーズ 型式

4A,2B

4A,2B

2B

配管ポート

M5

M3

M5

管接続口径

KQ2H
KJH
KQ2S
KJS
KQ2H
KJH
KQ2S
KJS
KQ2H
KJH
KQ2S
KJS

継手 適用チューブ外径
ø2 ø3.2 ø4 ø6

SJ3000

SJ2000

SJ3A6

（10mmピッチ）

（7.5mmピッチ）

（10mmピッチ）

SJ3□60-□□-M5

SJ2□60-□□-M3

SJ3A6-□□

対象継手：KQ2H, KQ2Sシリーズ
KJH, KJSシリーズ

ご使用の前に必ずお読みください。
安全上のご注意につきましては後付50、3・4・5ポート電磁弁／共通注意事項につきましては
P.3～9をご確認ください。
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