
ワ
ン
タ
ッ
チ
管
継
手
付
ス
ピ
ー
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
標
準
タ
イ
プ

エルボタイプ
シール剤／
ガスケットシール

プッシュロック式
エルボタイプ
シール剤／
ガスケットシール

プッシュロック式
エルボタイプ
パッキンシール

型式

AS12□1F
AS22□1F
AS32□1F
AS42□1F

M3, M5,10-32UNF

シリンダ側接続口径

適用チューブ外径

ミリサイズ（mm） インチサイズ（インチ） ページ

ユニバーサルタイプ
シール剤／
ガスケットシール

AS13□1F
AS23□1F
AS33□1F
AS43□1F

／1 2

／1 8, ／1 4

／1 4, ／3 8

AS12□1F
AS22□1F
AS32□1F
AS42□1F

M5,10-32UNF
／1 8, ／1 4

／1 4, ／3 8

／1 2

M3, M5,10-32UNF

／1 2

／1 8, ／1 4

／1 4, ／3 8

2 163.2 ／1 8"4 ／532" ／316"6 ／14"8 ／516"10 12 ／1 2"／3 8"

プッシュロック式
ユニバーサルタイプ
シール剤／
ガスケットシール

AS13□1F
AS23□1F
AS33□1F
AS43□1F

M5,10-32UNF

／1 2

／1 8, ／1 4

／1 4, ／3 8

830

773

プッシュロック式
目盛付 エルボタイプ
シール剤／
ガスケットシール

AS12□1FS
AS22□1FS
AS32□1FS
AS42□1FS

M5,10-32UNF

／1 2

／1 8, ／1 4

／1 4, ／3 8
811

プッシュロック式
目盛付 エルボタイプ
パッキンシール AS22□1FS

AS32□1FS
AS42□1FS ／1 2

／1 8, ／1 4

／1 4, ／3 8 811

プッシュロック式
薄形コンパクトタイプ
シール剤／
ガスケットシール JAS-L□□□-M3

JAS-L□□□-M5, U10
JAS-L□□□-□01 ／1 8

801

プッシュロック式
目盛付 ユニバーサルタイプ
シール剤／
ガスケットシール

AS13□1FS
AS23□1FS
AS33□1FS
AS43□1FS

M5,10-32UNF

／1 2

／1 8, ／1 4

／1 4, ／3 8
811

830

プッシュロック式
ユニバーサルタイプ
パッキンシール AS23□1F

AS33□1F
AS43□1F ／1 2

／1 8, ／1 4

／1 4, ／3 8 788

773

AS22□1F
AS32□1F
AS42□1F

／1 8, ／1 4

／1 4, ／3 8

／1 2

788

M3
M5,10-32UNF

プッシュロック式
目盛付 ユニバーサルタイプ
パッキンシール AS22□1FS

AS32□1FS
AS42□1FS ／1 2

／1 8, ／1 4

／1 4, ／3 8 811

プラグイン
タイプ

839

AS10□0P
AS20□0P
AS25□0P
AS30□0P

ø4
ø4, ø6

ø6
ø8, ø10

駆動制御機器

シリーズバリエーション

762



型式 シリンダ側接続口径

適用チューブ外径

ミリサイズ（mm） インチサイズ（インチ） ページ

2 163.2 ／1 8"4 ／532"／316"6 ／14"8 ／516"10 12 ／1 2"／3 8"

861

インライン
タイプ

AS1002F
AS2002F
AS2052F
AS3002F
AS4002F

867

851

インライン
タイプ

AS1002FS�
AS2002FS�
AS2052FS�
AS3002FS�
AS4002FS�

841

プッシュロック式
インライン
タイプ

AS1002F
AS2002F
AS2052F
AS3002F
AS4002F

AS1001F
AS2001F
AS2051F
AS3001F
AS4001F

インライン
パネルマウント
タイプ

ワ
ン
タ
ッ
チ
管
継
手
付
ス
ピ
ー
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
標
準
タ
イ
プ

1021

金属
スピードコントローラ
エルボタイプ

ASB12□1
ASB22□1
ASB22□1
ASB32□1
ASB42□1

M5,10-32UNF

／1 2
／3 8
／1 4
／1 8

1035

外部オール金属製
エルボタイプ AS22□-X737

AS22□-X737
AS32□-X737 ／3 8

／1 8
／1 4

1019

難燃性
（UL-94規格V-0相当）
インラインタイプ AS2052F

AS2052F
AS3002F

1014

難燃性
（UL-94規格V-0相当）
エルボタイプ

AS12□1F
AS22□1F
AS32□1F
AS42□1F ／1 2

／3 8／1 4,
／1 4／1 8,
M5

1031

難燃性
（UL規格V-0）
金属ボディ
エルボタイプ

AS12□1
AS22□1
AS32□1
AS42□1

M5

／1 2
／3 8
／1 4／1 8,

BEST AUTOMATION 9シリーズバリエーション
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AS-F

JAS

AS-FS

AS-P

ASD

AS

AS-FE

KE

AS-FG

ASG

AS-W2

ASB
AS
F�S

AS-FP

AS-FM

AS-D

AS-T

ASP

JASV

ASV

AK

VCHC

ASR
ASQ

AS
X785

Uni
AS

ASN2
AS-
DPX

AQ

ASB-D



ス
ピ
ー
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
標
準
タ
イ
プ

892

896

900

902

型式

AS12□0
AS1400
AS22□0
AS32□0
AS42□0

AS1000
AS2000
AS3000
AS4000
AS5000

AS420
AS500
AS600
AS800
AS900

配管側接続口径
シリンダ側接続口径

ページ

金属
エルボタイプ

インラインタイプ
（プッシュロック方式）

インラインタイプ

大容量
インライン
タイプ

M3, M5, 10-32UNF
M3

／1 2

／1 8, ／1 4

／3 8

M3・M5
／1 8, ／1 4

／1 4, ／3 8

／1 4, ／3 8, ／1 2

／1 4, ／3 8

／1 4, ／3 8, ／1 2

／1 4, ／3 8, ／1 2

1
／3 4

／11
4

／1 21
2,

M3 M5 10-32
UNF 1 2／18 ／14 ／38 ／12 ／34 1／14 1／12

AS3500

シリンダ側接続口径

適用チューブ外径

ミリサイズ（mm） インチサイズ（インチ） ページ

2 163.2 ／1 8"4 ／532" ／316"6 ／14"8 ／516"10 12 ／1 2"／3 8"ワ
ン
タ
ッ
チ
管
継
手
付
ス
ピ
ー
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
標
準
タ
イ
プ

AS22□1F
AS32□1F
AS42□1F

デュアルスピード
コントローラ

Uni-ワンタッチ管継手付
ユニバーサルタイプ

／1 8, ／1 4

ASD230F
ASD330F
ASD430F
ASD530F
ASD630F

M5, 10-32UNF

／1 2

／3 8

／1 2

／3 8

／1 4,

／1 4,

／1 4

／1 8

AS23□1F
AS33□1F
AS43□1F

886

871

871

876

880

880
／1 8, ／1 4

／1 2

／3 8／1 4,

Uni-ワンタッチ管継手付
エルボタイプ

AS23□1F
AS33□1F
AS43□1F

／1 8, ／1 4

／1 2

／3 8／1 4,

プッシュロック式
Uni-ワンタッチ管継手付
ユニバーサルタイプ

プッシュロック式
目盛付 Uni-ワンタッチ管継手付
エルボタイプ AS22□1FS

AS32□1FS
AS42□1FS

／1 8, ／1 4

／1 2

／3 8／1 4,

AS22□1F
AS32□1F
AS42□1F

／1 8, ／1 4

／1 2

／3 8／1 4,

プッシュロック式
Uni-ワンタッチ管継手付
エルボタイプ

駆動制御機器

シリーズバリエーション
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低
速
制
御
用
ス
ピ
ー
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ

エルボタイプ

型式

AS12□1FM
AS22□1FM

シリンダ側接続口径
ページ

ユニバーサルタイプ

インライン
タイプ

デュアルスピード
コントローラ

／1 4／1 8,
M5, 10-32UNF

／1 4／1 8,
M5, 10-32UNF

944

AS13□1FM
AS23□1FM

949

905

AS1001FM
AS2001FM
AS2051FM

プッシュロック式
エルボタイプ AS12□1FM/FC

AS22□1FM/FC
AS22□1FM/FC ／1 4

M5, 10-32UNF

905

AS13□1FM/FC-M5□
AS23□1FM/FC-□01
AS23□1FM/FC-□01 ／1 4

M5, 10-32UNF

925

AS12□1FSM/FSC
AS22□1FSM/FSC
AS22□1FSM/FSC

M5, 10-32UNF

917
AS1002FM/FC
AS2002FM/FC
AS2052FM/FC

／1 4
／1 8

M5, 10-32UNF
952

ASD230FM
ASD330FM
ASD430FM

958

配管側接続口径 ページ

標準タイプ
（金属ボディ）

M3 ／34 1 21／14 1／12／38 ／12M5 ／U10
32 ／18 ／14

AS12□0M-M5
AS22□0M-01
AS22□0M-02 ／1 4

／1 8
M5, 10-32UNF

型式 シリンダ側接続口径

1～50mm/s 50～150mm/s

プッシュロック式
インラインタイプ

1～50mm/s 50～150mm/s

936
AS1002FSM/FSC
AS2002FSM/FSC
AS2052FSM/FSC

プッシュロック式
目盛付インラインタイプ

1～50mm/s 50～150mm/s

プッシュロック式
ユニバーサルタイプ

1～50mm/s 50～150mm/s

プッシュロック式
目盛付エルボタイプ

1～50mm/s 50～150mm/s

925

AS1□31FSM/FSC
AS2□31FSM/FSC
AS2□31FSM/FSC

M5, 10-32UNF
プッシュロック式
目盛付ユニバーサルタイプ

1～50mm/s 50～150mm/s

2 163.2 ／1 8"4 ／532"／316"6 ／14"8 ／516"10 12 ／1 2"／3 8"

適用チューブ外径

ミリサイズ（mm） インチサイズ（インチ）

／1 8

／1 8

／1 4
／1 8

／1 4
／1 8

BEST AUTOMATION 9シリーズバリエーション
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AS-F

JAS

AS-FS

AS-P

ASD

AS

AS-FE

KE

AS-FG

ASG

AS-W2

ASB
AS
F�S

AS-FP

AS-FM

AS-D

AS-T

ASP

JASV

ASV

AK

VCHC

ASR
ASQ

AS
X785

Uni
AS

ASN2
AS-
DPX

AQ

ASB-D



ス
テ
ン
レ
ス
シ
リ
ー
ズ
ス
ピ
ー
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ

型式

961

985

961

985

961

961

シリンダ側接続口径
ページ

エルボタイプ

ユニバーサル
タイプ

AS12□1FG
AS22□1FG
AS32□1FG
AS42□1FG

／3 8／1 4,

／1 8,

／1 2

／1 4

M5, 10-32UNF

／3 8／1 4,

／1 2

AS13□1FG
AS23□1FG
AS33□1FG
AS43□1FG

M5, 10-32UNF
／1 8, ／1 4

プッシュロック式
ユニバーサルタイプ
シール剤／
ガスケットシール

プッシュロック式
エルボタイプ
シール剤／
ガスケットシール

AS13□1FG
AS23□1FG
AS33□1FG
AS43□1FG

M5,10-32UNF

／1 2

／1 8, ／1 4

／1 4, ／3 8

973

プッシュロック式
目盛付 エルボタイプ
シール剤／
ガスケットシール

AS12□1FSG
AS22□1FSG
AS32□1FSG
AS42□1FSG

M5,10-32UNF

／1 2

／1 8, ／1 4

／1 4, ／3 8

973

プッシュロック式
目盛付 ユニバーサルタイプ
シール剤／
ガスケットシール

AS13□1FSG
AS23□1FSG
AS33□1FSG
AS43□1FSG

M5,10-32UNF

／1 2

／1 8, ／1 4

／1 4, ／3 8

973

973

プッシュロック式
目盛付 エルボタイプ
パッキンシール AS22□1FSG

AS32□1FSG
AS42□1FSG ／1 2

／1 8, ／1 4

／1 4, ／3 8

プッシュロック式
目盛付 ユニバーサルタイプ
パッキンシール AS23□1FSG

AS33□1FSG
AS43□1FSG ／1 2

／1 8, ／1 4

／1 4, ／3 8

型式 シリンダ側接続口径

AS12□1FG
AS22□1FG
AS32□1FG
AS42□1FG

M5,10-32UNF
／1 8, ／1 4

／1 4, ／3 8

／1 2

2 163.2 ／1 8"4 ／532" ／316"6 ／14"8 ／516"10 12 ／1 2"／3 8"

適用チューブ外径

ミリサイズ（mm） インチサイズ（インチ）

プッシュロック式
エルボタイプ
パッキンシール

プッシュロック式
ユニバーサルタイプ
パッキンシール AS23□1FG

AS33□1FG
AS43□1FG

AS22□1FG
AS32□1FG
AS42□1FG

／1 8, ／1 4

／1 4, ／3 8

／1 2

／1 2

／1 8, ／1 4

／1 4, ／3 8

駆動制御機器

シリーズバリエーション

766



ス
テ
ン
レ
ス
シ
リ
ー
ズ
ス
ピ
ー
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ

型式 12シリンダ側接続口径

適用チューブ外径

ミリサイズ（mm） インチサイズ（インチ） ページ

／12"3.2 4 ／532"／18" ／316"6 108 ／14" ／38"／516"

型式 シリンダ側接続口径（M, R）

インライン
タイプ

ワンタッチ管継手付
クリーンスピード
コントローラ

1001

AS1001FG
AS2001FG
AS2051FG
AS3001FG
AS4001FG

プッシュロック式
インライン
タイプ

991

AS1002FG
AS2002FG
AS2052FG
AS3002FG
AS4002FG

プッシュロック式
目盛付
インラインタイプ

996

AS1002FSG
AS2002FSG
AS2052FSG
AS3002FSG
AS4002FSG

デュアル
スピード
コントローラ 1004

ASD230FG
ASD330FG
ASD430FG
ASD530FG
ASD630FG

／3 8／1 4,
／1 2

／1 4
／1 8

M5, 10-32UNF

1037

AS12□1FP□
AS22□1FP□
AS32□1FP□
AS42□1FP□ ／1 2

／3 8

M5
／1 8, ／1 4

ステンレス
エルボタイプ 1010

ASG22�F-M5
ASG32�F-01
ASG42�F-02
ASG52�F-03
ASG62�F-04

／3 8
／1 2

／1 4
／1 8

M5×0.8

BEST AUTOMATION 9シリーズバリエーション
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AS-F

JAS

AS-FS

AS-P

ASD

AS

AS-FE

KE

AS-FG

ASG

AS-W2

ASB
AS
F�S

AS-FP

AS-FM

AS-D

AS-T

ASP

JASV

ASV

AK

VCHC

ASR
ASQ

AS
X785

Uni
AS

ASN2
AS-
DPX

AQ

ASB-D



特
殊
機
能
ス
ピ
ー
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ

残圧排気弁付
スピードコントローラ
ワンタッチ管継手
エルボタイプ

型式

AS22□1FE
AS32□1FE
AS42□1FE

1044

1048

3.2 4 6 8 10 12シリンダ側接続口径（R）

型式 接続口径

適用チューブ外径

配管側接続口径

ミリサイズ（mm） インチサイズ（インチ） ページ

ページ

残圧排気弁付
スピードコントローラ
ワンタッチ管継手
ユニバーサルタイプ

残圧排気弁付
スピードコントローラ
金属ボディ
インラインタイプ

AS23□1FE
AS33□1FE
AS43□1FE

AS2000E
AS3000E
AS4000E ／1 4,

／3 8
／1 2／3 8,

／1 4,
／1 4／1 8,

／18" ／532" ／316" ／14" ／516" ／38" ／12"

M3 M5 ／18 ／3 4 1 21／14／1 4 1／12／3 8 ／1 2

／3 8
／1 4／1 8,

／1 2

／3 8
／1 4／1 8,

／1 2

型式

1051

3.2 4シリンダ側接続口径

適用チューブ外径

ミリサイズ（mm） インチサイズ（インチ） ページ
／18" ／532" ／316"6 ／14"8 ／516"10 12 ／38" ／1 2"

ASP330F-01
ASP430F-02
ASP530F-03
ASP630F-04

／1 4
／1 8

／3 8
／1 2

パイロットチェック弁付
スピードコントローラ

スピードエキゾーストコントローラ
薄形コンパクトタイプ
JASVシリーズ
エルボタイプ

ASVシリーズ
型式 接続口径 ページ

ASV120F
ASV220F

ASV310F
ASV410F
ASV510F

M3
M5, 10-32UNF

1076

エルボタイプ

チーズタイプ ／1 8 ／1・ 4

／1 8 ／1・ 4 ／3・ 8

／1 4 ／3・ 8 ／1・ 2

3.2 4

適用チューブ外径

ミリサイズ（mm） インチサイズ（インチ）
／18 ／5326 ／148 ／51610 12 ／38 ／12

1065

ページ
型式

JASV-LE□□-M3
JASV-LE□□-M5, U10
JASV-LE□□-01

接続口径

M3
M5, 10-32UNF

／1 8

駆動制御機器

シリーズバリエーション
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マ
イ
ナ
ス
ド
ラ
イ
バ
調
整
用
ス
ピ
ー
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ

1082

ASD230F-D
ASD330F-D
ASD430F-D
ASD530F-D
ASD630F-D

デュアルスピード
コントローラ

インライン
タイプ

エルボタイプ

標準タイプ
金属エルボタイプ

ユニバーサル
タイプ

M5, 10-32UNF
／1 8
／1 4

／1 2

1087

型式

AS12□0-D
AS22□0-D
AS32□0-D
AS42□0-D

配管側接続口径
シリンダ側接続口径

ページ

M5, 10-32UNF

／1 2
／1 4,／3 8

／1 4,／3 8

／1 8,／1 4

M3 M5 10-32
UNF ／18 ／14 ／38 ／12

1078

AS1001F-D
AS2001F-D
AS2051F-D
AS3001F-D
AS4001F-D

型式

1072

適用チューブ外径

ミリサイズ（mm） インチサイズ（インチ） ページ

AS12□1F-D
AS22□1F-D
AS32□1F-D
AS42□1F-D

シリンダ側接続口径

M5, 10-32UNF

／1 2
／1 4,／3 8
／1 8,／1 4

43.2 ／532"／1 8" ／316"6 ／14" ／516"8 1210 ／38" ／12"

AS13□1F-D
AS23□1F-D
AS33□1F-D
AS43□1F-D

M5

／1 2
／1 4,／3 8
／1 8,／1 4

型式

適用チューブ外径

ミリサイズ（mm） インチサイズ（インチ） ページ
シリンダ側接続口径 43.2 ／532"／1 8" ／316"6 ／14" ／516"8 1210 ／38" ／12"

1091

ASB12□1-D
ASB22□1-D
ASB32□1-D
ASB42□1-D

外部オール金属製
エルボタイプ

M5, 10-32UNF

／1 2
／3 8
／1 8,／1 4

BEST AUTOMATION 9シリーズバリエーション
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タ
ン
パ
ー
プ
ル
ー
フ
ス
ピ
ー
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ

エルボタイプ

型式

AS12□1F-T
AS22□1F-T
AS32□1F-T
AS42□1F-T

シリンダ側接続口径

適用チューブ外径

ミリサイズ（mm） インチサイズ（インチ） ページ

ユニバーサル
タイプ

インライン
タイプ

デュアルスピード
コントローラ

／1 4
／1 8

M5, 10-32UNF

1111

ASD230F-T
ASD330F-T
ASD430F-T
ASD530F-T
ASD630F-T

M5, 10-32UNF

／1 2
／1 4,／3 8
／1 8,／1 4

AS13□1F-T
AS23□1F-T
AS33□1F-T
AS43□1F-T

1102

M5, 10-32UNF

／1 2
／1 4,／3 8
／1 8,／1 4

AS1001F-T
AS2001F-T
AS2051F-T
AS3001F-T
AS4001F-T

1108

3.2 ／18" ／532" ／316" ／14" ／3 8" ／12"／516"4 8 10 126

／1 4,／3 8
／1 2

M3 M5 10-32
UNF ／18 ／14 ／38 ／12

標準タイプ
金属エルボタイプ

1116

型式

AS12□0-T
AS22□0-T
AS32□0-T
AS42□0-T

配管側接続口径
シリンダ側接続口径

ページ

M5, 10-32UNF

／1 2
／1 4,／3 8
／1 8,／1 4

減圧機能付

AS-R/AS-Qシリーズ

急速給排気機能付

プレッシャバルブ

ASR・ASQシリーズ

1145

ページ

フローバルブ

適用チューブ外径

ミリサイズ（mm） インチサイズ（インチ）

6 ／14"8 ／516"10 12 ／38" ／12"

1121

ページ
型式

AS22R
AS32R
AS42R

接続口径

／1 4, ／3 8
／3 8, ／1 2

／1 8, ／1 4

1121
AS22Q
AS32Q
AS42Q

／1 4, ／3 8
／3 8, ／1 2

／1 4

型式

ASR430F
ASR530F
ASR630F

接続口径

ASQ430F
ASQ530F
ASQ630F

／1 4, ／3 8
／3 8, ／1 2

／1 4

／1 4, ／3 8
／3 8, ／1 2

／1 4

省
エ
ア
ス
ピ
ー
ド

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ

エ
ア
セ
ー
ビ
ン
グ
バ
ル
ブ
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関連機器
スピードコントローラ用ホルダ／TMH

ワンタッチ管継手付残圧排気弁／KE□シリーズ

サイレンサ付排気絞り弁
ASN2シリーズ

型式 接続口径 ページ

ASN2-□
ASN2-01
ASN2-02
ASN2-03
ASN2-04

／1 4

／3 8

／1 2

／1 8

M5, 10-32UNF

1159

目盛・サイレンサ付 
排気絞り弁

型式 接続口径

ページ

AS-DPX00042 ／1 4 1161
1167

KEA06
KEA08
KEA10
KEA12

押しボタンガードなし
ワンタッチ管継手付
KEAシリーズ

型式 接続口径 ページ

ø6
ø8

ø10
ø12

1167

KEB06
KEB08
KEB10
KEB12

押しボタンガード付
ワンタッチ管継手付
KEBシリーズ

型式 接続口径 ページ

ø6
ø8

ø10
ø12

1167
KEC-02
KEC-03

押しボタンガード付
Rcねじ
KECシリーズ

型式 接続口径

ページ

1／4

3／8
クイックエキゾーストバルブ
AQシリーズ

型式 接続口径 ページ

AQ1500
AQ1510

AQ2000
AQ3000
AQ5000

／1 8

M5

1163

／1 2 ／3・ 4

／1 4 ／3・ 8

／1 8 ／1・ 4

リップ式

ダイヤフラム式

クイックエキゾーストバルブワンタッチ管継手内蔵
AQ□Fシリーズ

型式 適用チューブ ページ

AQ240F-04
AQ240F-06
AQ340F-06
AQ240F-07
AQ340F-07

ø4
ø6
ø6

ø1/4"
ø1/4"

1165

849
859
866

ページ

TMH-23J
TMH-04J
TMH-06J
TMH-06
TMH-08
TMH-10
TMH-12

型式
スピード

コントローラ
適用チューブミリサイズ

ø3.2
ø4
ø6
ø6
ø8

ø10
ø12

TMH-01J
TMH-03J
TMH-05
TMH-07J
TMH-07
TMH-09
TMH-11
TMH-13

型式
スピード

コントローラ
適用チューブインチサイズ

ø1/8"
ø5/32"
ø3/16"

ø1/4"

ø5/16"
ø3/8"
ø1/2"
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関連機器

1179

AKH04-00
AKH06-00
AKH08-00
AKH10-00
AKH12-00

型式
適用チューブ
外径（ミリ）

ページ

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

AKH03-00
AKH07-00
AKH09-00
AKH11-00
AKH13-00

型式
適用チューブ
外径（インチ）

／532"ø

／1 4"ø

／516"ø

／3 8"ø

／1 2"ø

ストレートタイプ

ワンタッチ管継手付／ブッシュタイプチェックバルブ
AKHシリーズ

ハーフユニオン
タイプ

10-32
UNF

1179

ページ

AKH04
AKH06
AKH08
AKH10
AKH12

型式

AKH03
AKH07
AKH09
AKH11
AKH13

型式
／532"ø

／1 4"ø

／516"ø

／3 8"ø

／1 2"ø

／18 ／14 ／38 ／12

M5 ／18 ／14 ／38 ／12

配管側接続口径（R）

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

配管側接続口径（NPT）

適用チューブ
外径（ミリ）

適用チューブ
外径（インチ）

ブッシュタイプ

AKBシリーズ

1179

ページ

AKB01
AKB02
AKB03
AKB04

／1 8
／1 4
／3 8
／1 2

型式 接続口径

パイロットチェック弁
金属ボディタイプ
AS-X785

接続口径 ページ

1176

チェックバルブ
AKシリーズ ／1 8 ／1・ 4

／1 4 ／3・ 8 ／1・ 2

／3 4・1

1169

ページ型式
シリンダ側
管接続口径

パイロット
ポート

バルブ側
管接続口径

1169

1169

AS2200-X785
AS3200-X785
AS4200-X785

AS4201-F□□-X785

／1 8 ／1・ 4

／3 8

／1 8 ／1・ 4

／3 8

／1 2

／1 8 ／1・ 4

／3 8
／1 2

／1 8
／1 4

／1 2 ／1 4

／1 8M5,

ø10, ø12

AS2201-F□□-X785
AS3201-F□□-X785

ø6, ø8, ø10
ø8, ø10

ø6
ø6

型式
AK2000
AK4000
AK6000

5.0MPa対応チェックバルブ
VCHC40シリーズ 型式 接続口径（G） ページ

1187VCHC40 ／3 4・1

駆動制御機器
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